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Our heat-stabilised cable ties made of polyamide 6.6
are suitable for continuous use at temperatures up to
+125°C.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Kabelkotdk, 4.5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N
Rendelési szdm 2659410000

Tipus CB-HTR 290/4,5 BK

GTIN (EAN) 4050118682878

Qty. 100 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység T mm Mélység (coll) 0.0394 inch
Magassag 290 mm Magassag (coll) 11.4173 inch
Szélesség 4.5 mm Szélesség (coll) 0.1772 inch
Nett6 tomeg 199

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...125 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -40 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 125 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Szerel6anyagok

UV-allé Nem Ujra megnyitdshoz Nem

UL 94 éghet6ségi osztaly V-2 Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 125 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Halogén Nem
Kébeldtmérs, max. 79 mm Alapanyag Poliamid 66
Szakitészilardsag 220N Kotegelési atmérd, max. 78 mm
Szakitészilardsag 49 Ibf Kotegelési atmérs, min. 3.5 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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