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RoHS

Vnmrum

Az 5, 12, 24 és 48 V kimeneti fesziiltségekkel
rendelkezé valtozatok széles valasztékanak és a
széleskorld nemzetkozi tanusitasuknak koszonhetéen sok
alkalmazasban felhasznalhatok. A teljesitmény 35 W és
350 W kozotti. Az egyedi adaptalhatésaga teszi a PRO-
PM-et szamos szabvanyos gép megfelel6 valasztasava.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Power supply, switch-mode power supply unit
Rendelési szdm 2660200283

Tipus PRO PM 75W 24V 3.2A

GTIN (EAN) 4050118782042

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 99 mm Mélység (coll) 3.8976 inch
Magassag 30 mm Magassag (coll) 1.1811 inch
Szélesség 97 mm Szélesség (coll) 3.8189 inch
Nett6 tomeg 18.27 g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40°C..85 °C Uzemi hémérséklet -20°C..70°C
Paratartalom 5..95 % RH
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c¢, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP 015c3a09-4dd7-4b84-85e2-16a46fade79a
Bemenet
Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozés
AC bemen6 fesziiltség tartomany 90...264 V AC
Javasolt tartalék biztositék 4 A 230V AC-nél, C jelleggorbe
Frekvenciatartomany, AC 47..63 Hz
Névleges bemend fesziiltség 100 - 240V AC
AC aramfelvétel 1TA@230VAC/2A@115VAC
Bekapcsolasi aram max. 45 A
Aramfelvétel a bemeneti fesziiltség Fesziiltségtipus AC
figgvényében Bemeneti fesziiltség 230V
Bemeneti aram TA
Fesziiltségtipus AC
Bemeneti fesziiltség 115V
Bemeneti aram 2A
Névleges aramfelvétel 87.2 VA
Kimenet
Kimeng teljesitmény 75 W Halézati kimaradas athidalasi idé 20 ms
Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas Névleges kimené fesziiltség 24V DC
Maradék hullamossag, cstcsértékek <100 mVPP Parhuzamos csatlakozasi opcid igen, diédamodullal

Tulterhelésvédelem

120% - 180% Inévleges,
hiba méd automatikus
helyreéllassal

Tulfeszlltség-védelem

28..32V 24 V DC-nél

Kimen6 fesziiltség, megjegyzés

* 10% névleges
kimeneti fesziiltség tlrés,
potenciométerrel allithatd

Névleges dram

3.2A
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Altalanos adatok

Hatéasfok

86%

Paratartalom

5..95 % RH

Védelmi osztaly

IP20

Allapotjelzés

LED zold: kész

Felszerelési pozicio, telepitési
figyelmeztetés

Panelra szerelt, csavaros
rogzités

Visszaszabdlyozas

>50°C(2% / 1°C)

Rovidzarlat-védelem

Igen

ENT / Giités / vibracio

Utésalléség, IEC 60068-2-27

Zavart(irés-vizsgalat a kov. szerint:

30g minden iranyban

Burst: EN 61000-4-4 /
ESD EN 61000-4-2,
EN61000-4-3 (HF field),
EN 6 1000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields), EN
61000-4-11 (Dips)

Zajkibocsatas az EN55032 szabvanynak B osztaly

megfeleléen
Rezgésallosag, IEC 60068-2-6

10...500 Hz, allandé
gyorsulas 5 g, 10 perc/
ciklus, 60 perc/tengely

Szigetelések koordinalasa

Szigetelési fesziiltség, bemenet/kimenet 3 kV Szigetelési fesziiltség, bemenet / fold 2 kV
Szigetelési feszlltség, kimenet / fold 0.5 kV
Elektromos biztonsag (alkalmazott szabvanyok)
Biztonsagi extra kis feszliltség SELV az IEC 60950-1
szerint, PELV according to
EN 60204-1
Csatlakoztatasi adatok (bemenet)
Csatlakozoérendszer Csavaros csatlakozas Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG
max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kemil , 21 AWG Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 4 mm?2
min.
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.34 mm?2
Csatlakoztatasi adatok (kimenet)
Csatlakozérendszer Csavaros csatlakozas Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 12 AWG
max.
Vezeték-keresztmetszet, AWG/kcmil , 21 AWG Vezeték-keresztmetszet, merev , max. 4 mm?2
min.
Vezeték-keresztmetszet, merev , min. 0.34 mm?2
Jeltovabbitas
Allapotjelzés LED z6ld: kész
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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