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Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Tulfesziltség-levezetd, Kisfeszlltség, Szivargasi
aram mentes, TN-C-S, TN-S, TT

Rendelési szam 2674460000

Tipus VPU ZPA | 3+1 300/7,5

GTIN (EAN) 4050118686838

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok E

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 99 mm Mélység (coll) 3.8976 inch

Magassag 229 mm Magassag (coll) 9.0157 inch

Szélesség 47 mm Szélesség (coll) 1.8504 inch

Nett6 tomeg 100 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40°C..70°C Uzemi hémérséklet -40°C..70°C

Paratartalom 5...95% paralecsapddas
nem megengedett

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

IEC / EN névleges adatok

P6lusszam 4 Szivargéasi aram U feszliltségnéln 5 uA

Jelz6érintkezd Nem Névleges fesziiltség (AC) 240V

Kisfeszliltségl halozat TN-C-S, TN-S, TT Védettségi szint, Up | aramnalN (N-PE) < 1.5 kV

Fesziiltség tipusa AC Rovid ideju tulfesziiltség 442V

(fesziltségcsucs) - TOV

Biztositék Nem sziikséges biztositék Reakciodid6 / tartalékidé <100 ns
<315 A gG

A kovetkez6khoz: Szamlalé szerelése Szabvanyok IEC61643-11,
(szivargasi aram-mentes) EN61643-11

Villam mérési aram limp(10/350 ps) (L-

7.5 kA

Villamimpulzus-aram |imp (10/350 us) 30 kA

PE) (N-PE)

Kovetelmény osztaly az EN 61643-11 T1,T2 Kovetelmény kategoria az IEC 61643-11 . tipus, Il. tipus

szerint szerint

Max. folytonos fesziiltség, Uc (AC) 300V Max. folytonos fesziiltség, Uc (N-PE) 305V

Mains voltage 230V /400V Kistulési aram Imax (8/20 ps) N-PE 100 kA

Kisulési aram In (8/20 ps) N-PE 80 kA Energia koordinacié (<10 m) I. tipus, Il. tipus, lll. tipus

Kisulési aram In (8/20 us) vezeték-PE 20 kA Levezet6aram Imax. (8/20us) vezeték-PE 50 kA

SPD-tipus T1, T2 Védettségi szint, Up | aramnalN (L/N-PE) < 1.5 kV

Rovidzarlati terhelhetéség ISCCR 25 kA Kovetéaram kioltasi képesség, Ifi A kovetéaramot nem kell

figyelembe venni

Beépitett tartalék biztositék Nem

Altalanos adatok

Optikai mikodésjelzés z6ld = OK; piros = Szegmens Teljesitményelosztas
meghibasodott levezetd -
cserélje

Véltozat Szivargéasi &ram mentes Kivitel 40 mm-es gyUjtésinekhez
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UL 94 éghetGségi osztaly

V-0

Szin

szlirke

A kovetkezdkhoz:

Szamlalé szerelése
(szivargasi aram-mentes)

Védelmi osztaly

IP30, in combination with
the cover

Uzemi magassag

<4000 m

Csatlakozasi adatok

Vezetékcsatlakozas-technika Csavaros csatlakozas Csatlakozas tipusa Bilincses
Meghtzasi nyomaték, max. 4.5 Nm Rogzitési tartomany, névleges 16 mm?2
csatlakozas, min.

Rogzitési tartomany, névleges 35 mm? Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 16 mm?2

csatlakozas, max. (DIN 46228-1), min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 25 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 16 mm?2

(DIN 46228-1), max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.

Elektromos adatok

Fesziiltség tipusa AC

Altalanos adatok

P6lusszam 4 Védelmi osztaly IP30, in combination with
the cover

Szin sziirke

Garancia

Id6koz 5 év

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Csak olyan IT aramellaté rendszerekhez alkalmazhaté, ahol az elosztétranszformator foldelése
ossze van kotve a fogyasztdi oldal foldelésével (RE=RA, 44.A1 abra, IEC 60634-4-44:2018).

Besorolasok

ETIM 7.0 EC001457 ETIM 8.0 EC001457
ETIM 9.0 EC001457 ETIM 10.0 EC001457
ECLASS 12.0 27-17-12-04 ECLASS 13.0 27-17-12-04
ECLASS 14.0 27-17-12-04 ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Tartozékok

Hornyos csavarhuzo-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfeji csavarhizo Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok
Tipus SDIKPH1 X 80 Valtozat
Rendelési 2749890000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 1 mm, 80 mm, Kés vastagsaga (A): 1

szam
GTIN (EAN) 4050118897098
Qty. 18T

Lapos csavarhuzé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T
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