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A biztositékos sorkapcsok és a sorkapocsblokk Altalanos rendelési adatok
komponensek lehetévé teszik a védelmi és funkciondlis
elemek kézvetlen integralasat a sorkapocslécbe. A Valtozat Biztosités sorkapcsok, PUSH IN, 4 mm2, 150V,
biztositékos sorkapcsok beépitett biztositéktartokkal 6.3 A, fekete
, L Rendelési szam 2675280000

rendelkeznek, amelyek megbizhaté védelmet .

o ) ) i Tipus AFS 4 2C 60-150V DL BK
nyujtanak az elektromos kapcsolasok tulterhelése GTIN (EAN) 4050118733464
ellen - idealisak vezérl6- és elosztéléc rendszerként. Qty. 50 Darab

A sorkapocsblokk komponensek lehetévé teszik
elektronikus alkatrészek, példaul diodak, ellenallasok vagy
LED-ek kozvetlen beépitését a huzalozasba. Ez lehetévé
teszi a helytakarékos és attekinthet6 kapcsolasi funkciok,
valamint jelszétvalasztas megvaldsitasat. Mindkét
sorkapocsblokk tipus magasabb szint( biztonsagot,
egyszer( karbantartast és kompakt, funkciéorientalt
szerelést biztosit.
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok E H A
& C € IECEx |KEUr| LS ~=
KOSHAEX

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 68 mm Mélység (coll) 2.6772 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 69 mm Magassag 74 mm
Magassag (coll) 2.9134 inch Szélesség 6.1 mm
Szélesség (coll) 0.2402 inch Nett6é tomeg 18.84¢g
Homeérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) TUEV17ATEX8064U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTUR17.0030U
Aram (ATEX) 6.3 A Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2
Aram (IECEX) 6.3A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin fekete
UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1
Szintek szdma 1 Potencialok szdma szintenként 1
Keresztkotott szintek belil Igen Tartdsin TS 36
N funkcié Nem PE mukodés Nem
PEN funkcié Nem
Biztositos kapcsok
Olvadobiztositék-betét G-Si. 5 x 20 Biztositéktarto (biztositékfoglalat) Csuklés
Visszajelz6 feszlltségének tipusa AC/DC Leakage current, max. 0.5 mA
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Felszerelés tipusa TS 35
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 4 mm?2 Névleges fesziiltség 150V
Névleges DC fesziiltség 150V Névleges dram 6.3A
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Aram maximum vezetékoknal 6.3 A Szabvanyok DIN EN 60947-7-3
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1 mQ Névleges |6kéfesziiltség 4 kv
szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 1.02 W Tulfesziltség kategéria 1}
x szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithet6 vezetékek (kiegészité csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é PUSH IN

csatlakozas

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 A4

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12

AWG, max.

Csatlakozasi irany felsé

Csupaszolasi hossz 12 mm

Csatlakozas tipusa 2 PUSH IN
Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 6 mm?2

csatlakozas, max.

Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2
csatlakozas, min.

Kés mérete 0,6 x 3,6 mm
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26

AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 4 mm?2
finomsodratu, érvéghuivelyekkel és

mianyag gallérokkal DIN 46228/4,

névleges csatlakozas, max.

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2
vezetékhez, finomsodratd,

érvéghuvelyekkel és mlanyag

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2
finomsodratd, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, min.

lker érvéghiivelyek, max. 1.5 mm?2
Iker-érvéghuvelyek, min. 0.5 mm?2
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.14 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 0.14 mm?2
csatlakozas)

Mdanyag galléros érvéghiively Tube length min. 6 mm
cs6hossza DIN 46228/4 max. 12 mm
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Miiszaki adatok
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 0.5 mm?2
max. T mm?2
Tube length min. 8 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?2
Tube length min. 10 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozés keresztmetszete névleges 4 mm?2
Tube length for twin wire-end ferrule Tube length min. 8 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 0.5 mm?2
max. 1.5 mm?2
Mdanyag gallér nélkili érvéghiively Tube length min. 6 mm
cs6hossza DIN 46228/1 max. 10 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 0.5 mm?2
max. 1T mm?2
Tube length min. 7 mm
max. 12 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 1.5 mm?2
max. 2.5 mm?2
Tube length min. 9 mm
max. 15 mm
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete min. 4 mm?2
max. 6 mm?2
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 12 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Szabvéanyok DIN EN 60947-7-3 Tartésin TS 35
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000899 ETIM 9.0 EC000899
ETIM 10.0 EC000899 ECLASS 14.0 27-25-01-13
ECLASS 15.0 27-25-01-13
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Véglapok és elvalasztélapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus AEP 3C 4 Valtozat
Rendelési 2051720000 A-sorozat, Véglap

szam
GTIN (EAN) 4050118411829

Qty. 20 ST
Tipus AEP 3C 4 BL Valtozat
Rendelési 2051880000 A-sorozat, Véglap

szam

GTIN (EAN) 4050118411836

Qty. 20 ST
Tipus AEP 3C 4 OR Valtozat
Rendelési 2051890000 A-sorozat, Véglap

szam
GTIN (EAN) 4050118411799
Qty. 20 ST

ﬁres

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok tres MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
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Tipus DEK 5/6 MC NE BL Viltozat

Rendelési 1238290000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, kék

GTIN (EAN) 4050118267327

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE BR Valtozat

Rendelési 1454900000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Weidmueller, barna

GTIN (EAN) 4050118323313

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GE Valtozat

Rendelési 1238280000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, sarga

GTIN (EAN) 4050118038750

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GN Valtozat

Rendelési 1238310000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, zold

GTIN (EAN) 4050118271812

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE GR Vaéltozat

Rendelési 1238330000 Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szdm Weidmueller, sziirke

GTIN (EAN) 4050118323306

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE OR Viltozat

Rendelési 1912090000 Dekafix, Sorkapocs jelol6, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, narancssarga

GTIN (EAN) 4032248540525

Qty. 1000 ST

Tipus DEK 5/6 MC NE WS Valtozat

Rendelési 1609820000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
sz&dm Weidmueller, fehér

GTIN (EAN) 4008190203436

Qty. 1000 ST
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Egyedi felirat

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

""""" elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelSl6t is

,,,,,,, tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MC SDR Valtozat

Rendelési 1609830000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
sz&dm

GTIN (EAN) 4008190456603
Qty. 200 ST

Weidmueller, Vevéspecifikus

Plus

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
L] . . . X .
L1y — vezetekhez és dugaslzolhato csatlakozoho_z, vf':\l_am__ln_t
o elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis révid
szamsorokhoz, és nagy szdmu készen nyomtatott jelol6t is
| tartalmaz.
| Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas
] konnyen olvashaté, kontrasztos, és négy szélességben
I kaphato.
| * Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka
| * Csikok gyors felszereléshez
* Csatlakozoéjelol6k, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozdéhoz alkalmazhaték
» Kaphatok tires MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal
Egyedi nyomtatashoz: Kérjik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6 PLUS MC NE WS Véltozat
Rendelési 1011320000

Dekafix, Sorkapocs jel6lé, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam Weidmueller, fehér
GTIN (EAN) 4032248717644
Qty. 1000 ST
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Egyedi felirat

------- A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden
""""" vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint
elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szamsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jeloldt is

_______ tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhatok

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus DEK 5/6 PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 1038650000 Dekafix, Sorkapocs jelols, 5 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248767908

Qty. 200 ST

Tipus WS 10/6 M PLUS MC SDR Valtozat

Rendelési 2007780000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4050118393187

Qty. 120 ST

Ures

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

LEEPREELL csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
—’—’—r‘ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhaték. A nagy jeloléfelliletek nem
L] [LLL]] csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
I annnll tobbsoros szoveget is.

‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
i L1 [ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
. d koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
RRRRR( CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Valtozat
WS, Sorkapocs jelols, 10 x 6 mm,
Weidmueller, Allen-Bradley, kék

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Véltozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm

Weidmueller, Allen-Bradley, sarga

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Valtozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm
Weidmueller, Allen-Bradley, zold

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Valtozat
WS, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6 mm,
Weidmueller, Allen-Bradley, piros

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Vaéltozat
WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

Tipus WS 10/6 M PLUS MC NE WS  Valtozat
Rendelési 2003780000

szam

GTIN (EAN) 4050118424461

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE BL
Rendelési 1069080000

szdm

GTIN (EAN) 4032248824618

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE GE
Rendelési 1917430000

szam

GTIN (EAN) 4032248551637

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE GN
Rendelési 1917420000

szam

GTIN (EAN) 4032248551620

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 MC M NE RT
Rendelési 1917440000

szdm

GTIN (EAN) 4032248551644

Qty. 600 ST

Tipus WS 10/6 M MC NE WS
Rendelési 1818400000

szam

GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

, Raszter mm-ben (P): 6.00

Egyedi felirat

FITERETTE T

FITETT TR

323218333383

FLTRET TR
323213333283

LITETETTEET

333333383835

333333353435

A WS jelolék tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
sorozattal is hasznéalhaték. A nagy jeloléfelliletek nem
csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan haszndlhatok hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

A létrehozas datuma 03.03.2026 12:25:11 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC M SDR Véltozat
Rendelési 1818410000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4032248310883
Qty. 120 ST
Ures
— — A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
|ELLEEITITL) csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
TIIIIILILL koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
! sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
' \ csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
(T tobbsoros szoveget is.
‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
'Tﬁf\iTJ‘ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

|

— koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
[TIL] CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatdshoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

WS 10/6 MC NE WS Valtozat

1828450000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

4032248350513

600 ST

Egyedi felirat

PP A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
srT koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
s csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.
B A WS jelolék idealisan hasznalhatok hosszu, egyedi
ST karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithetd

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

A létrehozas datuma 03.03.2026 12:25:11 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 MC SDR Véltozat
Rendelési 1828460000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus
GTIN (EAN) 4032248367399
Qty. 120 ST
Ures
— — A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
|ELLEEITITL) csatlakozokhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
TIIIIILILL koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
! sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
' \ csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
(T tobbsoros szoveget is.
‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
'Tﬁf\iTJ‘ karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

|

— koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet
[TIL] CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatdshoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

WS 10/6 PLUS MC NE WS Valtozat

1046390000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, Allen-Bradley, fehér

4032248782109

600 ST

Egyedi felirat

PP A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
srT koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
s csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.
B A WS jelolék idealisan hasznalhatok hosszu, egyedi
ST karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithetd

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 10/6 PLUS MC SDR Viltozat

Rendelési 1046330000 WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
szam Weidmueller, Allen-Bradley, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248782031

Qty. 120 ST

Ures

CLLTILIILL
S [H/R]
AL[BRIR]

2 I T e e

— A WS jelolok tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
‘ koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
‘ sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem
: csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
| tobbsoros szoveget is.
‘ A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi
karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
‘ koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet
CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.
» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6
¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék
Egyedi nyomtatdshoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

WS 8/6 PLUS MC NE WS Valtozat

1951880000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00
Weidmueller, fehér

4032248632114

600 ST

Egyedi felirat

PP A WS jelol6k tokéletesen illeszkednek a W sorozatu
csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak
srT koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-
s sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jelol6felliletek nem
s csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem
tobbsoros szoveget is.
B A WS jelolék idealisan hasznalhatok hosszu, egyedi
ST karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak
s koszonhetben lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithetd

* A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu

jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

A létrehozas datuma 03.03.2026 12:25:11 MEZ
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Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/6 PLUS MC SDR Véltozat

Rendelési 1038820000 WS, Sorkapocs jel6ls, 8 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam Weidmueller, Vevéspecifikus

GTIN (EAN) 4032248768073

Qty. 120 ST

DEK 5/6
WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensu,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jelol6é

- : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
f csatlakozén. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
9 méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,
/ kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
) A fellileti anyag kivalé nyomtathatésdga garantdlja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés
¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok
Tipus DEK 5/6 MM WS Véltozat
Rendelési 2007120000 Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér
szam
GTIN (EAN) 4050118392104
Qty. 600 ST
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WS 8/6

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
- : kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
0 csatlakozon. Az elasztikus fellilet egyszer(ivé teszi a jel6l6
felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé
teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb
- méretbeli kilonbségekhez, melyek 6sszeaddédhatnak,
g kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
N A fellileti anyag kivalé nyomtathatosaga garantlja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:
* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal
* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas
* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél
¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz
Altalanos rendelési adatok

Tipus WS 8/6 MM WS Valtozat
Rendelési 2007160000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118391879
Qty. 600 ST

Figyelmeztet6 takardburkolat

Villammal ellatott figyelmeztetések novelik az emberek
és gépek biztonsagat. Ezeket akkor hasznaljak, amikor a
kiilsé feszliltséget jelezni kell az alkalmazas soran.
N\
‘\o\‘\\ o
~N e @

It

) 1L

Altalanos rendelési adatok

Tipus AAM 4 YE FLASH Valtozat
Rendelési 2635560000

A-sorozat, Sorkapocs jel6ls, 10 x 6.1 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

szam sarga
GTIN (EAN) 4050118674507
Qty. 40 ST
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Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Valtozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak
szdm

GTIN (EAN) 4050118702187

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702170

Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztolapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathatd elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus
Rendelési
szam

GTIN (EAN)
Qty.

APP 2
2489090000

4050118499308
50 ST

Valtozat

A-sorozat, Elvalaszt6 lemezzel
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Végbak

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Tipus ZST 1 Valtozat
Rendelési 1269070000 Tartozékok, Tartozéktartd

szam
GTIN (EAN) 4050118094091
Qty. 25 ST

Lapos csavarhuzé

Altalanos rendelési adatok

VDE-szigetelés(i csavarhizo készletek, max. 1000 V
AC és 1500 V DC fesziiltség alatt all6 alkatrészekhez,
DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab ,GS Safety”
bevizsgalassal. A vagokés edzett, magas mindség
krom-vanadium-molibdén acélbdl késziilt, kékessziirke
bevonattal.

Tipus SDIS SLIM 0.6X3.5X100 Valtozat
Rendelési 2749610000 SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm,
szam Kés vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118896350
Qty. 18T

Keresztosszekotok

=

i
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A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.

A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még
mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus VH 20/5/3.4 Valtozat
Rendelési 0446100000
szam

GTIN (EAN) 4008190519742
Qty. 10 ST

Dummy fuse

Tesztadapter és tesztaljzatok

Az adapterek és tesztdugok a sorkapcsok és a
vizsgaléberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhatd

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen

i |
elvégezhetdk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Valtozat
Rendelési 1276300000
szam

GTIN (EAN) 4008190026080
Qty. 20 ST

Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 2 mm?, Csatlakozasok
szama: 2, Pélusszam: 1, Szélesség: 9 mm
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