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Egyes alkalmazasok a rugalmas kialakitas vagy a
felszerelés megkonnyitése érdekében dugaszolhaté,
modularis megoldasokat igényelnek. Ha az adott funkciét
biztositd teljes egységet kell el6gyartani vagy lecserélni,
ott modularis és rugalmas csatlakozérendszerekre van
szlikség. Dugaszolhaté sorkapcsaink gyorsan szerelhetdk,
és 100%-osan gyarilag bevizsgaltak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Dugaszolhaté moduléris kapcsok, PUSH IN, 1.5
mm?2, 500V, 17.5 A, Zold / sarga

Rendelési szam 2675730000

Tipus APGTB 1.5 PE 3C/1 DL

GTIN (EAN) 4050118716337

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
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ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 33.56 mm Mélység (coll) 1.3189 inch
Meélység DIN sinnel egyitt 34.5 mm Magassag 62 mm
Magasség (coll) 2.4409 inch Szélesség 3.5 mm
Szélesség (coll) 0.1378 inch Nett6é tomeg 8.08¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) TUEV16ATEX7940U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXTUR16.0046U
Max. fesziiltség (ATEX) 500V Aram (ATEX) 106 A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 1.5 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 500V
Aram (IECEX) 1056 A Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 1.5 mm?2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin Z6ld / sarga
A mUkodési elemek szine narancssarga UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Igen Potencialok szama 1
Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 3
Potencialok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem
PE-csatlakozas Igen Tartésin TS 35
N funkcié Nem PE m(ikodés Igen
PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala jobb Felpattinthato Igen
Rogzités tipusa TS 35 Robbanasbiztossag szempontjabol Igen
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa TS 356
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Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 1.5 mm? Névleges fesziiltség 500V
Névleges fesziiltség a szomszédos 500V Névleges DC fesziiltség 500V
kapcsokra vonatkozéan
Névleges aram 175 A Aram maximum vezetékoknal 175 A
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1.83 mQ Névleges |6kéfesziiltség 6 kV
szerint
Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.56 W Tulfeszlltség kategdria I}
X szerint
Szennyezés sulyossaga 3
Rogzitheto vezetékek (kiegészité csatlakozas)
Csatlakozas tipusa, kiegészit6é dugaszolhatd
csatlakozas
Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)
Méréeszkoz, IEC 60947-1 A1 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, max.
Csatlakozasi irany felsé Csupaszolasi hossz 8 mm
Csatlakozas tipusa 2 dugaszolhatd Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szama 3 Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas, max.
Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2 Kés mérete 0,4 x 2,0 mm
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1 mm?2
AWG, min. finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
muanyag gallérokkal DIN 46228/4,
névleges csatlakozas, max.
Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN
érvéghuvelyekkel és mlianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.
gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, max.
46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.14 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.14 mm?2
tomor ér, min. névleges csatlakozas
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 14 AWG B fesziiltség nagysag (cURus) 300V
(cURus)
D fesziiltség nagysag (cURus) 600V Tanusitvany szama (cURus) E60693
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 26 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 26 AWG
(cURus) (cURus)
C feszliltség nagysag (cURus) 300V Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 14 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26
AWG, max. AWG, min.
Tartésin TS 35
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17

A létrehozas datuma 12.01.2026 04:09:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok



Weidmiiller 3t

APGTB 1.5 PE 3CI1 DL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m www.weidmueller.com

marker included

A létrehozas datuma 12.01.2026 04:09:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 5



Weidmiiller 3t

APGTB 1.5 PE 3C/1 DL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Valtozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak

szdm
GTIN (EAN) 4050118702187

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak

szam
GTIN (EAN) 4050118702170
Qty. 20 ST

Véglapok és elvalasztolapok

Az elvalasztolapok és a zardlemezek a sorkapocsblokkok
alapvet6 tartozékai. Az elvalasztélapok optikai és
7 elektromos levéalasztast biztositanak a kiillonb6z4
P e potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva
Yo aee e S a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
v kapcsolészekrényben. A zarélemezek oldalt lezarjak
; a sorkapocsblokk sort, védelmet nydjtanak az aktiv
részekkel valo érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis

huzalozas.
Altalanos rendelési adatok
Tipus APP 2 Valtozat
Rendelési 2489090000 A-sorozat, Elvalaszté lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4050118499308
Qty. 50 ST

A létrehozas datuma 12.01.2026 04:09:43 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok 6


https://eshop.weidmueller.com/p/2661280000
https://eshop.weidmueller.com/p/2661300000
https://eshop.weidmueller.com/p/2661290000
https://eshop.weidmueller.com/p/2489090000

Weidmiiller 3t

APGTB 1.5 PE 3C/1 DL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Ta rtozél(ok www.weidmueller.com

A WeiCoS-System dugaszai az 6sszes kiilonb6zé
csatlakozérendszerhez kaphatok. A termékvalaszték
1-10 podlusu elészerelt sarukat tartalmaz, de egyedi
Osszeszerelésre is van lehetdség. Ez biztositja a
lehet6 legrugalmasabb hasznalhatésagot minden
alkalmazasban. Az egyedi tartozékok novelik a
biztonsagot és a kornyezeti hatasok elleni védelmet.

Altalanos rendelési adatok

Tipus APGCE Valtozat

Rendelési 1514490000 Koédolé elem (kapocs), Wemid, narancssarga, Szélesség: 3.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118321906

Qty. 50 ST
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