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RoHS

COMPLIANT

Dugaszolhaté aramvaltok

A dugaszolhaté aram transzformatorokat ott hasznaljak,
ahol akar 5000 A aramerdsséget kell mérni és
feldolgozni. Dugaszolhaté aramvaltéink masodlagos
aramforraskéntt 1 vagy 5 A-t biztositanak. A Weidmidiller
kompakt, alacsony teljesitményl dramvaltdkat is kinal,
amelyek akar 600 A dramot képesek atalakitani 333 mV
fesziltséggé.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Primer aram: 1000 A, Szekunder aram, max.: 5 A,
Terhelés: , Tlrésosztaly: , zart aramvalto

Rendelési szam 2680210000

Tipus CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

GTIN (EAN) 4050118696547

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2025-04-08T00:00:00+02:00

Gyarto MBS AG
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CMA-41-1000-5A-5VA-0,5

Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel
Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 321g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték tipusa
Sin

Csak szigetelt vezetd
30x 15 mm, 40 x 10 mm

Kor keresztmetszetl vezeték
Installation location

31.00 mm
Beltéri hasznalat

Electrical attributes

Szekunder dram 0.5A Primer aram 1000 A

Technical properties

Védelmi osztaly IP20 Termikus névleges folytonos dram 1,2 x Irated
Itermikus

Névleges frekvencia 50 Hz

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002048 ETIM 7.0 EC002048

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048

ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 9.0 27-21-09-02

ECLASS 9,1 27-21-09-02 ECLASS 10.0 27-21-09-02

ECLASS 11.0 27-21-09-02 ECLASS 12.0 27-21-09-02

ECLASS 13.0 27-21-09-02 ECLASS 14.0 27-21-09-02

ECLASS 15.0 27-21-09-02
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Vezetékre huzhaté aramvalto - Valueline

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté aramvaltok

A dugaszolhat6 aram transzformatorokat ott hasznaljak,
ahol akar 5000 A aramerdsséget kell mérni és
feldolgozni. Dugaszolhaté aramvaltéink masodlagos
aramforraskéntt 1 vagy 5 A-t biztositanak. A Weidmiuiller
kompakt, alacsony teljesitményl aramvaltdkat is kinal,
amelyek akar 600 A dramot képesek atalakitani 333 mV
fesziiltséggé.

Tipus CMA-31-41-SNAP-ON Valtozat
Rendelési 2723380000

szam

GTIN (EAN) 4050118810622

Qty. 18T
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