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A nem menedzselheté EcolLine Power-over-Ethernet/

switchek/beiktaték jellemzéi

¢ 2, 4 vagy 8 IEEE 802.3af/at kompatibilis PoE port (akéar
30 watt teljesitménykimenet minden PoE-porton)

¢ Integralt DC/DC konverter PoE tapellatas
szolgaltatdsdhoz PD-k szdmara a PSE teljes 12 - 57 V
DC bemeneti fesziiltségtartomanyaban

¢ A Gigabit Ethernet és a Jumbo Frame tAmogatasara
alkalmas tipusok a szavszélességgel és latenciaval
szemben igényes alkalmazasokban is hasznalhatok.

* Optikai portokkal felszerelt tipusok nagy tavolsagu
kommunikacids 0sszekottetésekhez

* Robusztus kialakitasuk és széles, -40 °C és 75 °C
kozotti hdmérséklet-tartomanyuk miatt durva ipari
kornyezetben is alkalmazhatok.

* Megbizhaté mkodés a redundans
feszlltségbemeneteknek, a hibajelzé relének és a LED-
es diagnosztikanak koszonhetéen.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

PoE beiktatd, Gigabit Ethernet, Portok szama:

2x RJ45 10/100/1000BaseT(X), 2x RJ45
10/100/1000 BaseT(X) PoE+, IP30, -40 °C...75
°C

Rendelési szam

2682440000

Tipus IE-INJ-ELO2-2GTPOE
GTIN (EAN) 4050118692273
Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 95 mm Mélység (coll) 3.7401 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 41 mm Szélesség (coll) 1.6142 inch
Nett6é tomeg 400 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40°C..75°C
Péaratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas

nélkiil)

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétellel

RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢, 7a, 7cl

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8

SCIP 9229992a-00b9-4096-8962-200a7f33e289

EMC megfelelség és jévahagyasok

Szabadon esd Az IEC 60068-2-31 szerint EMC szabvanyok EN 55032, EN 55024,
FCC Part 15 Subpart B
Class A, IEC 61000-4-2
ESD: Contact: 4 kV; Air:
8 kV, IEC 61000-4-3
RS: 80 MHz bis 1 Ghz:
3V/m, IEC 61000-4-4
EFT: Aramellatas: 0,5
kV; jel: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3 Vrms

Vibracio IEC 60068-2-6 szerint Utés IEC 60068-2-27 szerint
Biztonsag szabvany UL61010-1, UL
61010-2-201
Garancia
Id6koz 5 év
Interfészek
RJ45 portok 10/100/1000BaseT(X), Portok szama 2x RJ4b

automatikus egyeztetés, 10/100/1000BaseT(X),
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Teljes/fél-duplex
uzemmaod, MDI-X

2x RJ45 10/100/1000
BaseT(X) PoE+

LED-kijelz6 Tapellatas LED: PWR, PoE
active

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 75 °C

Uzemi hémérséklet, min. -40 °C

Paratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, max.
Tarolasi hémérséklet, min.
Uzemi tengerszint feletti magassag

85 °C

-40°C
Tengerszint feletti magassag, max. 2000 m
Megjegyzés az UL szerint
Tengerszint feletti magassag, max. 6000 m

Megjegyzés

a korlatozasokkal kapcsolatban lasd az tGizemi
tengerszint feletti magassaggal kapcsolatos
gyartoi nyilatkozatot a letoltések kdzott

MTBF

MTBF Szabvanynak megfelel6 Telcordia SR-332
Mkodési id6 (6ra), min. 3165390 h

Miiszaki adatok

Haz {6 anyaga Fém Felszerelés tipusa DIN sin

Védelmi osztaly IP30 Sebesség Gigabit Ethernet

Power over Ethernet (PoE)

PoE kimen6 teljesitmény Szabvanyos IEEE 802.3af
Kimené teljesitmény 15.4 W
Szabvanyos IEEE 802.3at
Kimeng teljesitmény 30 W

PoE kimeneti aram Szabvéanyos IEEE 802.3af
Kimeneti aramerdésség 350 mA
Szabvéanyos IEEE 802.3at
Kimeneti aramerdésség 600 mA

Teljes PoE energiahaztartas Fesziltségtipus DC
Fesziiltség, min. 12V
Fesziiltség, max. 239V
Energiahaztartas 30 W
Fesziiltségtipus DC
Fesziiltség, min. 24V
Fesziiltség, max. 57V
Energiahaztartas 60 W

PoE érintkezékiosztas

A mdéd: 1., 2. tG (V-); 3., 6. ti (V+); A alternativa; MDI-X

Technolégia

Standard

IEEE 802.3 for 10BaseT,
IEEE 802.3u for
100BaseT(X), IEEE
802.3ab for 1000Base-T,
IEEE 802.3at/af for Power-
over-Ethernet
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Tapellatas

Polaritas-felcseréléssel szembeni
védelem

Tapfesziiltség
Overload current protection

Igen

12/24/48 V DC, 1 egyszeres bemenet
Igen

Csatlakozas modja

1 levehet6 4 polusu sorkapocs

Téapfesziiltség-tartomany Fesziiltségtipus DC

Fesziiltség, min. 12V

Fesziiltség, max. 57V
Aramfogyasztas Digitalis 8 bites bemenet 12V

Aramerésség 3.12 A

Digitalis 8 bites bemenet 24V

Aramerésség 2.81A

Digitalis 8 bites bemenet 48V

Aramerésség 1.3A
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003552 ETIM 9.0 EC003552
ETIM 10.0 EC003552 ECLASS 14.0 19-17-04-10
ECLASS 15.0 19-17-04-10
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Szerel6készlet 19”-0s rack egységhez

* DIN sin alapu eszkozok osszedllitasa 19"-0s
fogasléceken

Altalanos rendelési adatok

Tipus RMKIT Valtozat

Rendelési 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
szam

GTIN (EAN) 4050118029154

Qty. 18T
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