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Vnmsrum

A SFP adoévevé sorozat funkcidi Altalanos rendelési adatok
¢ Addévevé tipusok hatalmas valasztéka tobbféle atviteli
sebességhez (akar 10 gigabit Ethernet) és tavolsaghoz  valtozat SFP adé-vevd, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-
(akér 60 km) Simplex, 20 km, -40 °C...85 °C
Rendelési szam 2682550000

* BiDi SFP modellek egy szalon keresztili

o Tipus IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX 1550
kommunikéacihoz GTIN (EAN) 4050118692167

* Az adovevo statusz egyszeri vezérlése a digitalis Qty. 1 Darab
diagnosztikai feliigyelet (Digital Diagnostic Monitoring,
DDM) tAmogatasaval

» Uzem kozben csatlakoztathato

¢ 1. osztalyu lézertermék, megfelel az EN60825-1
szabvanynak

¢ Alkalmas az Eco-, Advanced- és SubstationLine
kapcsolékhoz
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E230683

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 175¢9

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hdmérséklet -40 °C...85 °C

Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas
nélkiil)

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

EMC megfelel6ség és jovahagyasok

EMC szabvanyok EN 55032, EN 55035 Biztonsag szabvany UL 62368-1

Garancia

Id6koz 3év

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C

Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas Tarolasi hémérséklet, max. 85 °C
nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C

Miiszaki adatok

Felszerelés tipusa

SFP kartyahelyre
csatlakoztathatd

Optikai kabeles ado6-vevé jellemzoi

Atviteli sebesség

1000 Mbps

Digitdlis diagnosztikai felligyeleti funkciéo TAmogatott

(DDM)
Adb-vevé tipusa

Singlemode BiDi

Csatlakozo tipusa LC-Simplex

Atviteli tavolsag, tip. 20 km

Hulldmhossz Hulldmhossz X
tip. 1550 nm
Hulldmhossz RX
tip. 1310 nm
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Hulldmhossz X

min. 1510 nm

max. 1570 nm

Hulldamhossz RX

min. 1250 nm

max. 1380 nm
Fogadott teljesitmény min. -23 dBm

max. -3 dBm
Atviteli teljesitmény min. -8 dBm

max. -2 dBm
Teljesitménymérleg 15 dB

Megjegyzés A BiDi-SFP adé/vevéket parban kell hasznalni (pl., IE-SFP-1GE-SM-10-BIDI-TX1310 és IE-SFP-1GE-
SM-10-BIDI-TX1550 vagy IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1310 és |IE-SFP-1GE-SM-20-BIDI-TX1550).

Megjegyzés Egymaodusu livegszalas adé-vevé csatlakoztatasakor rovid tavolsagra javasoljuk, hogy hasznaljon
csillapitét, megakadalyozva ezzel az ad6-vevé megrongalédasat a tulzott optikai teljesitmény
kovetkeztében.

Tapellatas

Téapfesziiltség

3,3 V (Ethernet

kapcsolorol)
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003628 ETIM 9.0 EC003628
ETIM 10.0 EC003628 ECLASS 14.0 19-17-03-03
ECLASS 15.0 19-17-03-03
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