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A Weidmiiller csatlakozémodul akkor nyujt segitséget,
ha egy meghibasodott installacios kabelt javitani vagy
toldani kell, és a rejtett helyeken nincs tartalék kabel.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Connecting module, IP68 (50 m / 24 h)
Rendelési szdm 2685560000

Tipus IE-CCM-3P-8.5

GTIN (EAN) 4050118695311

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E486077

Méretek és tomegek

Nett6 tomeg 3bg

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...105 °C
Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informaciék

Poélusszam 3 Szin fekete

Haz {6 anyaga

Nylon, Uvegszal, az UL altal
elismert

Erintkez6 anyaga

Sérgaréz, nikkelezett

Erintkezd feliilet Nikkelezett CuZn Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.75 mm?2
finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 3.5 mm?2 Conductor connection cross-section, 0.75...3.5 mm?

finomsodratd, max. flexible

Védelmi osztaly IP68 (60 m / 24 h)

Villamos tulajdonsagok

Névleges fesziiltség 600V Névleges aram 20 A

Altalanos szabvanyok

Tanusitvany szdma (cURus) E486077

Besorolasok

ETIM 8.0 ECO01059 ETIM 9.0 EC001059

ETIM 10.0 ECO01059 ECLASS 14.0 27-40-02-12

ECLASS 15.0 27-40-02-12
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Meéretrajz Szerelési kivagas
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