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A Klippon® elnevezés mar évek 6ta a haz kompetenciaja
és mindsége. A Klippon® TB Nagy sorozat acéllemez-
haz elsésorban olyan alkalmazas szdmara készlilt, ahol
az érzékeny elektronikus alkatrészek (DCS-elosztok vagy
szivattyu-vezérl6) megbizhato védelme sziikséges. A
széles kord kiils6 méretek azt jelenti, hogy a haz még
tobb Osszetevét tartalmazhat, mint a korabbi haz sorozat.
A Klippon® TB nagy haz megtervezésekor széles kort
tdmogatast nytjtunk Onnek a projekt |étrehozasahoz és
megvaldsitadsadhoz.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Ures haz,
Magassag: 15600 mm, Szélesség: 1000 mm,
Mélység: 500 mm, Témszelence lemezek:
Also6, Alapanyag: Nemesacél 1.4404 (316 L),

Szélcsiszolt
Rendelési szam 2698430000
Tipus KTBLQL15010050S4B1 LL1
GTIN (EAN) 4064675026662
Qty. 1 Darab

RoHS

Vnm-um
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok

e\t |ECEX

LISTED

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E508186
Méretek és tomegek
Mélység 500 mm Mélység (coll) 19.685 inch
Magassag 1500 mm Magassag (coll) 59.055 inch
Szélesség 1000 mm Szélesség (coll) 39.37 inch
Rogzitési méret - magassag 1146 mm Rogzitési méret - szélesség 1040 mm
Netté tomeg 210000 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérséklet -50°C...135 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - tokozat

Megfeleléségi nyilatkozat szama (DoC DE PS2611 201111
LVD) 002ISS01

DEPS2611201111
0011SS02

Megfeleléségi nyilatkozat szdma (AoC)

Tanusitvany szdma - tres haz (ATEX) CML 20ATEX3029U Tanusitvany szdma lres haz (IECEx) IECEx NEP 20.0005U

Tanusitvany szama (cULus) E508186

Tomszelencék, felsd/alsé

M20 270 M12 536

M63 40 M40 102

M32 136 M25 205

M50 60 M75 32

M16 364

Altalanos informacié

Burkolat anyagvastagsaga 2.5 mm Peremes aljzat anyagvastagsaga 3 mm

Anyagvastagsag 2 mm Uzemi hémérséklet, max. 135°C

Uzemi hémérséklet, min. -50 °C Fedél kiegészité Negyedfordulatos
kotéelem négyzetes
betéttel

Fellleti min&ség Szalcsiszolt Utésallosag 7 J ATEX verzié, 10 J
standard valtozat

AF mérete 10 mm Védelmi osztaly IP66

Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316 Tomités anyaga Szilikon

L)

Haz kiegészitd 6 rdhegesztett rogzitélab 4 forrasztott szem

14 mme-es furatokkal

Emeldvillak verzidja

Flange plate mounting M6 hatlapfeji csavarok 10  Tomszelence lemezek Also

SW
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Szerel6nyilas: szélesség 925 mm Fedél nyilasszoge 100.00 °
Aljzatperem Igen Fedél Igen
Szerel6nyilds: magassag 1425 mm PE-csavarok pozicidja Haz, C oldal

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

The mounting plates are included in the delivery scope of the enclosure. The mounting plates are
made of galvanised sheet steel. Fixing material is only included for the mounting plates.

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002503 ETIM 7.0 EC002503
ETIM 8.0 EC002503 ETIM 9.0 EC002503
ETIM 10.0 EC002503 ECLASS 9.0 27-18-05-02
ECLASS 9,1 27-18-05-02 ECLASS 10.0 27-18-05-02
ECLASS 11.0 27-18-05-02 ECLASS 12.0 27-18-05-02
ECLASS 13.0 27-18-05-02 ECLASS 14.0 27-18-05-02
ECLASS 15.0 27-18-05-02
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Esovédo fedelek

Az es6védo fedél idedlis tovabbi védelmi szintet biztosit a
haznak, ha az szokatlan klimaju teriileteken van telepitve,
példaul el6fordulnak nagyon heves es6zések, vagy

P extrémen erds kozvetlen napstités.

Altalanos rendelési adatok

Tipus KTBLRNHD10050S4B LL1 Valtozat

Rendelési 2698540000 Klippon TBL (nagy sorkapocsdoboz), Esévédé fedél, Magassag:
szam 175 mm, Szélesség: 1016 mm, Mélység: 650 mm, Alapanyag:
GTIN (EAN) 4064675026693 Nemesacél 1.4404 (316 L), Szalcsiszolt, eziist

Qty. 18T
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