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Egyes alkalmazasok a rugalmas kialakitas vagy a
felszerelés megkonnyitése érdekében dugaszolhaté,
modularis megoldasokat igényelnek. Ha az adott funkciét
biztositd teljes egységet kell el6gyartani vagy lecserélni,
ott modularis és rugalmas csatlakozérendszerekre van
szlikség. Dugaszolhaté sorkapcsaink gyorsan szerelhetdk,
és 100%-osan gyarilag bevizsgaltak.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Z-sorozat, Atvezet6 sorkapocs, Névleges
keresztmetszet: 2.5 mm?, Hizérugds csatlakozas,
Dugaszolhaté csatlakozas

Rendelési szam 2702510000
Tipus ZT 2.5/4AN/4 BL
GTIN (EAN) 4050118711547
Qty. 50 Darab
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Miszaki adatok
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 34.5 mm Meélység (coll) 1.3583 inch

Meélység DIN sinnel egyutt 35 mm Magassag 85.5 mm

Magasség (coll) 3.3661 inch Szélesség 5.1 mm

Szélesség (coll) 0.2008 inch Nett6 tomeg 9g¢

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 120 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin kék

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat 4 dugaszolhato Véglap sziikséges Igen

csatlakozés, dugaszolhat6

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 4

Potencidlok szdma szintenként 1 Keresztkotott szintek belil Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala jobb Robbanasbiztossag szempontjabol Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthatd

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges DC fesziiltség 500V

Névleges aram 24 A Aram maximum vezetékoknal 24 A

Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 1.33 mQ
szerint

Névleges Iokéfesziiltség 6 kV Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 0.77 W
X szerint

Szennyezés sulyossaga 3

Rogzithetd vezetékek (névleges csatlakozas)

Csatlakozasi irdny felsé Csatlakozas tipusa Hlzérugos csatlakozas,
Dugaszolhat6 csatlakozas
Csatlakozasok szama 4 Rogzitési tartomany, névleges 4 mm?2

csatlakozas, max.
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Midszaki adatok

Rogzitési tartomany, névleges 0.13 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm2
csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Szabvanyok IEC 60947-7-1 szerint

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-17
ECLASS 15.0 27-25-01-17
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