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RoHS

\/cumrumn

RJ45 dugaszolhat6 csatlakozé (szerszam nélkiil
szerelhetd) az IEC 60603-7-51 szerint.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat RJ45 dugasz késes érintkezékkel, egyenes, Cable
gland, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010),
EIA/TIAT568 A

Rendelési szam 2703440000

Tipus |IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1-CG

GTIN (EAN) 4050118734966

Qty. 1 Darab

Creation date 03.01.2026 12:36:20 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2703440000
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok p :

[ H s -

LISTED -

ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E471884
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 22.88¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hdmérséklet -40 °C...85 °C
Telepitési hémérséklet
Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
Altalanos adatok
Outlet direction egyenes 1. csatlakozas RJ45
2. csatlakozas Lyukasztas Vezetékezés EIA/TIAT568 A
Haz {6 anyaga Cink présontvény, Szigetelés keresztmetszete, min. 0.85 mm

nikkelezett
Szigetelés keresztmetszete, max. 1.1 mm Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/

IEC 11801 2010)

Erintkezd feliilet

Arany a nikkel felett

Csatlakozasi atméro, tomor

0.41..0.51 mm

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
tomor (AWG)

AWG 26..AWG 24

Csatlakozasi atmérd, flexibilis

0.46..0.61 mm

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
flexibilis (AWG)

AWG 27..AWG 24

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,

rendkivil flexibilis

0.51, Approval of the cable
by Weidmdiiller necessary

Vezetékcsatlakozasi keresztmetszet,
rendkivil flexibilis (AWG)

AWG 26, Approval of
the cable by Weidmiiller
necessary

Megjegyzés, nagyon finomsodratu
vezetékcsatlakozas

A kabel Weidmdiller altali
jovahagyasa sziikséges

Kopenyatmérd, min. 5 mm Kopenyatmérd, max. 9 mm

Arnyékolas 360 fokos korkoros haz Védelmi osztaly IP20

Dugaszolasi ciklusok 750 Ujracsatlakoztathatosag 2 4 ciklus (ugyanahhoz a
keresztmetszethez)

Villamos tulajdonsagok

Atmeneti ellenéllas <20 mQ Atiitési szilardsag, érintkez6 / arnyékolas= 1500 V AC/DC
Atiitési szilardsag, érintkezd / érintkez6 = 1000 V AC/DC Szigetelési ellenallas 2500 MQ
Aramtovabbitasi kapacitas 50 °C-on TA PoE / PoE+ IEEE 802.3at szerint
Altalanos szabvanyok

Tanusitvany sz. (DNV) TAEOOOO3EW Csatlakozo, standard IEC 60603-7-51
Tanusitvany szama (cULus) E471884
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC001121 ETIM 9.0 EC001121
ETIM 10.0 EC001121 ECLASS 14.0 27-44-03-90
ECLASS 15.0 27-44-03-90
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