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Altalanos rendelési adatok

Véltozat Energialanc kabel, PROFINET, M8 D-kéd - IP67
egyenes aljzat, Nyitott, Cat.5 (ISO/IEC 11801) /
Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 30 m

Rendelési szam 2706260300

Tipus IE-C5DD4UGO0300DSSXXX-E
GTIN (EAN) 4050118742893

Qty. 1 Darab

b’

RoHS

COMPLIANT
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 30m Hossz, inch 1181.1024 inch
Nett6 tomeg 1845 g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -50°C...70°C Uzemi hémérséklet -40 °C...70°C
Telepitési hdmérséklet -20°C..60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Kabelszabvanyok

Standard, szigetel6anyag

DIN EN 50290-2-23 (VDE Standard, vezetékanyag
0819) Table 2/A (HD
624.3)

DIN EN 13602 Cu-ETP-A

Standard, arnyékolo anyag

DIN EN 13602 Cu-ETP-
A.B

Szabvanyok

Standard, szigetel6anyag

Standard, vezetékanyag

DIN EN 50290-2-23 (VDE Csatlakozd, standard
0819) Table 2/A (HD
624.3)

DIN EN 13602 Cu-ETP-A Standard, arnyékolo anyag

IEC61076-2-114

DIN EN 13602 Cu-ETP-
A.B

Altalanos szabvanyok

Csatlakozo, standard

IEC61076-2-114

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

M8, D kodolasu, IP67,
hiivelyes érintkezé,
egyenes, csatlakozo,
Mdanyag, arnyékolt

Dugé, jobb

Csatlakozo, jobb

szabad vezetékvég

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategoria

Kapacitas 1 kHz-en

Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Sebesség
Cat.5e (TIA T568-B)

52 nF/km Hurokellenallas

180 m/min

120 Q/km
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Jelterjedési id6 5.3 ns/m Test voltage: wire-wire-shield 2000 Veff/ 50 Hz; 1 perc
Differencialo ellenallas 3% Uzemi fesziiltség, UL 600V
Dontés késleltetése 40 ns/100m Operating voltage (UL rating) 600V

Atviteli impedancia

20 mQ/m 10 MHz-en

Jellemzé impedancia

100+ 15 Q 1-100 MHz-
en

Kabel mechanikai jellemzé6i és anyagjellemzdgi

Olajokkal szembeni ellenéllas in accordance with IEC Szilikonmentes Igen
60811-2-1

UV-allé Igen Huzoéeré <150 N

Halogén IEC 60754-2 szerint Gyorsulas 4 m/s?

halogénmentes

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé

7.5 x kdbelatméré

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

5 x kadbelatméré

Kopasallésag

nagyon jé

Hajlitasi ciklusok

3 millié

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1

Sebesség

180 m/min

Tlzterjedés Nem
Kabel szerkezet
Sodratok 7 Kopeny szine zold (RAL 6018)

Standard megnevezések

2YH(ST)C11Y
2x2x0,75/1,5-100 LI VZN
GN FRNC

Keresztmetszet

4*AWG 22/7 - 0,32 mm?

Arnyékolas SF/UTP Vezetékek szama 4
Szigetelés keresztmetszete 1.5 mm Szigetelés PE
Kopenyatmérd, max. 6.7 mm Kopenyatmérd, min. 6.3 mm
Kopeny anyaga PUR Tolté Kozponti elemként
Vezetékerek elrendezése Csillagnégyes Vezeték érszigetelésének vastagsaga 0.38 mm
Komplett arnyékolas Aluminium félia, Vorosréz Arnyékolé fonat atfedése 85 %
drétbdl késziilt arnyékold
fonat
Vezeték anyag Tobberes 6nozott rézhuzal Bels6 kopeny atmérdje 3.9 mm

Képeny anyagvastagsaga

0.9 mm

Vezetékek - vezetékparok szinsorrendje fehér, sarga, kék,

narancssarga
Arnyékolé fonat vastagsaga 0.13 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Méretrajz

M8
1 yellow
2 white
3 orange
4 blue
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