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• Jövőálló kialakítás
• Különböző modulméretek
• A készülék egyszerű integrálható.
• Egyszerű plug-and-play megoldás – az egyes modulok

gyors cseréje egyetlen eszközhálózatból
• Gyors és egyszerű, szerszám nélküli telepítés
• A gyűjtősín-csatlakozók biztonságos reteszelése
• Érintésbiztos felépítés
• A sínrendszer tűréskiegyenlítésének köszönhetően a

készülékek egyszerűen, különösebb pontossági igény
nélkül szerelhetők a berendezés szerelvénylapjára.

• Egyszerű ULengedélyezés a regisztrált UL
komponensekkel

• A méretek és a műszaki adatok optimálisan illeszkednek
az általánosan használt többtengelyű szervóerősítőkhöz

Általános rendelési adatok

 
Változat NYÁK dugaszoló csatlakozó, Rögzítőcsavar
Rendelési szám 2708620000
Típus PB-CON SF DELTA PT 40X12
GTIN (EAN) 4050118771015
Qty. 40 Darab
Termékadatok  
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 0.06 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyagjellemzők
 
Szigetelőanyag Acél Moisture Level (MSL)
Érintkező anyaga Cu-ötvözet Tárolási hőmérséklet, min. -40 °C
Tárolási hőmérséklet, max. 70 °C Üzemi hőmérséklet, min. -50 °C
Üzemi hőmérséklet, max. 100 °C Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. -25 °C
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. 100 °C
 

Névleges adatok IEC szerint
 
szabvány szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
 

Csomagolás
 
VPE hosszúság 70.00 mm VPE szélesség 42.00 mm
VPE magasság 12.00 mm
 

Fontos megjegyzés
 
IPC megfelelőség A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány

„megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket
kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC002943 ETIM 7.0 EC002943
ETIM 8.0 EC002943 ECLASS 9.0 27-44-04-92
ECLASS 9,1 27-44-04-92 ECLASS 10.0 27-44-04-92
ECLASS 11.0 27-46-04-05
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