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¢ Jov6allo kialakitas Altalanos rendelési adatok
* Kilonb6z6 modulméretek
* A készilék egyszeri integralhato. Valtozat NYAK dugaszolé csatlakozo, Rogzitécsavar
* Egyszer( plug-and-play megoldas - az egyes modulok Rendelési szam 2708620000
gyors cseréje egyetlen eszkozhaldzatbdl Tipus PB-CON SF DELTA PT 40X12

* Gyors és egyszer, szerszam nélkdli telepités GTIN (EAN) 4050118771015

yors ©8 egy L , pries. Qty. 40 Darab
¢ A gyUjtésin-csatlakozok biztonsagos reteszelése Termékadatok

* Erintésbiztos felépités

* A sinrendszer tlréskiegyenlitésének koszonhetbéen a
készlilékek egyszertien, kiilondsebb pontossagi igény
nélkil szerelhet6k a berendezés szerelvénylapjara.

* Egyszer(i ULengedélyezés a regisztralt UL
komponensekkel

¢ A méretek és a miszaki adatok optimalisan illeszkednek
az altalanosan hasznalt tobbtengely( szervéerésitékhoz
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 0.06¢g
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyagjellemzék
Szigetel6anyag Acél Moisture Level (MSL)
Erintkez6 anyaga Cu-06tvozet Tarolasi hémérséklet, min. -40 °C
Tarolasi hémérséklet, max. 70°C Uzemi hémérséklet, min. -50 °C
Uzemi hémérséklet, max. 100 °C Hémérsékleti tartomany, telepités, min. -25 °C
Hémérsékleti tartomany, telepités, max. 100 °C
Névleges adatok IEC szerint
szabvéany szerint tesztelve IEC 60664-1, IEC 61984
Csomagolas
VPE hosszUsag 70.00 mm VPE szélesség 42.00 mm
VPE magassag 12.00 mm
Fontos megjegyzés
IPC megfelelség A termékek fejlesztése, gyartasa és szallitasa a nemzetkozileg elismert IPC-A-6 10 szabvany

.megengedhetd” kategodridja szerint tortént. A termékekkel kapcsolatos tovabbi kovetelményeket
kérésre kiértékeljik.
Megjegyzések * Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002943
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