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Product similar to illustration

Az ipar halézatba szervezédésével egyre tobb

gép és rendszer készil modularis felépitéssel. A
vezérldszekrények funkcioi egyre inkabb atkeriilnek a
terepi szintre, ez pedig a kabelezési igény novekedésével
jar.

A mi csatlakoztatasra kész kabelszerelvényeink sokféle
alkalmazasban alkalmasak a terepi szint(i vezetékezésre,
az adatok és a tapfesziiltség tovabbitasara. A Weidmiuiller
Plug & Produce megoldéasa teljes mértékben tesztelt,

és egyszerisiti az On gépeinek szerelését. Ezzel

a f6 szempontokra koncentralhat és novelheti a
hatékonysagat.

Tanusitott komponenseink széles valasztékaval olyan
tag valasztasi lehet6séget kinalunk, amellyel biztosan
megtalalja az On alkalmazasahoz legmegfelelébb
megoldast.

Ha folyamatosan béviil6é termékvalasztékunkban sem
taldlja a kivant kabelszerelvényt, akkor kiilonb6zé
hosszvéltozatokat és vevéspecifikus megoldasokat is
kinalunk.
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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozé-szerelvények, Erintkezd,
Aljzatos csatlakozd, Helukabel JZ-600 7G4 or

similar, arnyékolt: Nem, Pélusszam: 6

Rendelési szdam 2712310200

Tipus CH-HIAC-HIAD-06-0200-AC
GTIN (EAN) 4050118751116

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nettd tdmeg

1406.64 g

Homeérsékletek

Hémérsékleti hatarérték

-40°C..80°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6¢c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a1b

General Technical Data

Po6lusszam

6

Erintkezé elrendezése

1:1, numbered cores

Névleges fesziiltség

400V

Védelmi osztaly

IP65

Technical Specifications Connector

Connector

Csatlakozo leirasa

Connector 1

Kéabelbevezetés straight

Haz {6 anyaga Aluminium présontvény
Po6lusok szama 6

Sorozatok HSB

Meéret 6

Tipus Tuske

Kilon komponensek 6sszekotd eleme

HDC 16B TOBU 1M25G, HDC HSB 6 MS,
H4.0/18D GR, VGM25-MS68 11-20 BG

Csatlakoz6 leirasa

Connector 2

Kabelbevezetés

straight

Haz f6 anyaga

Aluminium présontvény

Pélusok szama 6
Sorozatok HSB
Meéret 6
Tipus Huvely

Kilon komponensek 6sszekotd eleme

HDC 16B TOBU 1M25G, HDC HSB 6 FS,

H4,0/18D GR, VGM25-MS68 11-20 BG

Technical specifications for cable

Kabelhossz 2m Vezetéktipus Helukabel JZ-600 7G4 or
similar

Kopeny szine fekete Erkeresztmetszet 4 mm?2

Vezetékek szama 7 arnyékolt Nem

Halogén Igen Szigetelés PVC

Hémérsékleti tartomany, mozgd, max. 80 °C Hémérsékleti tartomany, mozgd, min.  -15°C

Hémeérsékleti tartomany, all6, max. 80 °C Hémérsékleti tartomany, allé, min. -40

Hajlitasi sugéar, min., mozg6 7.5 x kdbeladtméré Hajlitasi sugar, min., allé 4 x kabelatmérd

Kopeny anyaga PVC Outside diameter 15.8 mm
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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6- es méret

AP

LTy

Altalanos rendelési adatok

A HSB sorozat lehet6vé teszi, hogy érintkezénként 35A
-t szallitson egyidejlleg. Csavaros csatlakozasokkal van
szerelve a biztonsagos és megbizhatd csatlakoztatasok
érdekében.

A vezetékcsatlakozas szintjét csavaros elemmel terveztiik
meg. Az 6sszes csavaros csatlakozas fel van szerelve
vezetékvédo rugdval.

P6lusok szama: 6

Névleges dram: 35 A

Névleges fesziiltség: 400 V

Névleges fesziiltség UL/CSA szerint: 600 V AC/DC

Tipus HDC HSB 6 MS Valtozat

Rendelési 1498700000 HDC-betét, Dugd, 400V, 35 A, Pbélusszam: 6, Csavaros csatlakozas,
szam Telepitési szerkezeti méret: 6

GTIN (EAN) 4008190035136

Qty. 18T

Tipus HDC HSB 6 FS Valtozat

Rendelési 1498900000 HDC-betét, Hively, 400 V, 35 A, Poélusszdam: 6, Csavaros csatlakozas,
szam Telepitési szerkezeti méret: 6

GTIN (EAN) 4008190071417

Qty. 18T

Osszekots kupak

Altalanos rendelési adatok

A specialis ontott konnyifém és a tobbréteg fellileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és itésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kerul, gy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthato és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé vélasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal

Tipus HDC 16B KBU 1PG21G Valtozat
Rendelési 1657270000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszekots haz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,

GTIN (EAN) 4008190410322 Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Tipus HDC 40D KBU 1PG21G Véltozat

Rendelési 1657310000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszeksts haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,

GTIN (EAN) 4008190410360
Qty. 18T

Kéabelbevezetések mérete: PG 21
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Tartozékok
Tipus HDC 40D KBU 1M32G Valtozat
Rendelési 1787190000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszekéts haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248204533 Kabelbevezetések mérete: M 32
Qty. 18T
Tipus HDC 40D KBU 1M25G Valtozat
Rendelési 1787200000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszeksts haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248204540 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 1ST
Tipus HDC 40D KBU 1PG29G Valtozat
Rendelési 1967670000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszekoté haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248670178 Kabelbevezetések mérete: PG 29
Qty. 18T
Tipus HDC 40D KBU 2M32G N Valtozat
Rendelési 2545510000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszeksts haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118558333 Kabelbevezetések mérete: PG 29
Qty. 1ST
Tipus HDC 40D KBU 1TM25G N Valtozat
Rendelési 2559890000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Osszeksts haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118676440 Kabelbevezetések mérete: PG 29
Qty. 18T
Tipus HDC 40D KBU 1M32G N Valtozat
Rendelési 2559900000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
sz&dm bedugva, Osszekots haz, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118673265 Kabelbevezetések mérete: PG 29
Qty. 18T
Aljzathaz

A specidlis ontott konnyfém és a tobbrétegu fellileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és utésallosaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelOlés gyors és konny(i azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jel6léssel maradanddan
feliratozasra kerdil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthato és elhelyezheté.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal
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Altalanos rendelési adatok

Tipus HDC 16B ABU Valtozat

Rendelési 1208600000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Vélaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Oldalt rogzité
GTIN (EAN) 4008190881351 bilincs, nem cserélhetd, Standard, Kébelbevezetések mérete: none
Qty. 18T

Tipus HDC 16B ABU N Valtozat

Rendelési 2488590000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Valaszfalhaz, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4050118541526 Kabelbevezetések mérete: none

Qty. 18T

Fedél

Altalanos rendelési adatok

A specidlis ontott konny(ifém és a tobbréteg fellleti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézio- és utésallésaggal.

A héazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyujt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jelolés gyors és konnyl azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra kertil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthaté és elhelyezhetd.

Weidmiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal

Tipus HDC 16B DMDQ 2QB Viltozat

Rendelési 1665270000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Fedél hazfelsérészhez, Keresztkengyel az alsérészen,
GTIN (EAN) 4008190421977 Standard, Kébelbevezetések mérete: none

Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

A speciélis 6ntott konnytifém és a tobbréteg felileti
tomités teljes védelmet biztosit a HDC hazaknak.

Az okosan kialakitott reteszelési rendszer rozsdamentes
acélbdl van gyartva. Ez hosszu élettartamot garantal nagy
korrézié- és ttésallésaggal.

A hazreteszelési rendszer integralt biztonsagot nyuijt.
Egyediilallé szabadalmaztatott rugérendszeriink biztos
fogantyuval latja el a hazreteszelést, és megakadalyozza a
véletlen nyitast.

A lézeres jel6lés gyors és konny( azonositast tesz
lehetévé. Minden haz lézeres jeloléssel maradanddan
feliratozasra keriil, igy, hogy minden termék gyorsan
kivalaszthat6 és elhelyezheté.

Weidmdiiller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok
- az On elsé valasztasa az IP 65 védettséggel rendelkezd
ipari burkolatoknal

Tipus HDC 16B SBU 1PG21G Valtozat

Rendelési 1656720000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsoérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4008190409739 Kabelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 1ST

Tipus HDC 16B SBU 2PG21G Viltozat

Rendelési 1656730000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4008190409746 Kabelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Tipus HDC 40D SBU 2PG21G Valtozat

Rendelési 1656810000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
sz&dm bedugva, Haz alsorész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4008190409821 Kébelbevezetések mérete: PG 21

Qty. 18T

Tipus HDC 40D SBU 1PG29G Valtozat

Rendelési 1656830000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsoérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4008190409845 Kabelbevezetések mérete: PG 29

Qty. 18T

Tipus HDC 40D SBU 2PG29G Viltozat

Rendelési 1656840000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4008190409852 Kébelbevezetések mérete: PG 29

Qty. 18T

Tipus HDC 40D SBU 2M32G Valtozat

Rendelési 1787110000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsorész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248204458 Kabelbevezetések mérete: M 32

Qty. 18T

Tipus HDC 40D SBU 2M25G Valtozat

Rendelési 1787120000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248204465 Kabelbevezetések mérete: M 25

Qty. 1ST
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Tartozékok
Tipus HDC 16B SBU 2M25G Valtozat
Rendelési 1788240000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsoérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4032248205776 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 18T
Tipus HDC 16B SBU 1M25G Valtozat
Rendelési 1899980000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4032248520718 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 1ST
Tipus HDC 40D SBU 1M25G Valtozat
Rendelési 1902970000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248592951 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 18T
Tipus HDC 40D SBU 1M32G Valtozat
Rendelési 1902990000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4032248592968 Kabelbevezetések mérete: M 32
Qty. 1ST
Tipus HDC 16B SBU 1TM25G N Valtozat
Rendelési 2560740000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4050118673234 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 18T
Tipus HDC 40D SBU 1PG29G N Valtozat
Rendelési 2560770000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
sz&dm bedugva, Haz alsorész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118893595 Kébelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 18T
Tipus HDC 16B SBU 2M25G N Valtozat
Rendelési 2560930000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4050118673531 Kabelbevezetések mérete: M 25
Qty. 18T
Tipus HDC 16B SBU 1PG21G N Valtozat
Rendelési 2560940000 HDC-hazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4050118676716 Kabelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 18T
Tipus HDC 16B SBU 2PG21G N Valtozat
Rendelési 2560950000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, Standard,
GTIN (EAN) 4050118676921 Kabelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 18T
Tipus HDC 40D SBU 2M25G N Valtozat
Rendelési 2561020000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118676914 Kéabelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 1ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/2560740000
https://eshop.weidmueller.com/p/2560770000
https://eshop.weidmueller.com/p/2560930000
https://eshop.weidmueller.com/p/2560940000
https://eshop.weidmueller.com/p/2560950000
https://eshop.weidmueller.com/p/2561020000

CH-H IAC-H IAD-06-0200-AC Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Weidmiiller 3£

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Tartozékok
Tipus HDC 40D SBU 1M32G N Valtozat
Rendelési 2561030000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsoérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118676464 Kébelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 18T
Tipus HDC 40D SBU 2M32G N Valtozat
Rendelési 2561040000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6, Védelmi osztaly: IP65,
szam bedugva, Haz alsérész, Keresztkengyel az alsérészen, magas,
GTIN (EAN) 4050118676457 Kéabelbevezetések mérete: PG 21
Qty. 18T

A létrehozas datuma 10.01.2026 02:55:00 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2561030000
https://eshop.weidmueller.com/p/2561040000

