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A PrintJet CONNECT a kiprébalt és bevizsgalt PrintJet
sorozat konzisztens tovabbfejlesztése. Az ipari és
vezérlészekrények korszer(i gyartasi kovetelményeire
foékuszalva a folyamatok és a koltségek maximalis
hatékonysagat kombinalja az intelligens héalézatba
kapcsolassal és az adatok teljes konzisztenciajaval.
Példaul meglévé adatait kdozvetlenil felhasznalhatja a
jelolési folyamatban - igy a munka hatékonyabba valik, a
hibaarany pedig a minimalisra csokken.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Jelolérendszerek, Tintasugaras eljaras, 1200 DPI,
Multicard, MetalliCard

Rendelési szam 2715590000

Tipus PRINTJET CONNECT

GTIN (EAN) 4064675016922

Qty. 1 Darab
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok
Jovahagyasok ( €
KOREANCERT
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 930 mm Mélység (coll) 36.6141 inch
Magassag 454 mm Magassag (coll) 17.874 inch
Szélesség 590 mm Szélesség (coll) 23.2283 inch
Nett6 tomeg 43693 g
Homeérsékletek
Ambient temperature 18°C..32°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6al, 6¢, 7a, 7cl, 34

REACH SVHC

SCIP

Lead 7439-92-1, Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9, Cyclohexane-1,2-dicarboxylic
anhydride 85-42-7, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-
isopropylidenediphenol 79-94-7

1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Feliratozé rendszerek

Jelolé tipusa

Multicard, MetalliCard

Uzemanyag rendszer

Tintapatron, CM Y K

Nyomtatas modja

Tintasugaras eljaras

Interfész

USB, LAN, Wi-Fi

Szoftver

Operacids rendszer

M-Print® PRO

Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 11

Tapfesziiltség

Nyomtaté driver

230VAC/ 16 A, 115V
AC/20A

Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 11

Nyomtatasi sebesség

Fligg a nyomtatasi
mindségtoél

Nyomtatési felbontas, max.

1200 DPI

A szallitasi terjedelem része

PrintJet CONNECT,
Tapkabelek, USB-kabel,
W-LAN stick, 1 egység
DEK 5/5, 2 x PrintJet
Cleaner szévetek, DVD M-
Print® PRO-val, Roviditett
utmutato, felhasznaloi
kézikonyv D/HU, minden
egyéb 23 nyelv PDF-
ként DVD-n, Porvédé
huzat, 1 készlet CMYK

festékkazetta

Besorolasok

ETIM 6.0 EC0O00610 ETIM 7.0 EC000610
ETIM 8.0 EC000610 ETIM 9.0 EC000610
ETIM 10.0 EC000610 ECLASS 9.0 24-32-11-90
ECLASS 9,1 24-32-11-02 ECLASS 10.0 24-32-11-90
ECLASS 11.0 24-32-11-90 ECLASS 12.0 24-32-11-90
ECLASS 13.0 24-32-11-90 ECLASS 14.0 24-32-11-90
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ECLASS 15.0 24-32-11-90
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PrintJet CONNECT

Tartozékok és fogydeszkozok a PrintJet CONNECT
szamara

Altalanos rendelési adatok

Tipus PJ CON CLEANING UNIT Valtozat
Rendelési 2715700000

szam

GTIN (EAN) 4064675042099

Qty. 18T

Tipus PJ CON FLUID SET Valtozat
Rendelési 2715650000

szdm

GTIN (EAN) 4064675036036

Qty. 18T

Tipus PJCONINK C Valtozat
Rendelési 2715610000

szam

GTIN (EAN) 4064675041573

Qty. 18T

Tipus PJ CON INK K Valtozat
Rendelési 2715640000

szam

GTIN (EAN) 4064675041887

Qty. 18T

Tipus PJ CON INK M Valtozat
Rendelési 2715620000

szam

GTIN (EAN) 4064675042044

Qty. 18T

Tipus PJ CON INK'Y Valtozat
Rendelési 2715630000

szam

GTIN (EAN) 4064675041580

Qty. 18T

Tipus PJ CON INK SET Valtozat
Rendelési 2715600000

szdm

GTIN (EAN) 4064675041566

Qty. 18T

Tipus PJ CON SERVICE FLAP Valtozat
Rendelési 2715690000

szam

GTIN (EAN) 4064675042082

Qty. 18T
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Tipus PJ CON TEXTILE COVER Valtozat
Rendelési 2715670000

szdm

GTIN (EAN) 4064675042068

Qty. 18T

Tipus PJ CON WASTE PAD Valtozat
Rendelési 2715660000

szam

GTIN (EAN) 4064675042051

Qty. 18T

Tipus PJ CON WIFI STICK Valtozat
Rendelési 2715680000

szam

GTIN (EAN) 6955690002749

Qty. 18T
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M-Print® PRO

Altalanos rendelési adatok

Az M-Print® PRO nyomtaté és megrendel6 szoftver
jelolékhoz és cimkékhez® egy professzionalis Windows®-
alapu megoldas a Weidmidiller cimkéinek és jel6l6inek
nyomtatasahoz és megrendeléséhez. Ezzel a szoftverrel
optimalizalni lehet az elektromos berendezések
azonositasanak folyamatat. Tervezés és jeloléanyag
megrendelése egyszerlen, professzionéalisan és gyorsan:
szoveggel, keretekkel, vonalakkal, grafikaval, vonalkéddal,
sorozatszdmmal és fényképpel.

* Integralt termékkataldgus minden cimkéhez és
jeloléhoz, dbrakkal és a weboldalra, illetve a termékek
adatlapjaira mutatoé hivatkozasokkal

¢ A cimkék és jelol6k annyi szinten tervezheték, amennyi
szlikséges

* Egyedi szoveges karakterek testre szabott formazasa
(RTF)

¢ Szovegek és formatumuk masolasa és beillesztése

¢ Elérheté 20 nyelven UNICODE tdmogatassal

¢ Adatbevitel cimkéken és tablazatkezel6kben, vagy
kozvetlenill Microsoft Excelben

» Skalak létrehozasa; numerikus és alfanumerikus
szamlalék és sorozatok

* Sokféle képformatum (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg,
* jpg, *.tif, *.gif)

* Képkonyvtar az elektromos tervezésben hasznalt
szimbdélumokkal

* Termék-nyomtato parositasi lehetdéségek, pl. ESG 9/20 -
PrintJet; MultiMark a hényomtatéhoz

¢ On-line internetes frissitési szolgaltatas

¢ Weidmiiller Configurator (WMC) interfész

¢ Importaloé varazslé szamos fajlformatumhoz (*.txt, *.csv,
*.xml stb.) a sajat importalasi sz(ir6 létrehozdsahoz

* Adatatvitel CAE-rendszerekbdl

* Folyamatos nyomtatasi elénézet: mar a tervezési
fazisban lathatd, hogyan fog kinézni a nyomtatas,
WYSIWYG szerkesztés

¢ Tamagatott nyomtatdéeszkdzok: Minden Weidmiuiller
nyomtaté (pl. PrintJet CONNECT, THM MultiMark
stb.) és szabvanyos nyomtatok Microsoft Windows®
meghajtéval

¢ Optimalis és gyors illesztés a kimeneti eszk6zokhoz

* Jelolék és cimkék tobbszintl strukturalasa

Tipus M-PRINT PRO
Rendelési 1905490000
szam

GTIN (EAN) 4032248526291
Qty. 18T

Nyomtatészoftver

Szoftver jelolésekhez, Szoftver, Windows 10, Windows 11,
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