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A kép illusztracio

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(r(ik, lapos
alatétek és foldel6 gydrak.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Blanking plugs, zart éllapotban, M 50 x 1.5, 18
mm, Polyamide 6 (PA 6)

Rendelési szdm

2715790000

Tipus
GTIN (EAN)
Qty.

VP HEX M50 PA6 GY
4050118805444
10 Darab

-

RoHS

\/campumn
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 9.5 mm Magassag (coll) 0.374 inch
Szélesség 55 mm Szélesség (coll) 2.1654 inch
Hossz 18 mm Hossz, inch 0.7087 inch
Atmérs 63.5 mm Falvastagsag, min. 0.5 mm
Falvastagsag, max. 17 mm Netté tomeg 0.04 g9
Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -20°C...100 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos informaciék

Meghtzasi nyomaték 8 Nm UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -20°C
Menetemelkedés 1.5 mm Halogén Nem

Szabvéanyok

in accordance with UL94
V-2

Védelmi osztaly

IP65, IP68 - 5 bar (30
min.)

Kabelcsavarzat metrikus Alapanyag Polyamide 6 (PA 6)
Tomitégylrl atmérdje 50.00 mm Kilsé menet M5b0x 1.5

Menet hossza 18 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000451 ETIM 9.0 EC000451

ETIM 10.0 EC000451 ECLASS 14.0 27-14-08-05
ECLASS 15.0 27-14-08-05
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