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A késziilékhazak béséges valasztéka mellett a Weidmiiller
tobbféle tomszelencét kinal szamos alkalmazashoz.

A sargarézbdl, mianyaghdl és rozsdamentes acélbol
készilt tomszelencék megfelelnek a kilonféle IP
védettségi osztaly eléirasainak, hogy mindenféle ipari
késziilékhazhoz hasznalhatdk legyenek.

A tomszelence és az alkalmazas sorozatatél fliggden

a tomszelencék tanusitva és tesztelve vannak a VDE,

UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvany
eléirasainak megfeleléen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Ipari nehézcsatlakozok, Tartozékok, Tomszelencék,
Polikarbonat

Rendelési szdm 2715990000

Tipus VG 16 HQ K68 4-6.5

GTIN (EAN) 4050118769821

Qty. 1 Darab

Vnmsrum

A létrehozas datuma 28.11.2025 04:59:29 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2715990000

VG 16 HQ K68 4-6.5

Miszaki adatok
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ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Nettd tdmeg

12.2 g

Homeérsékletek

Hémérsékleti hatarérték

-20°C..100°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Megfelel, kivétel nélkiil

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Altalanos informaciék

AF mérete 27 mm Védelmi osztaly IP68
Kabelcsavarzat PG 16 Alapanyag Polikarbonat
Tomités TPE Kiilsé menet PG 16

Bels6 menet PG 16

Besorolasok

ETIM 6.0 EC000441 ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9,1 27-14-44-32 ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32 ECLASS 12.0 27-14-08-01
ECLASS 13.0 27-14-08-01 ECLASS 14.0 27-14-08-01
ECLASS 15.0 27-14-08-01
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