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Az energia, a jel és az adatok atvitele 6rok feladat

az elektrotechnikaban és a berendezésgyartasban.
Sorkapcsainkat a felhasznalt szigetel6anyagok,
csatlakozdrendszeriik és kialakitdsuk emelik ki a
konkurens gyartok termékei koziil. Egy atmend
sorkapocs egy vagy tobb vezeték egyesitésére és/
vagy csatlakoztatdsara hasznalhaté. E sorkapcsok egy
vagy tobb, azonos potenciall vagy egymassal szemben
szigetelt csatlakozasi szintbdl éplilnek fel.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Atvezets sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs,
Huzérugos csatlakozas, 2.5 mm?2, 800V, 24 A,
fekete

Rendelési szam 2716220000

Tipus ZDK 2.5-2 SW

GTIN (EAN) 4050118778182

Qty. 50 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphato.

Elérheté eddig: 2025-12-31T00:00:00+01:00

Alternativ termék ZDK 2.5-2
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
‘SD' m CURUSEX ATEX I E{:Ex
K= CA
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cURus) E60693
Tanusitvany szama (cURusEX) E184763
Meéretek és tomegek
Mélység 54.5 mm Mélység (coll) 2.1457 inch
Magassag 72.5 mm Magassag (coll) 2.8543 inch
Szélesség 5.1 mm Szélesség (coll) 0.2008 inch
Nettd tdmeg 10.39¢g
Homeérsékletek
Téarolasi h6mérséklet -25°C...55 °C Ambient temperature -60 °C...85 °C
Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., max. 130°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC
PT OKIECEx/ATEX névleges adat
Tanusitvany szama (ATEX) DEMKO16ATEX1808U Tanusitvany szama (IECEX) IECEXULD16.0036U
Max. fesziiltség (ATEX) 550V Aram (ATEX) 21A
Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) 4 mm?2 Max. fesziiltség (IECEX) 550V
Aram (IECEX) 21TA Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEX) 4 mm?2
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin fekete
UL 94 éghetGségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Igen Potencialok szdama 2
Szintek szdma 2 Rogzitési pontok szdma szintenként 2
Keresztkotott szintek belil Nem Tartdsin TS 35
CSA névleges adatok
Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 12 AWG C fesziiltség nagysag (CSA) 600V
C aram nagysag (CSA) 25 A Tanusitvany szdma (CSA) 200039-1236167
Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 30 AWG
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Kiegészit6é miiszaki adatok

Robbanasbiztossag szempontjabol Igen Felszerelés tipusa Felpattinthatd
bevizsgalt valtozat

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 2.5 mm?2 Névleges fesziiltség 800V
Névleges DC fesziiltség 800V Névleges aram 24 A

Aram maximum vezetékoknal 24 A Szabvanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenallas az IEC 60947-7-x 1.33 mQ Szennyezés sulyossaga 3

szerint

Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészit6é
csatlakozas

Hazoérugos csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Csatlakozasi irany Ferde / hajlitott
AWG, max.
Csupaszolasi hossz 10 mm Csatlakozas tipusa 2 Huzorugods csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Huzorugos csatlakozas

Csatlakozasok szama

4

Rogzitési tartomany, névleges 4 mm? Rogzitési tartomany, névleges 0.05 mm?2
csatlakozas, max. csatlakozas, min.
Kés mérete 0.6 x 3,6 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.05 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.05 mm2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
finomsodratu, max. finomsodratu, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.05 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 4 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.05 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tOomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.05 mm?2
csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 12 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
(cURus)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 30 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 30 AWG
(cURus) (cURus)
C fesziiltség nagysag (cURus) 600V C aram nagysag (cURus) 20 A
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 12 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 30
AWG, max. AWG, min.
Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartésin TS 35
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Besorolasok

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-02
ECLASS 15.0 27-25-01-02
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