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RoHS

Vnm-um

A mianyagbdl késziilt aljzathaz beépitett tomszelencével
és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Kozvetlenil a
berendezés faldhoz illeszkedik, és ezért rogzitéhaz nélkiil
is hasznéalhaté. A kis sulyd haz optimalis védelmet nyujt a
szennyez&dés, viz és rezgések ellen.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: 6,
Védelmi osztaly: IP66, IP67, bedugva, Oldalsé
kabelbevezetés, Csavar, , Kdbelbevezetések

mérete: M 40
Rendelési szam 2716770000
Tipus HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN) 4050118803648
Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 15.11.2025 02:32:45 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2716770000

HDC 16B TSS 1M40 WMP

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E223801

Méretek és tomegek

Magassag 102 mm Magassag (coll) 4.0157 inch
Nettd tdmeg 175 ¢

Homeérsékletek

Ambient temperature -40 °C...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Méretek

Kabelbevezetés tomszelencékkel B haz magassag 102 mm
Tomszelence WP

Kabelatmérd, min. 19 mm Kabelatmérd, max. 28 mm

AF mérete 36 mm Kabelbevezetések mérete M 40
Verzié

Tomszelencék szama 1 Kabelbevezetések mérete M 40

Felsé rész/alsé rész/fedél felsé rész Meghuzasi nyomaték 3 Nm
Oldalsé kabelbevezetések szama 1 Haz kivitele Oldalsé6 kabelbevezetés
Rogzitérendszer kivitele Csavar Telepitési szerkezeti méret 6
Kabelbevezetés tomszelencékkel Tomités NBR

Szin (RAL) RAL 9011 BG 6

Suitable for ModuPlug® Igen

Altalanos adatok

Meghuzasi nyomaték 3 Nm UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Haz f6 anyaga PA Védelmi osztaly IP66, IP67, bedugva
ENT hazak Nem Rogzitéelem anyaga Nemesacél, rozsdamentes
Besorolasok

ETIM 6.0 EC000437 ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437
ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9,1 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02 ECLASS 14.0 27-44-02-02
ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Rogzitékonzol

Altalanos rendelési adatok

A mianyagbdl késziilt aljzathaz beépitett tomszelencével
és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Kozvetleniil a
berendezés faldhoz illeszkedik, és ezért rogzitéhaz nélkiil
is hasznéalhaté. A kis sulyu haz optimalis védelmet nyljt a
szennyez6dés, viz és rezgések ellen.

Tipus HDC AF SET WM Valtozat

Rendelési 2716800000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: , Védelmi osztaly:

szam
GTIN (EAN) 4050118803679

Qty. 18T

Tipus HDC AF WM Valtozat

Rendelési 2716790000 HDC-héazak, Telepitési szerkezeti méret: , Védelmi osztaly:
szdm

GTIN (EAN) 4050118803662

Qty. 20 ST
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