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RoH/
Vt:oupum

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Energialanc kabel, M8 P-kdd - IP67 hajlitott tiiske,
M8 P-kéd - IP67 hajlitott aljzat, Cat. 5e, PUR, 1.5 m

Rendelési szam 2717810015

Tipus IE-C5DE4UPOO 15PCAPSA-E

GTIN (EAN) 4050118779851

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 31.12.2025 01:57:55 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok
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Miszaki adatok

Tanusitvanyok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ROHS

Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz

1.5m Hossz, inch

59.0551 inch

Nett6 tomeg

104 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

-40 °C..80 °C

Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Kabel miiszaki adatai

Kopeny szine fekete Olajokkal szembeni ellenéllas in accordance with IEC
60811:404
A kovetkez6 kabeltartdkhoz: Nem Vezetékek szama 4
arnyékolt Igen Halogén IEC 60754 szerint
Szigetelés Poliolefin Haijlitasi ciklusok 2 millio
Langterjedéssel szembeni ellenallas Yes Kopeny anyaga PUR
Test voltage: wire-wire-shield 1 kV DC, 1 perc, 1000 Szinkéd gyurl Fehér, Sarga, Kék,
Veff, 50 Hz, 1 min Narancssarga
Temperature range, stationary -40...80 °C Temperature range, moving -30...70°C
Pélusok szdma 4
Altalanos miiszaki adatok
Védelmi osztaly IP67
Dugé, bal
Csatlakozo, bal M8, P kédolasu, IP67,
dugds érintkezd, 90°-0s
sz6g, csatlakozo, MUanyag,
arnyékolt
Dugé, jobb
Csatlakozo, jobb M8, P kédolasu, IP67,
hiivelyes érintkez6, 90°-0s
sz6g, csatlakozo, MUanyag,
arnyékolt
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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