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RoHS

Vnmrum

Az atfogé MultiMark termékcsaladdal optimalisan
strukturalt és fenntarthat6 jelolést lehet elérni minden
vezérlszekrényben. Erre egy példa az Gj SlimFix
huzaljelolénk, amelyet kiillondsen gyorsan ki lehet
nyomtatni és fel lehet pattintani. Ugyanakkor megfelelnek
a rezgés- és Utésallésagra vonatkozo legszigorubb
kovetelményeknek is. A huzaljel6l6k nyitott kialakitasuak,
és egyszerlen, gyorsan szerelhetdk a kabelezés el6tt és
utan is.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Vezeték és kabeljelolok, 1.8-2.56 mm, 12 x 4.6
mm, sarga

Rendelési szdm 2719120000

Tipus SFM 2/12 1.8-2.6 MM GE

GTIN (EAN) 4050118888157

Qty. 1400 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 12 mm Magassag (coll) 0.4724 inch
Szélesség 4.6 mm Szélesség (coll) 0.1811 inch
Nett6 tomeg 0.21¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfeleléségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Altalanos adatok

Nyomtatds tipusa ures Valtozat bepattinthaté labbal
Szélesség 4.6 mm UL 94 éghet6ségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 90 °C Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -50°C

Szin sarga Halogén Nem

Alapanyag PC-ABS, TPU Nyomtatott karakterek nélkdal

Cimkemez6 mérete 3.3x9.5 mm kompatibilis nyomtato THM MULTIMARK
Szam tekercsenként 1400

Vezeték és kabeljelolok

Halogén Nem Vezeték-keresztmetszet, max. 1.5 mm?2
Vezeték-keresztmetszet, min. 0.75 mm? Vezeték kils6é atmérd, max. 2.5 mm

Vezeték kils6é atmérd, min. 1.8 mm Vezeték kils6 atm. 1.8-2.5mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.75- 1.5 mm?2

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530

ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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Tintaszalagok

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetben kivalé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznaldbarat
nyomtatasi rendszer minden jelolést optimalizal.

Tipus RIBBON MM-TB 25/360 SW  Valtozat
Rendelési 2005090000 Ink ribbon

szam
GTIN (EAN) 4050118390216
Qty. 18T

THM MULTIMARK

Altalanos rendelési adatok

Ezek a nyomtatok a hényomtaté-technoldgianak
koszonhetéen kivaldé minéségben nyomtatnak. A
kiilonb6z6 anyagok és a Windows-alapu felhasznalobarat
nyomtatasi rendszer minden jel6lést optimalizal.

Tipus MULTIMARK ROLLER SFM 2 Valtozat
Rendelési 2786210000

szdm

GTIN (EAN) 4064675063230

Qty. 18T
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