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Abbildung ahnlich
Poliamid kabelcsavarzatok, amelyek alkalmasak az
Ex e (fokozott biztonsag) és Ex i (belsé biztonsag)
robbandasveszélyes zondkban valé hasznalatra.
A Weidmiiller korlatozasok nélkiili termékcsaladot
kindl, és a szabvanyoknak valé megfelelés mellett a
kabelcsavarzat 4/7 joule-os megnovelt ttésallosagaval
és a korlatozas nélkili, akar -60°C-ig terjedé hémérséklet-
tartomanyaval tlnik ki. Az aktualis szabvany és az EN
60079-0 irdnyelv szerint teszteltek, ATEX és IECEx
tanusitvannyal rendelkeznek.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat VG Exi 7J (Ex mGanyag tomszelence 7J Exe),
Tomszelencék, egyenes, M 16, 10 mm, OD min.
5- 0D max. 8 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar
(30 min.), Poliamid 6

Rendelési szam 2722080000

Tipus VG M16 EXE 5-8 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821314

Qty. 50 Darab

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok CE

Approvals CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO

Joévahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 31.6 mm Magasség (coll) 1.2441 inch
Hossz 26 mm Hossz, inch 1.0236 inch
Nett6 tomeg 8¢

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -60°C...70°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Tanusitvanyszamok - kabeltémszelence

Azonositas

Ex eb lIC Gb, Ex tb IlIC Db

Tanusitvany szdma - kdbeltomszelence

DNV 18.0150 X/01

IP66/68 (INMETRO)
Tanusité intézet ATEX, IECEX
Altalanos informaciék
Kabel kiils6é atméréje, max. 8 mm Kabel kiils6é atméréje, min. 5 mm
Védelmi osztaly, GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Meghuzasi nyomaték 2.5 Nm
bar (30 min.)
UL 94 éghetGségi osztaly HB Uzemi hdmérsékleti tartomany, max. 70°C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -60 °C Menetemelkedés 1.5 mm
Halogén Nem Szabvanyok IEC 60079-0, EN 60079-0,
IEC 60079-7, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-31
Utésallosag 7 joule a kovetkez6 szerint: AF 1. méret 19 mm
IEC 60079-0
AF 2. méret 19 mm Védelmi osztaly IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bar (30 min.)
Kébelcsavarzat metrikus Alapanyag Poliamid 6
Tomitébetét Szilikon Tomités Szilikon
Kilsé menet M 16 Menet hossza 10 mm
Zart anya nyomatéka, max. 3.00 Nm Csatlakozbadapter nyomatéka, max. 3.00 Nm
Csatlakozoéadapter nyomatéka, min. 2.00 Nm Zart anya nyomatéka, min. 2.00 Nm

Robbanas elleni védelem tipusa

Fokozott biztonsag Ex e

Telepitési irdnyelvek

Lasd osszedllitasi utmutato

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-02
ECLASS 15.0 27-14-08-02
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Midanyag zaréanyak, fekete

A szamos alkalmazashoz hasznalhat6 tomszelencék
mellett a termékvalasztékban megtalalhaték dugaszok,
nyomaskiegyenlitd elemek, adapterek és a megfelelé
tartozékok, mint pl. a zaréanyak, tomitégy(irlk, lapos
alatétek és foldel6 gyruk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SKMU M16 K SW Valtozat
Rendelési 1736920000

SKMU PA (mianyag ellenanya), Ellenanya, M 16, 5 mm, Poliamid 6

szam (PAG - GF30)
GTIN (EAN) 4008190956394
Qty. 100 ST
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