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Altalanos rendelési adatok

Valtozat Energialanc kabel, M12 X-Type IP 67 csatlakozd
(papa), egyenes, RJ45 IP 20, Cat.6A / Class EA
(ISO/IEC 11801 2010), PUR, 15 m

Rendelési szam 2723030150

Tipus IE-C6HD8UGO 150A40XCS-E
GTIN (EAN) 4050118785937

Qty. 1 Darab
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Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz

15 m Hossz, inch

590.5512 inch

Nett6 tomeg

1076 g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet

Uzemi hémérséklet

-40 °C..80 °C

Telepitési hémérséklet

-30°C..70°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Dugé, bal

Csatlakozo, bal

RJ45, IP20, dugds
érintkezd, egyenes,
csatlakozo, Mianyag,
arnyékolt

Dugd, jobb

Csatlakozd, jobb

M12, X kédolasu, IP67,
dugds érintkezd, egyenes,
csatlakozé, Mianyag,
arnyékolt

Kabel elektromos tulajdonsagai

Atviteli sebesség 10 Gbit/s Kategoria Cat.6A / Class EA (ISO/
IEC 11801 2010)

Hurokellenallas 280 Q/km Jelterjedési id6 5.34 ns/m

Test voltage: wire-wire-shield 700 Vrms, 50 Hz, 1 min Atviteli impedancia max. 30 mQ/m 10 MHz-
en

Jellemzé impedancia 100+ 15 Q 1-100 MHz-

en
Kabel mechanikai jellemzé6i és anyagjellemzdgi
Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with IEC UVv-allé Igen

60811-2-1; acc. to CSA
22.2, 4 days/100°C

Huzoéeré

<100 N Halogén

halogénmentes

Min. hajlitasi sugar, ismétlédé

7.5 x kdbelatméré

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

4 x kabelatméro

Kopasallésag

nagyon jo

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1-2, UL 1581
VW-1 és CSA FT1 szerint
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Kabel szerkezet
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Sodratok 19 Kopeny szine zold (RAL 6018)

Keresztmetszet 4*2*AWG 26/19 - Arnyékolés S/FTP
4*2*0.128 mm?

Vezetékek szdma 8 Szigetelés keresztmetszete 0.98 mm

Szigetelés PP Kopenyatmérd, max. 7.8 mm

Kopeny anyaga PUR Vorosréz atmérd 0.55 uym

Paros arnyékolassal

Aluminium félia

Vezetékerek elrendezése

Csavart érpar

Komplett &rnyékolas

Vorosréz drétbol késziilt
arnyékol6 fonat

Vezeték anyag

Tobberes 6nozott rézhuzal

Vezetékek — vezetékparok szinsorrendje

fehér - kék, fehér -
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Connection diagram

Nyomtatas
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