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A WPD 1XX elosztétombjeink minden helyzetben
hasznalhatdak, ahol a teljesitményt biztositani kell és el
kell osztani. A felhasznalébarat kialakitas jobb attekintést
biztosit és gyorsan, hatékonyan megvalésithatéva teszi a
helytakarékos teljesitményelosztast.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Potenciélelosztd kapocs, Csavaros csatlakozas,
fekete, 35 mm?2, 214 A, 1000 V, Csatlakozasok
szama: 12, Szintek szama: 1

Rendelési szam 2725420000

Tipus WPD 205 2X35/4X25+6X16 2XBK
GTIN (EAN) 4050118796162

Qty. 1 Darab
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 53.7 mm Mélység (coll) 2.1142 inch
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch
Szélesség 71.2 mm Szélesség (coll) 2.8031 inch
Nett6 tomeg 288g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -25°C..55 °C Ambient temperature -5°C..40°C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -50 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel

RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin fekete

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Valtozat Csavaros csatlakozas Véglap sziikséges Nem

Potencialok szdma 1 Szintek szdma 1

Rogzitési pontok szdma szintenként 2 Potencialok szama szintenként 1

Keresztkotott szintek belil Igen Tartésin Rogzitélemez, TS 35
N funkcié Nem PE m(ikodés Nem

PEN funkcio Nem

Kiegészité miiszaki adatok

Nyitott oldala zart Robbanasbiztossag szempontjabol Igen
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 35 mm? Névleges fesziiltség 1000V

Névleges AC fesziiltség 1000 V Névleges DC fesziiltség 1500 V

Névleges dram 214 A Aram maximum vezetékoknal 214 A

Szabvanyok IEC 60947-7-1, UL 1059 Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 3.60 W
x szerint
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

Csavaros csatlakozas

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet
AWG, max.

AWG 2

Csatlakozasi irany

oldalt

Csatlakozas tipusa 2

Csavaros csatlakozas

Csatlakozas tipusa

Csavaros csatlakozas

Csatlakozasok szama

12

Rogzitési tartomany, névleges
csatlakozas, max.

35 mm?2

Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16

csatlakozas, min. AWG, min.

Keresztmetszet csatlakoztatott 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 25 mm?2

vezetékhez, finomsodratd, finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN

érvéghuvelyekkel és miianyag 46228/1, névleges csatlakozas, max.

gallérokkal DIN 46228/4, névleges

csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratd, max.

46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm? Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 35 mm?2

finomsodratu, min. tobberes, névleges csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 35 mm?

tobberes, névleges csatlakozas, min. tomor ér, max. névleges csatlakozas

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 1.5 mm?2

tomor ér, min. névleges csatlakozas

Altalanos

Pélusszam 2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 2
AWG, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 16 Szabvanyok IEC 60947-7-1, UL 1059

AWG, min.

Tartésin

Rogzitélemez, TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

Az aljzat megfelel a V-2 gyulékonysagi osztalynak, az UL94 szerint.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Keresztosszekotdk
r—— A potencidl elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
1 sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztiil torténik.
|1 A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilhetd. Ha a
tii LKA polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozdsa még

=l
E

Altalanos rendelési adatok

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk modularis
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus WQB WPD X05/2
Rendelési 1561960000
szam

GTIN (EAN) 4050118367140
Qty. 20 ST

Valtozat
Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, sziirke, 135 A, Pélusszam: 2,

Raszter mm-ben (P): 35.60, Szigetelt: Igen, Szélesség: 52.8 mm

Tipus WQB WPD X05/3
Rendelési 1561970000
szdm

GTIN (EAN) 4050118367133
Qty. 20 ST

Valtozat
Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, sziirke, 135 A, Pélusszam: 3,

Raszter mm-ben (P): 35.60, Szigetelt: Igen, Szélesség: 88.4 mm

Dugodkulcs készletek

Altalanos rendelési adatok

Imbuszkulcs edzett krém-vanadium-acélbdl, gyartas a
DIN ISO 2936 L (DIN 91 1) szerint, a feliilet j6 min6ségl
nemesitett kivitel(.

Tipus SKS 2,0-8,0 MR
Rendelési 9008870000
szam

GTIN (EAN) 4032248266623
Qty. 1ST

Viltozat

socket wrenches
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Pozidriv csillagfejii csavarhazé

Csillagfeji csavarhtizo, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764/2-PZ, kihajté 1ISO 8764/ 1-PZ szerint, ChromTop
hegy, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDK PZ2 Valtozat

Rendelési 9008540000 Csavarhuzo, Csavarhizé
szam

GTIN (EAN) 4032248056538

Qty. 18T
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