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Az egyérparas Ethernet egy olyan technoldgia, amely az

adatok és a tapellatas tovabbitdsdhoz mindossze egyetlen

par vezetéket hasznal.

Eredményként az SPE lesz a kivant hal6zat terepszinten és

azon tul is.Az egyérparas Ethernet elényei

¢ Konzisztens: Az egyérparas Ethernet segitségével
uniformizalhaté az Ethernet-alapd kommunikéacioé az
érzékelbktél a felhdig

* |détallé: kulesfontossagu technoldgia az Industry 4.0 és
loT teriletén

¢ Flexibilis: az akar 1000 m hatétavolsag és az akar 1
Gbps atviteli sebesség lehetévé teszi az alkalmazasok
kozotti hasznélatot

* Innovativ: kdnnyebb, kisebb helyigény és egyszerlbb
felszerelés

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Patchkébel, M8 SPE (IEC63171-5) - IP67
aljzatérintkezd - egyenes, M8 SPE (IEC63171-5) -

IP67 aljzatérintkez6 - egyenes, T1-B, PVC, 10 m

Rendelési szdam 2726050100
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Meéretek és tomegek

Hossz 10 m Hossz, inch 393.7008 inch
Nettd tdmeg 33b¢g

Hémérsékletek

Téarolasi h6mérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...85 °C

Telepitési hémérséklet

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC
Szabvanyok

Csatlakozd, standard IEC63171-5

Villamos tulajdonsagok

Atutési szilardsag, érintkezé / arnyékolas 2250 V DC

Atiitési szilardsag, érintkez6 / érintkez6 1000V DC

Aramtovabbitasi kapacitas Aramtovabbitasi kapacitas 35A
Hémérséklet 0°C
PoE / PoE+ PoDL, az IEEE 802.3bu / cg szabvanynak megfeleld
Dugé
Csatlakoz, jobb M8, Pélusok szama: 2, Csatlakozo, bal M8, Pélusok szama: 2,

IP67, hiivelyes érintkezé,
egyenes, Muanyag, IEC
63171-b, arnyékolt

IP67, hiivelyes érintkezd,
egyenes, Muanyag, IEC
6317 1-b, arnyékolt

Dugé, bal

Csatlakozo, bal M8, Pélusok szama: 2,
IP67, hiivelyes érintkezé,
egyenes, Muanyag, IEC
63171-5, arnyékolt

Dugé, jobb

Csatlakoz, jobb M8, Pélusok szama: 2,

IP67, hiivelyes érintkezé,
egyenes, Manyag, IEC
63171-5, arnyékolt

Kabel elektromos tulajdonsagai

Névleges fesziiltség (DC) 60V Atviteli sebesség 10/100 MBit/s, 1000
Mbit/s
Kategoria T1-B Névleges aram 35A
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Csatolasi csillapitas 1-600 MHz I. tipus Test voltage: wire-wire-shield 1kV DC, 1 perc
Kapacitas 800 Hz-en 1.6 nF/km Differencialo ellenéllas 2%
Jellemzé impedancia 100 £ 15 Q 20 MHz-en
Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdgi
Olajokkal szembeni ellenallas IRM 902/903 oil UVv-allo A kovetkez6 szerint: UL
resistance test at 1581 Sec. 1200
(70°Cx4h)
Szin fekete Halogén Igen
Langterjedéssel szembeni ellenallas FT1
Kabel szerkezet
Sodratok 7 Koépeny szine fekete
Keresztmetszet 2*AWG 22 Arnyékolés STP
Vezetékek szdma 2 Szigetelés PE
Kopenyatmérd, max. 5.3 mm Kopenyatmérd, min. 4.9 mm
Kopeny anyaga PVC Szinkdd gyurl fehér / kék
Komplett &rnyékolas Vorosréz drotbol késziilt Arnyékolc’) fonat atfedése 80 %
arnyékol6 fonat
Szigetelési atmérd 2 1.65 mm
Besorolasok
ETIM 6.0 EC002599 ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9,1 27-06-03-08 ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08 ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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