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A kapcsolészekrényekben és berendezésekben egyre
tobb alkatrészt kell egyre kisebb helyen elhelyezni.

Az arambetaplalas soran egyre nagyobb kihivast
jelent a vezetékek csatlakoztatasa, kiilondsen, ha nagy
keresztmetszet(i kdbelekrdl van sz6. Csatlakoztatasi
megoldasaink atfogdé kinalata a kihivast jelenté szlik
helyek esetén is lehetévé teszi a praktikus huzalozast.
A kompakt kialakitas és a kezelés terén jelentkez6
szamos elény révén leegyszerisitheti, hatékonyabba
és helytakarékosabba teheti a kapcsoldszekrények és a
berendezések tapellatasat.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Atvezet6 sorkapocs, PUSH IN, 150 mmz2, 1000V,
309 A, kék

Rendelési szam 2728710000

Tipus A2C 150/185 BL

GTIN (EAN) 4050118801750

Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok e
DMV
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cURus) E60693
Méretek és tomegek
Mélység 98 mm Mélység (coll) 3.8583 inch
Magassag 118 mm Magassag (coll) 4.6457 inch
Szélesség 31T mm Szélesség (coll) 1.2205 inch
Nett6é tomeg 306.96 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -25°C..56 °C Ambient temperature -60 °C...85 °C
Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C Folyamatos lizemi hémérséklet,, max. 130 °C
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Anyag adatok
Alapanyag Wemid Szin kék
A mUkodési elemek szine narancssarga UL 94 éghetdségi osztaly V-0
Rendszer specifikaciok
Véglap sziikséges Nem Potencialok szdma 1
Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 2
Keresztkotott szintek belil Nem Tartésin TS 35
N funkcié Nem PE m(ikodés Nem
PEN funkcio Nem
Kiegészité miiszaki adatok
Nyitott oldala zart Felpattinthatd Igen
Rogzités tipusa TS 35 Robbanéasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat
Felszerelés tipusa TS 35
Névleges adatok
Névleges keresztmetszet 150 mm?2 Névleges fesziiltség 1000V
Névleges DC fesziiltség 1500 V Névleges dram 309 A
Aram maximum vezetékoknal 309 A Szabvéanyok IEC 60947-7-1
Fajlagos ellenéllas az IEC 6094 7-7-x 0.1 mQ Névleges |6kéfesziiltség 8 kV

szerint

Teljesitményveszteség az IEC 60947-7- 9.89 W

x szerint

Tulfesziiltség kategéria

Szennyezés sulyossaga
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

PUSH IN

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Mérbéeszkoz, IEC 60947-1 B13 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet kemil 300
AWG, max.

Csatlakozasi irany oldalt Csupaszolasi hossz 40 mm

Csatlakozas tipusa PUSH IN Csatlakozasok szama 2

Rogzitési tartomany, névleges 185 mm? Rogzitési tartomany, névleges 50 mm?2

csatlakozas, max. csatlakozas, min.

Kés mérete 1,0x 5,5 mm Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 1/0
AWG, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 150 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 50 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,

mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag

névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 150 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 50 mm?2

finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghuivelyekkel DIN

46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 185 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2

finomsodratd, max. finomsodratd, min.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 185 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 50 mm?2

tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.

Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 150 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 50 mm?2

tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas

Finomsodratd, min. (névleges 50 mm?2

csatlakozas)

UL névleges adatok

Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 350 kcmil B fesziiltség nagysag (cURus) 600V

(cURus)

Tanusitvany szama (cURus) E60693 Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 2 AWG
(cURus)

Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 2 AWG B aram nagyséag (cURus) 310 A

(cURus)

C fesziiltség nagysag (cURus) 600V C aram nagysag (cURus) 310 A

Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 350 kcmil

(cURus)

Altalanos

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet kemil 300 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 1/0

AWG, max. AWG, min.

Szabvanyok IEC 60947-7-1 Tartdsin TS 35

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A csatlakoztathaté maximalis vezetékméret eggyel csokken, ha olyan keresztdsszekotét
hasznalnak, amelyet a huzalbemenetre kell rogziteni.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC0O00897 ETIM 9.0 ECO00897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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WS 8/16

WS/ DEK
A MultiMark sorkapocsjel6lék kétkomponenst,
innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6
= kemény alapkonturja biztonsagosan a helyére pattan a
J csatlakozon. Az elasztikus felililet egyszer(ivé teszi a jel6l6

] felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

P kilonosen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:
A fellleti anyag kivalé nyomtathatésdga garantélja a
tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi
felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.
A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

* Szilard megtartas és tartdos nyomtatas

* A folytonos szalagokkal id6t takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tdbbsoros nyomtatashoz

Altalanos rendelési adatok

Tipus WS-A 8/16 MM WS Valtozat

Rendelési 2619910000 WS, Sorkapocs jel6l6, 8 x 16 mm, Weidmueller, fehér

szam

GTIN (EAN) 4050118626179

Qty. 200 ST

A Weidmiiller termékvalasztékaban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhaté rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkuli
véltozatok is. A végbakokon jel6lési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Valtozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak

szdm
GTIN (EAN) 4050118702187
Qty. 20 ST
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Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak
szdm

GTIN (EAN) 4050118702170

Qty. 20 ST

Tipus AEB 35 SC/1 Véltozat
Rendelési 1991920000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118376722

Qty. 50 ST

Tipus AEB 35 SC/1 BK Valtozat
Rendelési 2475310000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118487114

Qty. 50 ST

kiegészito csatlakozas

Altalanos rendelési adatok

A kiegészit6 csatlakozas révén kiilonalld
fesziiltségcsapdat lehet Iétrehozni. Ez alkalmazhaté
példaul a vészhelyzeti tapellatasnal a fékapcsolé eldtt,
vagy egyszerlien egy kiegészité csatlakozasként az
alkalmazasban.

Tipus AAC 50-185 2X10 Valtozat

Rendelési 2663420000 Segédcsatlakozas (kapocs), 10 mm?, Csatlakozasok szadma: 2
szdm

GTIN (EAN) 4064675027966

Qty. 5 ST

Tipus AAC 50-185 2X10 BK-YL Viltozat

Rendelési 2663450000 Segédcsatlakozas (kapocs), 10 mm2, Csatlakozasok szama: 2
szam

GTIN (EAN) 4064675027997

Qty. 5 ST

Tipus AAC 50-185 2X10 BL Valtozat

Rendelési 2663430000 Segédcsatlakozas (kapocs), 10 mm?, Csatlakozasok szama: 2
szam

GTIN (EAN) 4064675027973

Qty. 5 ST

Tipus AAC 50-185 2X10 GN-YL Valtozat

Rendelési 2663440000 Segédcsatlakozas (kapocs), 10 mm?, Csatlakozasok szadma: 2
szdm

GTIN (EAN) 4064675027980

Qty. 5 ST
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Lapos csavarhizé

Hornyos csavarhlzoé lekerekitett pengével SD DIN 5265,
ISO 2380/2, behajtd a DIN 5264, 1SO 2380/ 1 szerint.
Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

D

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDS 1.0X5.5X150 Valtozat

Rendelési 2749380000 Csavarhlzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 150 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118895605

Qty. 18T

Tipus SDS 1.0X5.5X150 Valtozat

Rendelési 9008350000 Csavarhuzé, Csavarhizé

szdm
GTIN (EAN) 4032248056316
Qty. 18T

Tesztadapter és tesztaljzatok

'y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kozotti elektromos csatlakozashoz
hasznélatosak. igy elektromos érintkezés hozhato

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések kdnnyen
elvégezhetdk.

Tipus FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Valtozat

Rendelési 1276300000 Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 2 mm2, Csatlakozasok
szam szdma: 2, Polusszam: 1, Szélesség: 9 mm

GTIN (EAN) 4008190026080

Qty. 20 ST
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