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A dekafix (DEK) jelolé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idealis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelol6t is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznalatra kész jel6l6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozojelol6k, minden Weidmiuiller-
kébelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Dekafix, Sorkapocs jelol6, 5 x 8 mm, Raszter mm-

ben (P): 8.00 Weidmueller, fehér

Rendelési szam 2748020000

Tipus DEK 5/8 PLUS FSZ 1-10
GTIN (EAN) 4050118891676
Qty. 800 Darab

A létrehozas datuma 27.02.2026 12:16:19 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2748020000
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Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Magassag 5 mm Magassag (coll) 0.1968 inch
Szélesség 8 mm Szélesség (coll) 0.315 inch
Nett6 tomeg 0.08¢g

Homeérsékletek

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Termék karbonldbnyoma Bolcsétdl a kapuig 0,001 kg CO2 eq.

Altalanos adatok

Nyomtatas tajolasa figgdleges

Szélesség 8 mm

UL 94 éghetdségi osztaly V-2

Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 100 °C

Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C

Szin fehér

Halogén Nem

Alapanyag Poliamid 66

Nyomtatas szine fekete

Nyomtatott karakterek Szamok

Jelolék szama kombinacionként Téapellatas formdaja MultiCard

Jelolék szama kombinacidnként 1 MultiCard = Terminal marker

Uzemi hémérsékleti tartomany -40...100 °C

Alkalmazas/gyartd Weidmueller

Csatlakozojelolok

Raszter mm-ben (P) 8.00 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000761 ETIM 9.0 EC000761
ETIM 10.0 EC000761 ECLASS 14.0 27-28-11-01
ECLASS 15.0 27-28-11-01
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