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Altalanos rendelési adatok

Véltozat SzerelGszerszam, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés
hossza: 25 mm, Kés vastagsaga (A): 2 mm, Fej
mérete, csillag: 2

Rendelési szam 2748160000
Tipus BIT C 6,3 PH2X25
GTIN (EAN) 4050118894691
Qty. 5 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Szélesség 25 mm Szélesség (coll) 0.9842 inch
Nett6 tomeg bg
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Miiszaki adatok
Arucikk leirasa Szerszambetét Phillips
kereszthoronnyal, méret: 2
Csavarozo6 szerszamok
Kés szélessége (B) 2 mm Kés vastagsaga (A) 2 mm
Alak Kereszthorony, Philips Méret 2
Kés hossza 25 mm Fej mérete, csillag 2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-03
ECLASS 15.0 21-04-42-03
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