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A krimp (sajtolt) csatlakozások olyan elektronikai és
mechanikai kötést biztosítanak a vezeték és az érintkező
között, ami egyszerre biztonságos és megbízható. Az
optimális krimpcsatlakozás gázzáró és korrózióálló.

Általános rendelési adatok

 
Változat Hüvely, arany, 0.08 - 0.12 mm²
Rendelési szám 2748730000
Típus HDC C HS BM0.08-0.12 AU
GTIN (EAN) 4050118890549
Qty. 100 Darab
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Tanúsítványok
 
Jóváhagyások CE
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Nettó tömeg 0.18 g
 

Hőmérsékletek
 
Hőmérsékleti határérték -55 °C ... 130 °C
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40
 

Általános adatok
 
Érintkező átmérő, dugó Ø 1 mm Vezeték csatlakozási keresztmetszet

AWG, max.
AWG 28

Csatlakozás típusa Krimpelhető csatlakozás Verzió betét DSUB
Vezeték csatlakozási keresztmetszet
AWG, min.

AWG 24 Vezeték-keresztmetszet, max. 0.12 mm²

Vezeték-keresztmetszet, min. 0.08 mm² Felületi minőség arany
Dugaszolási ciklusok ≥ 200 Típus Hüvely
Alapanyag Rézötvözet Gyártás módszerek fordított
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.08 - 0.12 mm²
 

Besorolások
 
ETIM 6.0 EC000796 ETIM 7.0 EC000796
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 9.0 27-44-02-04
ECLASS 9,1 27-44-02-04 ECLASS 10.0 27-44-02-04
ECLASS 11.0 27-44-02-04 ECLASS 12.0 27-44-02-04
ECLASS 13.0 27-44-02-04 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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Elektromos modulok

Flexible
The four module sizes make for individual plug solutions
that save a huge amount of space. The smaller pitch
translates into an optimised design too.

Általános rendelési adatok
Típus HDC MGBIT 8 FC Változat
Rendelési
szám

2748530000

GTIN (EAN) 4050118890839
Qty. 1 ST

Adatmodul, 50 V, 5 A, Cat. 6A, Pólusszám: 8, Krimpelhető
csatlakozás, Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma: 1

Típus HDC MBUS HS 8 F Változat
Rendelési
szám

2748640000

GTIN (EAN) 4050118890686
Qty. 1 ST

Adathasználat, 50 V, 5 A, Pólusszám: 8, Krimpelhető csatlakozás,
Hüvely, Dugaszhelyek szükséges száma:

Szerszámok

Compact
The new two-pole bus module is extremely compact and
can accommodate both megabit and gigabit data inserts.
It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10
gigabit) to one module.

Általános rendelési adatok
Típus HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 Változat
Rendelési
szám

2592650000

GTIN (EAN) 4050118603774
Qty. 1 ST

Crimping tool for contacts

Típus HDC MBUS CL X/D0.09/0.5 Változat
Rendelési
szám

3125010000

GTIN (EAN) 4099987279550
Qty. 1 ST

Locator for crimping tool
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Érintkező kiszerelő szerszám

A Weidmüller krimpelő szerszámok, érintkezőeltávolító
szerszámok és száloptikai szerszámok sokaságát kínálja.

Általános rendelési adatok
Típus REMOVAL TOOL HS Változat
Rendelési
szám

3131280000

GTIN (EAN) 4099987323819
Qty. 1 ST
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