BIT E6,3T40 X 70

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A Weidmiiller bitek standard bitek, amelyek rendkiviil
népszerlen a felhasznalok korében a kivalé minéségnek,

a széles valasztéknak és a hatékonysagnak kdszonhetéen.

A szamitogépes vezérlésli mddszer lehet6vé teszi a
Weidmiiller szamara, hogy allandé kivalé minéséget
garantaljon.

A hasznalt kivaléo minéségtli nyersanyagok a vonatkozo

DIN-szabvanyokban meghatarozottaknal sokkal nagyobb

nyomatékok elérését teszik lehetévé.

* DIN 5261 a PH/PZ bitekre vonatkozéan,

* DIN 5263 a hasitott bitekre vonatkozéan,

* Camcar standard TORX bitekre vonatkozéan

Ez hosszu élettartamot jelent nagy nyomatékokon, és

ezért ideadlis feltételeket a standard helyzetek szdmara.

Az elényok:

* Valamennyi csavartipushoz alkalmas. A 59-6 1 HRC
kivalé keménységi értékei miatt mind kézi, mind
mechanikus szerszamokhoz alkalmas.

* Megfelel6 kopasallosag és igy hosszl varhato
élettartam.

* Kisebb kopast és optimalis nyomatékatvitelt jelent,
hogy optimalisan illeszkedik minden DIN csavarba.
¢ A vonatkoz6 1SO-szabvanyok szerinti professzionalis
mindségi kritériumok alapjan gyartva allandé kivalo

mindséggel.
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Magassag 70 mm Magassag (coll) 2.7559 inch

Nett6 tomeg 952g¢g

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Miiszaki adatok

Arucikk leirasa Bit T40-nel

Csavarozo szerszamok

Alak Torx Méret T40
Besorolasok

ETIM 6.0 EC002117 ETIM 7.0 EC002117
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 9.0 21-04-42-02
ECLASS 9,1 21-01-90-90 ECLASS 10.0 21-04-42-02
ECLASS 11.0 21-04-42-02 ECLASS 12.0 21-04-42-02
ECLASS 13.0 21-04-42-02 ECLASS 14.0 21-04-42-02
ECLASS 15.0 21-04-42-02
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