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Torx® TR csavarhuzé lyukkal a cstcs végén
(moédositasbiztos), SD TR Torx® és Torx®-TR biztonsagi
csavarok csavarozasahoz (csappal a Torx mélyedés
kozepén), ChromTop csucs, SoftFinish markolat

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Csavarhuzd, Kés hossza: 115 mm
Rendelési szdm 2749550000

Tipus SDT40TRX 115

GTIN (EAN) 4050118895872

Qty. 1 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2749550000

SDTA0TRX 115

Midszaki adatok

Méretek és tomegek
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Szélesség 230 mm Szélesség (coll) 9.0551 inch
Atmérs 40 mm Netté tdmeg 90.64 g
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Nem érintett

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Miszaki adatok

Arucikk leirasa Csavarhuzo, TR 40

Csavarozoé szerszamok

Kés szélessége (B) 7 mm Alak Torx

Méret T40 Kés hossza 115 mm
Besorolasok

ETIM 8.0 EC000801 ETIM 9.0 EC000801
ETIM 10.0 EC000801 ECLASS 14.0 21-04-04-13
ECLASS 15.0 21-04-04-13
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