KCMA-18-200-5A-1,5VA-1

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztracio

—

Aramatalakitok utélagos beszereléshez

Jellemzdk:

* kiilonosen alkalmas a nehezen elérheté helyeken valo
hasznalathoz

* nem sziikséges az elsédleges vezetékek vagasa

¢ Az dramatalakité kibontasa tovabbi szerszamok nélkiil

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Primer aram: 200 A, Szekunder &ram, max.: 5
A, Terhelés: 1.5 VA, T(irésosztaly: 1, Bonthato
aramvalto

Rendelési szam 2753040000

Tipus KCMA-18-200-5A-1,56VA-1

GTIN (EAN) 4050118896787

Qty. 1 Darab

Gyarto MBS AG

RoHS

Vnm-um
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 59 mm Meélység (coll) 2.3228 inch
Magassag 80.1T mm Magassag (coll) 3.1535 inch
Szélesség 49 mm Szélesség (coll) 1.9291 inch
Nett6 tomeg 1519

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -5°C..560°C
Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Dimensions of live conductors

Vezeték tipusa Csak szigetelt vezetd Kor keresztmetszet(l vezeték 18.50 mm
Installation location Beltéri hasznélat

Electrical attributes

Tlrésosztaly 1 Szekunder aram 0.5A
Terhelés 1.5 VA Primer aram 200 A
Technical properties

Kabelhossz 05m Védelmi osztaly IP20
Szigetelések koordinalasa

Trésosztaly 1

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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