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PV PROTECT

VPUMZEZSXPVZO0TXPXI
VPUPYBOKOG 15 10002

A PV Protect az inverter tulfesziiltségek elleni optimalis
védelmét szolgalja. Nagyon kényelmes, és csak Y-
kabeleket igényel a fotovoltaikus sztringekhez torténé
csatlakoztatasnal. Ez tehat a tokéletes termék, ha a
meglevd fotovoltaikus lakossagi telepitéseket tulfesziiltség
elleni védelemmel kell ellatni utdlag.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Surge protection, 2 MPP's, Surge protection I,
Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V

Rendelési szam 2755960000

Tipus VPUM2I2SXFXV200TXPX10

GTIN (EAN) 4064675003311

Qty. 1 Darab

Széllitas allapota Ez a termék mar nem kaphaté.

Elérhetd eddig: 2026-03-31T00:00:00+02:00

Alternativ termék PVIDC 11 10 2MPP SPD1 MC4 10
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Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 91 mm Mélység (coll) 3.56827 inch
Magassag 145 mm Magassag (coll) 5.7086 inch
Szélesség 168 mm Szélesség (coll) 6.6142 inch
Nett6 tomeg 890¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...85 °C
Uzemi hémérséklet -40°C..85°C Paratartalom 5 -95% rel. humidity
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkl
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Bemenetek
Maximalis teljesitménypontok (MPP) 2 MPP
szdma
Funkcionalis foldelés-csatlakoz6 Kabelbevezetés Kabelbevezetések 1
szama
Vezetékcsatlakozd Csatlakozas tipusa PUSH IN
DC-bemenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa PUSH IN
Kabelbevezetés Kabelbevezetések 2
szama

Biztositék tipusa Sem biztositébetét sem tartd
String bemenetek szama/MPP 1
Haz
Haz kiegészité A fedélcsavarok alatti négy  String csatlakozasi tipusa Belsé sorkapocs

furaton (tomszelencés

atvezetéssel)
Tulfesziiltség-védelem, DC oldal
Szabvanyok EN 50539-11 Levezet6aram, max. (8/20 ps) 40 kA
U védelmi szintp (+/-, -/PE, +/PE) <4,2 kV Feltételek és kovetelmények EN 50539-11
MUkodési magassag foldeletlen <4000 m | rovidzarlati aramSCPV 11 kA
fotovoltaikus rendszerben
Osszes kistilési aram Itotal (8/20 ps) 50 kA Kistlési aram In (8/20 us) 20 kA
Requirements class II. tipus MUkodési magasséag a foldelt <4000 m
fotovoltaikus rendszerben

PV rendszerfesziiltség, max. Ucpv 1100V Maximalis folyamatos DC tGizemi 1100V

fesziiltség UCPV méd +/-, -/PE, +/PE
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Altalanos adatok

Szabvanyok EN 50539-11 Védelmi osztaly IP67
Fontos megjegyzés

Termékinformacio The SPD in the box cannot be replaced.

Besorolasok

ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-14-02
ECLASS 15.0 27-17-14-02

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Designation 2: VPU PV
BOX CG 115 1000 2M
Over voltage protection
box for inverters with
2Mpp tracker, used to
protect the DC side.

Max. String voltage Uoc:
1000 V MPPT1: 1 input,
connection via cable gland
(4-8mm@) cable cross
section: max. 16mm?2
MPPT 2 is identical to
MPPT 1 Connection of the
box in stitch without DC
switch 2 surge protection
type Il Connection of
functional earth via
cable glands (8-12mm®@)
cable cross-section:
16mm?2 Protection class:
IP65 and IP67 Plastic
enclosure Dimensions
HxWxD:168x145x91
mm According to
standard, EN 50539-11:
2013+A1:2014 IEC
61643-31:2018
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Connection diagram Connection diagram
PV Protoct 2 MPPT with X Cable PV Protect 2 MPPT with Y Cable
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All dimensios are in mm ‘
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PVN1M216 SOF3V101TXPX 10
Series Voltage
PVN = PV Next 10=1kV
VPU = PV Protect 11=11kV
16 = 1.5kV
Level Powe
1= D trunk box (L1) rsupBly
X =n/a
Series Monitoring
1= 1 MPPT supported x=
2 =2MPPT supported
3 - 3MPPT supported Output Type
4 - 4 MPPT supported . VGVFAEE
6 = 6 MPPT supported 2 - MC4vo 2
Inputs SPD
1...12 inputs 2/0=TYPIl
1=TYPI+I
X = No SPD
Switch
x=n/a Fuses
0 = manual switch x=n/a
1 = remote switch 3 = only fuse holders
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Hornyos csavarhiizé-készlet, Philips

Altalanos rendelési adatok

Csillagfejli csavarhuzo, tipus: Phillips, SDK PH DIN 5262,
ISO 8764 /2-PH, behaijto ISO 8764-PH szerint, hegy:
Chrom Top, SoftFinish-markolat

Tipus SDK PH2 Valtozat

Rendelési 9008490000 Csavarhuzo, Csavarhizé

szam
GTIN (EAN) 4032248056484
Qty. 18T

.. fotovoltaikus dugaszol6 csatlakozékhoz

Altalanos rendelési adatok

A szigetelés csupaszitasa utan megfelel6 érintkezé

vagy érvéghiively krimpelhetd a kabel végére. A
krimpelés biztonsagos kapcsolatot hoz létre a vezeték

és az érintkezd kozott, és egyre szélesebb korben
helyettesiti a forrasztast. A krimpelés homogén, allandé
kapcsolat kialakitasat jelenti vezeték és csatlakozdéelem
kozott. A csatlakozas csak kivalé minéségt precizios
szerszamokkal alakithato ki. Az eredmény egy mechanikai
és elektromos szempontbdl egyarant biztonsagos és
megbizhaté csatlakozads. A Weidmiiller mechanikus
krimpeld szerszamok széles valasztékat kinalja. A kioldo
mechanizmussal ellatott integralt racsni az optimalis
krimpelésrél gondoskodik. A Weidmuiller-szerszamokkal
készitett krimpelt csatlakozasok megfelelnek a nemzetkozi
szabvanyoknak és szabdalyozasoknak.

Tipus CTF PV WM4 Viltozat
Rendelési 1222870000 Fotovoltaikus egységek, Krimpel6 szerszam fotovoltaikus
szam érintkez6khoz, Mechanikus, cserélheté betétek nélkiil

GTIN (EAN) 4050118006254
Qty. 18T
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Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu

vezetékekhez
( * Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz

(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)
* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések

N s s - s -z Lo sa P
ek és vezeték-konfiguracidk csupaszolasat is lehetévé
¥ teszik
) * A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok

Tipus MULTI-STRIPAX PV Valtozat

Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszold csatlakozé
szdm

GTIN (EAN) 4032248973262

Qty. 18T

Y-csatlakozo kabelek

Az Y-kabel tobb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznélatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
el6tti megosztasahoz.

A kabelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatdk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHYW-XXPXXX06W+15 Valtozat

Rendelési 2814220000 Fotovoltaikus egységek, Y-Osszekotd kabel, 1x WM4 C Male, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298908

Qty. 18T
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X-csatlakoz6 kabelek

Az Y-kabel t6bb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz

hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
. . elétti megosztasahoz.
A kabelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHXW-W-PXXX06W+15 Valtozat

Rendelési 2814280000 Fotovoltaikus egységek, X-0sszekotd kabel, 2x WM4 C Male, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Female, 6mm2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298960

Qty. 18T

Tipus PVHXW+W+PXXX06M-15 Valtozat

Rendelési 2814290000 Fotovoltaikus egységek, X-0sszekotd kabel, 2x WM4 C Female, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298977

Qty. 18T

PV jelolékészlet

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV MARKER 1-3 MPP Valtozat

Rendelési 8000149520 Fotovoltaikus egységek, Késziilékjel6l6k, Tartozékok, Vezeték és
szam kabeljelolok, Kabelkoték, Jelold készlet, Figyelmeztetd cimke,
GTIN (EAN) 4099987229197 Kabeljelols, Ontapados

Qty. 1ST
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X-csatlakoz6 kabelek

Az Y-kabel t6bb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
elétti megosztasahoz.

A kabelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHXW+W+PXXX06M-15 Valtozat

Rendelési 2814290000 Fotovoltaikus egységek, X-0sszekoté kabel, 2x WM4 C Female, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Male, 6mm2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298977

Qty. 18T

Tipus PVHXW-W-PXXX06W+15 Valtozat

Rendelési 2814280000 Fotovoltaikus egységek, X-6sszekotd kabel, 2x WM4 C Male, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298960

Qty. 18T

Y-csatlakozo kabelek

Az Y-kabel tobb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
el6tti megosztasahoz.

A kabelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatdk.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHYW-XXPXXX06W+15 Viltozat

Rendelési 2814220000 Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekoté kabel, 1x WM4 C Male, 1x
szam részben csupaszitott kabelvég, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V
GTIN (EAN) 4064675298908

Qty. 1ST
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