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A Klippon® Connect atfogd TTB-termékcsaladjaban
elérhetd tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé
részlethez is. Ez lehetévé teszi, hogy az elirt szabvanyok
szerint torténjen a felszerelés. Az 6sszes funkcidval és
biztonsaggal kapcsolatos komponens rogzitetten van
csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez noveli az aramvaltoé és
transzformator korok megbizhatésagat a felszerelési és
karbantartasi munkak soran.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Rogzitékar (kapocs)
Rendelési szdm 2762590000
Tipus LLTTB 6/1BR
GTIN (EAN) 4064675018377
Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 19.7 mm Meélység (coll) 0.7756 inch
Magassag 4 mm Magassag (coll) 0.1575 inch
Szélesség 7.6 mm Szélesség (coll) 0.2992 inch
Nett6 tomeg 0.39¢

Homeérsékletek

Folyamatos tizemi h6mérséklet., min. -60 °C Folyamatos tizemi hémérséklet,, max. 130 °C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin barna

UL 94 éghetdségi osztaly V-0

Besorolasok

ETIM 6.0 EC002848 ETIM 7.0 EC002848
ETIM 8.0 EC002848 ETIM 9.0 EC002848
ETIM 10.0 EC002848 ECLASS 9.0 27-14-11-92
ECLASS 9,1 27-14-11-92 ECLASS 10.0 27-14-11-92
ECLASS 11.0 27-14-11-92 ECLASS 12.0 27-14-11-92
ECLASS 13.0 27-25-03-90 ECLASS 14.0 27-25-03-90
ECLASS 15.0 27-25-03-90
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