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\/compum

Omlesztett készlet, rézkabel, rugalmas, 4 x 2 x AWG
26/7, Cat. b, zold

Altalanos rendelési adatok

Véltozat Rendszerkéabel, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.be
(TIAT568-B), PUR, 500 m

Rendelési szam 2763500000

Tipus IE-C5ES8UG-500

GTIN (EAN) 4064675016458

Qty. 1 Darab

Csomagoléas furnérlemez tekercsen
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 500 m Hossz, inch 19685.0394 inch
Nett6 tomeg 10750¢g

Hémérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...75 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...75 °C
Telepitési hdmérséklet -10°C...60°C

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot

Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tdomeg% feletti SVHC

Kabel miiszaki adatai

Kopeny szine

z6ld (RAL 6018)

Olajokkal szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60811-2-1

Vezetékek szama

8

arnyékolt

Igen

Halogén

IEC 60754-2 szerint
halogénmentes

Szigetelés

PE

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1

Test voltage: wire-wire-shield

1000 Vrms, 50 Hz, 1 min

Pélusok szama

8

Kabelszabvanyok

Standard, 0sszedllitas

UL-Style 20963
(80°C/30V)

Altaldanos kommunikacios kabeles
berendezések

ISO /IEC 11801:2002, EN
50173-1:2007

Fust korroziv tulajdonsaga

to [EC 60754-2

Flustzaro

No

Szabvanyok

Standard, 0sszedllitas

UL-Style 20963
(80°C/30V)

Altaldanos kommunikacios kabeles
berendezések

ISO /IEC 11801:2002, EN
50173-1:2007

Fust korroziv tulajdonsaga to IEC 60754-2 Flistzaro No

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategoria Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Kapacitas 1 kHz-en 47 nF/km
Cat.5e (TIA T568-B)

Hurokellenallas 290 Q/km Jelterjedési id6 4.85 ns/m

Test voltage: wire-wire-shield 1000 Vrms, 50 Hz, 1 min Dontés késleltetése 25 ns/100m

Jellemzé impedancia 100 £ 5 Q 100MHz-en

Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdgi

Olajokkal szembeni ellenallas in accordance with IEC Szilikonmentes Igen

60811-2-1

UVv-allé

Igen

Halogén

IEC 60754-2 szerint
halogénmentes
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Min. hajlitasi sugér, ismétl6dd

10 x kabelatméré

Min. hajlitasi sugar, csak egyszer

4 x kdbelatmérd

Kopasallésag

nagyon j6

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1

Fiist korroziv tulajdonsaga

to IEC 60754-2

Flstzaro

No

Kabel szerkezet

Sodratok

7

Kopeny szine

z6ld (RAL 6018)

Standard megnevezések

SF/UTP,
IE-5CC4x2xAWG26/7-
PUR LIO2YS(ST)C11Y (UL)
AWM 20963 80°C 30V

Keresztmetszet

4*2*AWG 26/7 -
420,128 mm?

Arnyékolés SF/UTP Vezetékek szama 8

Szigetelés keresztmetszete T mm Szigetelés PE
Kopenyatmérs, max. 6.3 mm Kopenyatmérd, min. 5.7 mm
Kopeny anyaga PUR Vezetékerek elrendezése Csavart érpar
Komplett &rnyékolas Aluminium félia, Vorosréz Arnyékolo fonat atfedése 65 %

drotbdl késziilt arnyékold
fonat

Vezeték anyag

Tobberes 6nozott rézhuzal

Vezetékek — vezetékparok szinsorrendje

fehér - kék, fehér -
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Arnyékolé fonat vastagsaga 0.1 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Részletrajz
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