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\/compum

Omlesztett készlet, rézkabel, merev, 4 x 2 x AWG 23/1,
Cat. 7, zold

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Telepitékabel, Cat.7 (ISO/IEC 11801), PVC, 500 m
Rendelési szdm 2763540000

Tipus IE-C7BS8VG-500

GTIN (EAN) 4064675031031

Qty. 1 Darab

Csomagoléas furnérlemez tekercsen
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Hossz 500 m Hossz, inch 19685.0394 inch
Nett6 tomeg 18500 g

Homeérsékletek

Térolasi hémérséklet -40°C..75°C Uzemi hémérséklet -40°C..75°C
Telepitési hdmérséklet 0°C..50°C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Kabel miiszaki adatai

Kopeny szine zold (RAL 6018) Olajokkal szembeni ellendllas No
Vezetékek szdma 8 arnyékolt Igen

Halogén Igen (PVC vezeték) Szigetelés PE
Langterjedéssel szembeni ellenéllas in accordance with IEC Test voltage: wire-wire-shield 700V AC

60332-1, EN 13501-6
class FCa

Pé6lusok szama

8

Kabelszabvanyok

Altalanos kommunikacios kabeles
berendezések

EN 50173-1:2007, ISO /
IEC 11801:2002

Fiist korroziv tulajdonsaga

to IEC 60754-2

Flistzaro

No

Szabvanyok

Altalanos kommunikacios kabeles
berendezések

EN 50173-1:2007, 1SO /
IEC 11801:2002

Fiist korroziv tulajdonsaga

to IEC 60754-2

Flistzaro

No

Kabel elektromos tulajdonsagai

Kategoria Cat.7 (ISO/IEC 11801) Kapacitas 1 kHz-en 45 nF/km

Hurokellenallas 150 Q/km Jelterjedési idd 4.25 ns/m

Test voltage: wire-wire-shield 700V AC Arnyékolas csillapitasa 85 dB 600 Mhz-nél

Dontés késleltetése 5 ns/100m Atviteli impedancia 6 mQ/m 1 MHz-en, 3 mQ/

Jellemzé impedancia

100 £ 5 Q 100MHz-en

m 10 MHz-en, 3 mQ/m 30
MHz-en
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Kabel mechanikai jellemzdi és anyagjellemzoi

Olajokkal szembeni ellenallas No Szilikonmentes Igen

UVv-allé Igen Huzoéeré 120N

Szin zold Halogén Igen (PVC vezeték)
Min. hajlitasi sugar, ismétlédé 8 x kabelatmérd Min. hajlitasi sugar, csak egyszer 4 x kabelatmérd

Kopasallésag j6

Langterjedéssel szembeni ellenallas

in accordance with IEC
60332-1, EN 13501-6
class FCa

Fust korroziv tulajdonsaga to IEC 60754-2

Flustzaro

No

Kabel szerkezet

Sodratok 1

Kopeny szine

z6ld (RAL 6018)

Standard megnevezések IE-71C4x2xAWG23/1-PVC
02YSCY PIMF, S/FTP

Keresztmetszet

4*2*AWG 23/1 -
420,255 mm?

Arnyékolas S/FTP Vezetékek szama 8
Szigetelés keresztmetszete 1.4 mm Szigetelés PE
Kopenyatmérd, max. 8 mm Kopenyatmérd, min. 7.6 mm

Képeny anyaga PVC

Paros arnyékolassal

Aluminium félia

Vezetékerek elrendezése Csavart érpar

Komplett arnyékolas

Vorosréz drotbol késziilt
arnyékolé fonat

Vezeték anyag szigeteltetlen vorosréz Kopeny anyagvastagsaga 0.8 mm
huzal

Vezetékek - vezetékparok szinsorrendje fehér - kék, fehér - Arnyékolo fonat vastagsaga 0.1 mm
narancs, fehér - zold, fehér
- barna

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249

ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01

ECLASS 15.0 27-06-18-01
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