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COMPLIANT

A kép illusztracio
Egyedi relék a D-SERIES DRW rendszerben
¢ 3 valtoérintkez6
* Opcionadlisan AC- vagy DC-tekercsek
* Ellen6rz6 gombbal és integralt allapotjelzé LED-del

Altalanos rendelési adatok

Véltozat D-SERIES DRW / DRH, Relé, Erintkezék szama: 3,
Valtdérintkez6 AgSnO, Névleges vezérlbfesziiltség:
24V AC, Folytonos aram: 16 A, Flat blade
connections (4.8 mm x 0.5 mm), Ellen6rzé gomb
elérhetd: Igen

Rendelési szam 2765540000
Tipus DRW373524LT
GTIN (EAN) 4064675076650
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok “

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E312083

Méretek és tomegek

Mélység 48 mm Mélység (coll) 1.8898 inch
Magassag 36 mm Magassag (coll) 1.4173 inch
Szélesség 36 mm Szélesség (coll) 1.4173 inch
Nett6 tomeg 6.07g

Homeérsékletek

Tarolasi hémérséklet -40 °C...60 °C Ambient temperature -40 °C...60 °C

Uzemi hémérséklet

Paratartalom

5 - 85% rel. paratartalom,
paralecsapodas nélkil

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot

Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC

Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

UL névleges adatok

Tanusitvany szama (cURus) E312083

vezérlo oldal

Névleges vezérlbéfesziiltség 24V AC Névleges aram, AC 101.7 mA

Névleges teljesitmény 2,5 VA Tekercsellenallasa 1000+ 10%

Allapotjelzé Piros LED

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 400 VAC Névleges aram 16 A

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 0.1 Hz Max. kapcsolasi fesziiltség, AC 400V

terhelésnél

Max. kapcsolasi fesziiltség, DC 250V Bekapcsolasi aram 80A/50ms

AC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 6400 VA DC kapcsolasi teljesitmény (ohmos), 384 W @24V

max. max.

Bekapcsolasi késleltetés <20 ms Kikapcsolasi késleltetés <20 ms

Erintkezé tipusa 3 CO contact (AgSnO) Mechanikai élettartam 20 x 106 kapcsolasi
ciklusok

Min. kapcsolasi teljesitmény 100mA@ 12V

Altalanos adatok

Ellen6rz6 gomb elérhetd Igen

Ellen6rz6 gomb valtozata

Rogzithetd allasu tesztgomb, Tesztgomb, mint nyomdgomb

Mechanical switch position indicator Igen
Szin Attetsz6
UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Relé ellenérz6gomb
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UL94 éghetdségi osztaly HB

Alkatrész Relé allapotjelz6

UL94 éghet6ségi osztaly HB

Alkatrész Relé alaplemez

UL94 éghet6ségi osztaly V-0

Alkatrész Reléfedél

UL94 éghet6ségi osztaly V-2
Szigetelések koordinalasa
Insulation coordination according to EN 61810-1:2008 Névleges fesziiltség 400V
Szennyezés sulyossaga 3 Tulfesziiltség kategoéria I
Szigetel6anyag csoport llla Hézag és kuszout, vezérlé oldala - 26,3 mm

terhelés oldal
Atiitési szilardsag, vezérlé oldal - terhelés4 kVeff / 1 min. Szomszédos érintkezdk atitési 4 kVeff / 1 min.
oldal szilardsaga
Nyitott érintkezd atiitési szilardsaga 2,5 KVeff / 1 min. Védelmi osztaly IP20
A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei
Tanusitvany szama (cURus) E312083
Csatlakozasi adatok
Vezetékcsatlakozas-technika Flat blade connections
(4.8 mm x 0.5 mm)

Besorolasok
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kapcsolasi rajz
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Dimensional drawing
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Miscellaneous

Type DRW

Type of contact
271 200
37 3C0

Contact material

0 AgCdD
3 AgSn0

DRW

|

Tipuskddok

| With LED and test button

LT

Coil voltage

012 12VvDC 524 24V AC
024 24V DC 548 48 VAC
048 48V DC 615 115 VAC
110 110V DC 730 230V AC
220 220vDC 900 400V AC
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Aljzatok

Altalanos rendelési adatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRW/DRH relékhez
e Akar 3 valtoérintkez6
* Csavaros csatlakozas

Tipus SPW ECO 3CO Valtozat
Rendelési 1220250000
szam

GTIN (EAN) 4032248100101
Qty. 10 ST

D-SERIES DRW / DRH, Relé foglalat, Erintkezdk szama: 3,

Valtdérintkezd, Folytonos aram: 16 A, Csavaros csatlakozas

Védémodulok

Altalanos rendelési adatok

Dugaszolhaté védémodulok a D-SERIES reléfoglalatokhoz,
vélaszthato védelmi funkcidkkal.

¢ Csillapité diédaval vagy RC-sztirével

Tipus RIM 5 6/230VAC Valtozat

Rendelési 1174670000 D-SERIES, RC-sztir6, Névleges vezérléfesziiltség: 6..230 V AC,
szam Dugaszolhato csatlakozas

GTIN (EAN) 4032248971312

Qty. 10 ST
Tartékengyelek

Tartokengyel D-SERIES DRW/DRH relékhez

* Fém tartokengyel
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Altalanos rendelési adatok
Tipus DRW/DRH CLIP M Valtozat
Rendelési 1220260000 D-SERIES DRW / DRH, Tartékengyel

szam
GTIN (EAN) 4032248999576
Qty. 10 ST

Ellen6rz6 gomb fedele

Ellen6rz6gomb-fedél a D-SERIES DRW/DRH relékhez.

Altalanos rendelési adatok
Tipus TEST LEVER BLOCK DRH/DRW Valtozat

Rendelési 7760056249 D-SERIES DRW / DRH, Ellen6rz6 gomb fedele
szam

GTIN (EAN) 6944169641626

Qty. 10 ST

l:lres

Az ESG a bevalt és tesztelt MultiCard formatumu jelolé
w szamos ismert elektromos késziilékhez. Az eredmény egy
77777 kivalé mingségu, kontrasztos késziilékjelols.

****** ‘ A Siemens, az ABB, a Beckhoff és szamos mas gyartd

‘ késziilékeihez kiilonbo6z6 tipusok kaphatok.
, Az elényok attekintése:

( * altaldnos célu cimkék; ontapaddés vagy felpattinthatd

cimkék, tipustol fliggben,
‘ ¢ illesztett készilékekhez, pl. kismegszakitokhoz
cimkesinre pattinthat6é ESG jeloléket szallitunk.
* Egyedi lézer-min6ségl nyomtatas a muszaki
jellemzéknek megfeleléen

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print
PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)
jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.
Altalanos rendelési adatok
Tipus ESG 6/15 K MC NE GE Véltozat
Rendelési 1880130000 ESG, Késziilékjelslk x 15 mm, PA 66, Szin: sarga, Ontapadés
szam
GTIN (EAN) 4032248478910
Qty. 200 ST
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Tipus ESG 6/15 KMC NE WS Valtozat
Rendelési 1880100000 ESG, Késziilékjelolék x 15 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapados
szdm
GTIN (EAN) 4032248478781
Qty. 200 ST
Tipus ESG 6/17 K MC NE GE Valtozat
Rendelési 1880110000 ESG, Késziilékjelslk x 17 mm, PA 66, Szin: sérga, Ontapadés
szam
GTIN (EAN) 4032248478798
Qty. 200 ST
Tipus ESG 6/17 KMC NE WS Valtozat
Rendelési 1880120000 ESG, Késziilékjelol6k x 17 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadés
szam
GTIN (EAN) 4032248478804
Qty. 200 ST
Tipus ESG 9/11 K MC NE WS Valtozat
Rendelési 1857440000 ESG, Késziilékjelolsk x 11 mm, PA 66, Szin: fehér, Ontapadds
szdm
GTIN (EAN) 4032248402731
Qty. 200 ST

Ures, ragasztés hatoldal

Az SM egy MultiCard - jelolérendszer vezérlé- és

jelzékésziilékek feliratozdsdhoz. A cimkék a tartdkba

pattinthatdk, vagy a rajtuk talalhaté ontapadds folia

segitségével lehet felhelyezni 6ket. A PrintJet CONNECT

nyomtatdkkal vagy a plotterekkel testre szabott jelol6ket

lehet létrehozni.

* A felhaszndlé gyorsan eléallithatja a szlikséges
cimkéket

* Nincs szuikség draga, szabvanyos cimkék tarolasara

¢ A PrintJet kopdasallé nyomtatasi minésége lehet6vé teszi
a gravirozas kivaltasat

* Extrém kovetelmények esetére ajanljuk az ETO SM
védofoliat

* A tarték a Siemens, ABB, Moeller és Télémécanique
22 mm vagy 30 mm atmérdji nyomdégombjaihoz
hasznélhatok

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SM 18/9.56 K MC NE WS Valtozat

Rendelési 1248580000 SwitchMark, Készulékjelolék, 9.5 x 18 mm, fehér
szam

GTIN (EAN) 4050118038965

Qty. 200 ST

Tipus SM 18/9.5 K MC NE GR Viltozat

Rendelési 1248610000 SwitchMark, Késziilékjelolék, 9.5 x 18 mm, sziirke
szam

GTIN (EAN) 4050118038675

Qty. 200 ST
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Tipus SM 18/9.5 K MC NE GE
Rendelési 1248590000

szdm

GTIN (EAN) 4050118038958

Qty. 200 ST

Valtozat

SwitchMark, Késziilékjelolék, 9.5 x 18

mm, Siemens 3 SB, sarga

ESG 6/17

Altalanos rendelési adatok

Garantaltan hosszu élettartam: ESG

A t6bb szinben és formaban kaphaté cimkék erésen
tapadé réteggel rendelkeznek, amely a lehetd legjobb
tapadast biztositja az alatta 1évé fellilethez. A duplan
laminalt poliészternek koszonhetéen az alapanyag nagyon
vékony, ugyanakkor rendkiviil nagy szakitészilardsagu.

A MultiMark elényei:

* Kilonb6z6 anyagok az eltéré kovetelményekhez”

e Szamos gyarto berendezésével hasznalhato

* Késziilékjelolok ismerds kialakitassal

Tipus ESG 6/17 MM WS
Rendelési 2005100000
szam

GTIN (EAN) 4050118390728
Qty. 3000 ST

Véltozat
ESG, Késziilékjel6l6k, 6 x 17 mm, fehér
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Aljzatok

Altalanos rendelési adatok

Reléfoglalatok a D-SERIES DRW/DRH relékhez
e Akar 3 valtoérintkez6
* Csavaros csatlakozas

Tipus SPW ECO 3CO
Rendelési 1220250000
szam

GTIN (EAN) 4032248100101
Qty. 10 ST

Valtozat
D-SERIES DRW / DRH, Relé foglalat, Erintkezdk szama: 3,

Valtdérintkezd, Folytonos aram: 16 A, Csavaros csatlakozas
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