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Az elektronika vilaga egy korongon

A mindodssze 6,1 mm-es szélességnek koszonhetben az
elektronikai fejleszt6 szakértelme kompakt alkalmazasi
vildgokat hoz létre. A kifejezetten NYAK-hoz fejlesztett
modularis hazkoncepcio idedlis feltételeket kinal kis
elektronikai komponensekhez és NYAK sorkapcsok

hasznalatahoz.

A NYAK-on elérhet6 béséges 6800 mm?2 nett6 teriiletnek
koszonheté maximalis tervezési szabadsag optimalis
szerelést tesz lehetévé a reflow-képes THR NYAK
sorkapocsblokkok helytakarékos geometriaival. A
hibamentes szerelést és forrasztasi eljarasokat optimalizalt
vazgeometriak és tartd geometriak tAmogatjak. Emellett
testreszabhato tervezési opciok, példaul cimkézés,
szinvalasztas és varialhatd, nyomtathato, forgathatd
burkolatok biztositjdk a rugalmassagot. A reflow-
kompatibilis csatlakozéelemeknek és a gépkompatibilis
csomagolasnak kdszonhetéen maximalis hatékonysag
garantalhat6 a feldolgozasban az id6takarékos és preciz

telepités érdekében.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Rendelési szam

Aljzathaz, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat
piros, Haz oldalsé panel, Szélesség: 5.3 mm
2771190000

Tipus CH20M6 BC 4P-4PRD 1 1261515
GTIN (EAN) 4064675031925
Qty. 50 Darab

A létrehozas datuma 16.11.2025 12:20:15 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2771190000

CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515

Miszaki adatok

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 106.5 mm Meélység (coll) 4.1929 inch

Magassag 107 mm Magassag (coll) 4.2126 inch

Szélesség 5.3 mm Szélesség (coll) 0.2087 inch

Nett6 tomeg 11.64¢g

Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétel nélkul

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

Anyagadatok

UL 94 éghetdségi osztaly V-0 Szigetel6anyag PBT

Szigetel6anyag csoport ] Fellleti minéség kezeletlen

Alapanyag Mdanyag Kaszéutképzési 6sszehasonlitasi szam 400 < CTI <600

(CTI)

Altalanos adatok

Szin piros Védelmi osztaly IP20 felszerelt allapotban

Szinskala (hasonlo) RAL 3020 Tokozasi opcio Nem

testreszabasi lehetéségek

Felhasznalé igénye szerinti kivagas Igen Felhasznal6 igénye szerinti feliratozas Igen

lehetséges lehetséges

Customer specific order process See guideline under Alternitive colours More on request
downloads

Besorolasok

ETIM 7.0 EC001031 ETIM 8.0 EC001031

ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031

ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

ECLASS 13.0 27-19-06-02 ECLASS 14.0 27-19-06-02

ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Alapelem kivagas nélkiil a bepattinthatd
labbal rendelkezé teriileteken
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