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Az elektronika világa egy korongon
A mindössze 6,1 mm-es szélességnek köszönhetően az
elektronikai fejlesztő szakértelme kompakt alkalmazási
világokat hoz létre. A kifejezetten NYÁK-hoz fejlesztett
moduláris házkoncepció ideális feltételeket kínál kis
elektronikai komponensekhez és NYÁK sorkapcsok
használatához.
A NYÁK-on elérhető bőséges 6800 mm² nettó területnek
köszönhető maximális tervezési szabadság optimális
szerelést tesz lehetővé a reflow-képes THR NYÁK
sorkapocsblokkok helytakarékos geometriáival. A
hibamentes szerelést és forrasztási eljárásokat optimalizált
vázgeometriák és tartó geometriák támogatják. Emellett
testreszabható tervezési opciók, például címkézés,
színválasztás és variálható, nyomtatható, forgatható
burkolatok biztosítják a rugalmasságot. A reflow-
kompatibilis csatlakozóelemeknek és a gépkompatibilis
csomagolásnak köszönhetően maximális hatékonyság
garantálható a feldolgozásban az időtakarékos és precíz
telepítés érdekében.

Általános rendelési adatok

 
Változat Aljzatház, OMNIMATE Housing - CH20M sorozat

piros, Ház oldalsó panel, Szélesség: 5.3 mm
Rendelési szám 2771190000
Típus CH20M6 BC 4P-4P RD 1 1261515
GTIN (EAN) 4064675031925
Qty. 50 Darab
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Tanúsítványok
 
ROHS Megfelel
 

Méretek és tömegek
 
Mélység 106.5 mm Mélység (coll) 4.1929 inch
Magasság 107 mm Magasság (coll) 4.2126 inch
Szélesség 5.3 mm Szélesség (coll) 0.2087 inch
Nettó tömeg 11.64 g
 

Termékek környezetvédelmi megfelelősége
 
RoHS megfelelőségi állapot Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC
 

Anyagadatok
 
UL 94 éghetőségi osztály V-0 Szigetelőanyag PBT
Szigetelőanyag csoport II Felületi minőség kezeletlen
Alapanyag Műanyag Kúszóútképzési összehasonlítási szám

(CTI)
400 ≤ CTI <600

 

Általános adatok
 
Szín piros Védelmi osztály IP20 felszerelt állapotban
Színskála (hasonló) RAL 3020 Tokozási opció Nem
 

testreszabási lehetőségek
 
Felhasználó igénye szerinti kivágás
lehetséges

Igen Felhasználó igénye szerinti feliratozás
lehetséges

Igen

Customer specific order process See guideline under
downloads

Alternitive colours More on request
 

Besorolások
 
ETIM 8.0 EC001031 ETIM 9.0 EC001031
ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-02
ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Alapelem kivágás nélkül a bepattintható
lábbal rendelkező területeken 

Méretrajz
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