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D-32758 Detmold

Germany
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A sokoldali megoldas. Kompakt relémodulok, 6 mm-es
szélességgel, sok tartozékkal, maximalis rezgésallésaggal
és korlatlan keresztosszekotési lehet6ségekkel.

¢ 1 zardérintkezd

¢ Kompatibilis a TERMSERIES tartozékok teljes

valasztékaval

¢ Beépitett allapot-LED a konnyl funkcioteszteléshez
* 100%-ban rezgésallo, a zart szerkezeti formanak

koszonhetben.

Altalanos rendelési adatok

Véltozat

TERMSERIES-kompakt, Szilardtest-relék, Névleges
vezérl6fesziiltség: 24 V DC £20 % , Névleges
kapcsolasi fesziiltség: 300 V DC, Folytonos dram:
1A, PUSH IN

Rendelési szam 2773660000

Tipus TOPL 24VDC 300VDC1A
GTIN (EAN) 4064675037439

Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok
us
LISTED
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szama (cULus) E141197
Méretek és tomegek
Mélység 62.5 mm Mélység (coll) 2.4606 inch
Magassag 89.4 mm Magassag (coll) 3.5197 inch
Szélesség 6.4 mm Szélesség (coll) 0.252 inch
Nett6 tomeg 28¢g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Ambient temperature -40 °C...60 °C
Uzemi hémérséklet Paratartalom 5-85% relativ
paratartalom, Tu = 40 °C,
paralecsapddas nélkil
Meghibasodasi valészinliség
MTTF 1118 a

vezérlo oldal

Névleges vezérléfesziiltség

24V DC £20 %

Névleges aram, DC

18 mA

Névleges teljesitmény 440 mW Allapotjelzé Zold vilagitéodioda
Védéaramkor Fojtodidéda

Terhelés oldal

Névleges kapcsolasi fesziiltség 300V DC Névleges aram TA

Max. kapcsolasi frekvencia névleges 50 Hz Bekapcsolasi késleltetés 80 us

terhelésnél

Kikapcsolasi késleltetés 180 ps Fesziiltségesés max. terhelésnél <05V

Rovidzarlatbiztos Nem Védoéaramkor, terhelés oldal Csillapito didda, Fojtodioda

Erintkezd tipusa

1 NO contact (MOS-FET)

Altalanos adatok

Uzemi magassag

< 2000 m, tengerszint felett

Tartésin

TS 36

Ellen6rz6 gomb elérhetd No

Szin fekete

UL94 éghetbségi osztaly, alkatrész Alkatrész Haz
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
Alkatrész Relé allapotjelzé
UL94 éghet6ségi osztaly V-2
Alkatrész Nyomdgomb
UL94 éghet6ségi osztaly V-0
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Szigetelések koordinalasa

Szennyezés sulyossaga

2

Tulfesziltség kategoria

Hézag és kuszout, vezérld oldala -
terhelés oldal

Type of isolation at input and output

26 mm

reinforced insulation

Atiitési szilardsag, vezérl6 oldal - terhelés b kVeff / 1Tmin

oldal
Atutési szilardsag a tartosin felé

4 kVeff / 1 min.

Lokéfesziiltség

6 kV (1,2/50 ps)

Védelmi osztaly

IP20

A jovahagyasok / szabvanyok tovabbi részletei

Tanusitvany szama (cULus) E141197

Csatlakozasi adatok

Csupaszolasi hossz 9 mm Vezetékcsatlakozas-technika PUSH IN
Csupaszolasi hossz, névleges 9 mm Rogzitési tartomany, névleges 1.5 mm?2
csatlakozas csatlakozas

Rogzitési tartomany, névleges 0.14 mm?2 Rogzitési tartomany, névleges 2.5 mm?2
csatlakozas, min. csatlakozas, max.

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 26 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 14
AWG, min. AWG, max.

Vezeték keresztmetszet, tomor, min. 0.5 mm? Vezeték keresztmetszet, tomor, max. 1.5 mm?2
Vezeték keresztmetszet, tomor, min. AWG 26 Vezeték keresztmetszet, tomor, max. AWG 14
(AWG) (AWG)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.35 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 2.5 mm?2
finomsodratu, min. finomsodratu, max.

Vezeték keresztmetszet, finomsodratu, AWG 26 Vezeték keresztmetszet, finomsodraty, AWG 14
min. (AWG) max. (AWG)

Keresztmetszet csatlakoztatott 0.14 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 1.5 mm?2
vezetékhez, finomsodratu, finomsodratu, érvéghiivelyekkel és
érvéghuvelyekkel és mlanyag muanyag gallérokkal DIN 46228/4,

gallérokkal DIN 46228/4, névleges névleges csatlakozas, max.

csatlakozas, min.

Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 0.5 mm?2 Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, AEH 1.5 mm2
(DIN 46228-1), min. (DIN 46228-1), max.

Kés mérete 0.6 x 3,6 mm

Besorolasok

ETIM 8.0 EC001504 ETIM 9.0 EC001504
ETIM 10.0 EC001504 ECLASS 14.0 27-37-16-04
ECLASS 15.0 27-37-16-04
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Kapcsolasi rajz

Ala+

Alb+

DC Input

Dimensional drawing

62.5mm
55.5mm

89.4mm
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Miscellaneous

Type code solid-state relay

HiNINNIE.

Type
T TERMSERIES

0 Solid State relay Additional Function
TRAK  For Rail Technology

Connection Type [;1 D2 Eilasses 1 Division 2 approved

P PUSH IN — FE  Functional Earth

..ms  Switch off delay

Housing Size
L Low (L=2 LEVELS) \ Load side
H High(H = 3 LEVELS) ‘ nominal
. voltage

Color-marking / ——
control voltage
| ..0C
[ ..UC
] ..AC

UC= AC/DC
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ﬁres

[[LTILELELL]

Altalanos rendelési adatok

A WS jeloldk tokéletesen illeszkednek a W sorozatu

csatlakozékhoz. Rendszerkompatibilitasuknak

koszonhetéen a WS cimkék az I-sorozattal és a Z-

sorozattal is hasznalhatdk. A nagy jeloléfelliletek nem

csak hosszu karakterlancokat engednek meg, hanem

tobbsoros szoveget is.

A WS jelolék idedlisan hasznalhatdk hosszu, egyedi

karakterlancokhoz. A mar bevalt MultiCard formatumnak

koszonhetéen lehetséges a nyomtatas a PrintJet

CONNECT nyomtatéval vagy Plotterrel.

» Savokba, vagy egyedileg rogzithet6

¢ A gyakorlatban mar bizonyitott MultiCard formatumu
jelolék

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési eldirdsokkal.

Tipus WS 10/6 M MC NE WS Valtozat

Rendelési 1818400000

szam Weidmueller, Allen-Bradley, fehér
GTIN (EAN) 4032248310876

Qty. 600 ST

WS, Sorkapocs jel6l6, 10 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00

Keresztosszekoto pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotdinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithato keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilonosen egyszerlien

kezelhetdk, jol lathatdk és univerzalisan csatlakoztathatok.

A szerelés soran a rugo deformalddasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg bedllithaté keresztosszekotd 51 polussal

* Megerdsitd elem a rugd deformalédasanak elkertlése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség - max 32 polus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC6.4/51 RD
2556410000

Valtozat
Rendelési TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566925

Qty. 10 ST
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Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetdvé, akar

51 pélussal. A dugaszolhaté poélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithatd keresztosszekotdé 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 6.4/51 OR Véltozat

Rendelési 2556370000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
szdm

GTIN (EAN) 4050118566680

Qty. 10 ST

Tipus TCC 6.4/51 BL Viltozat

Rendelési 2556450000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566963

Qty. 10 ST

Tipus TCC6.4/51 BK Valtozat

Rendelési 2556490000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118567007

Qty. 10 ST

Kereszt6sszekotd pozicio

Bedllithatd keresztosszekotdk

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 polussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugoé deformaldédasat egy halo

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithat6 keresztosszekotd 51 polussal

* Meger6sité elem a rugé deformalédasanak elkeriilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 polus
lehetséges

* Rezgéséllésag
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TCC6.4/2 OR Valtozat

Rendelési 2556350000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566826

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/2 BL Valtozat
Rendelési 2556430000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szdm
GTIN (EAN) 4050118566949

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/2 BK Véltozat
Rendelési 2556470000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566987
Qty. 10 ST

Keresztosszekotok

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beéllithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetévé, akar

51 podlussal. A dugaszolhato pélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon kdnnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekotdk kiilonosen egyszerlien

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalédasat egy halé

akadalyozza meg.

¢ Egyedileg bedllithatd keresztosszekotd 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallosag

Tipus TCC 6.4/10 RD Valtozat

Rendelési 2556400000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szam

GTIN (EAN) 4050118566918

Qty. 10 ST
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Kereszt6sszekotd pozicio

Altalanos rendelési adatok

Beallithat6 keresztosszekoték

Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A

TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetdvé, akar

51 pélussal. A dugaszolhaté poélusok szama 32-re

nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre

csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen

kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.

A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé

akadalyozza meg.

* Egyedileg beallithatd keresztosszekotdé 51 polussal

* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében

* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges

* Rezgésallésag

Tipus TCC 6.4/10 OR Véltozat
Rendelési 2556360000 TERMSERIES, Keresztosszekot6
szdm

GTIN (EAN) 4050118566673

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/10 BL Viltozat
Rendelési 2556440000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam

GTIN (EAN) 4050118566956

Qty. 10 ST
Tipus TCC6.4/10 BK Valtozat
Rendelési 2556480000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

sz&dm
GTIN (EAN) 4050118566994

Qty. 10 ST
Tipus TCC 12.8/26 RD Valtozat
Rendelési 2556420000 TERMSERIES, Keresztosszekotd

szdm

GTIN (EAN) 4050118566932

Qty. 10 ST
Tipus TCC 12.8/26 OR Viltozat
Rendelési 2556380000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566697

Qty. 10 ST
Tipus TCC 12.8/26 BL Valtozat
Rendelési 2556460000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

sz&dm
GTIN (EAN) 4050118566970
Qty. 10 ST
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Tartozékok
Keresztosszekotok

Beallithatd keresztosszekotdk
Novelje keresztosszekotéinek rugalmassagat. A
TERMSERIES CROSS-CONNECTION (TCC) egyedileg

\ beallithat6 keresztosszekotéseket tesz lehetdvé, akar
51 podlussal. A dugaszolhaté pélusok szama 32-re

- nétt. A szalag hossza nagyon konnyen a kivant méretre
A

= csokkenthetd. A keresztosszekoték kiilondsen egyszerlen
kezelhetdk, jol lathatok és univerzalisan csatlakoztathatdk.
A szerelés soran a rugé deformalodasat egy halé
akadalyozza meg.
¢ Egyedileg beallithaté keresztosszekotd 51 polussal
* Megeré6sité elem a rugé deformaléodasanak elkertilése
érdekében
* Megnovelt keresztosszekotési lehetéség — max 32 pdlus
lehetséges
* Rezgésallésag
Altalanos rendelési adatok
Tipus TCC 12.8/26 BK Vltozat
Rendelési 2556500000 TERMSERIES, Keresztosszekotd
Szam

GTIN (EAN) 4050118567014

Qty. 10 ST
Tipus TCC 6.4/2 RD Viltozat
Rendelési 2556390000 TERMSERIES, Keresztosszekot6

szam
GTIN (EAN) 4050118566901
Qty. 10 ST

Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, 1ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, I1ISO 2380/ 1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzé, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749340000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagséga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118895568

Qty. 18T
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Altalanos rendelési adatok

Gyorsabb jelhuzalozas kisebb helyigénnyel

A huzalozasi id6k csokkentése érdekében konfekcionalt

kabeleket hasznalunk a vezérlérendszer és az interfész-

szint kdzott, amelyeket egyszerlien csak csatlakoztatni

kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény

gyartasi iddit jelentésen csokkenteni lehet. Az adapter

univerzalis rogzitésu és eredeti helymegtakaritast kinal

egyltt a TERMSERIES termékekkel az azonos kdrvonala

miatt.

* Rovidebb huzalozasi id6 a plug-and-play kialakitasnak és
a konfekcionalt kabeleknek koszonhetéen

¢ A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalan is
alkalmazhatd

¢ A plusz és a minusz kapcsolasi logikaval egyarant
kompatibilis

* Helytakarékos, mivel univerzalisan illeszkedik a
TERMSERIES sorozat tobbi termékéhez

Tipus TIAF10

Rendelési 1463520000 TERMSERIES, Adapter, 10 pélust DIN EN 60603-13 dugd, hosszu
szam rogzitokar, Jelutak szama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges
GTIN (EAN) 4050118323535 aram (jelutanként): 125 mA

Qty. 18T

Interfész-adapterek

Altalanos rendelési adatok

Gyorsabb jelhuzalozas kisebb helyigénnyel

A huzalozasi id6k csokkentése érdekében konfekcionalt

kabeleket hasznalunk a vezérlérendszer és az interfész-

szint kdzott, amelyeket egyszerlien csak csatlakoztatni

kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény

gyartasi iddit jelentésen csokkenteni lehet. Az adapter

univerzalis rogzitésl és eredeti helymegtakaritast kinal

egyltt a TERMSERIES termékekkel az azonos korvonala

miatt.

* Rovidebb huzalozasi id6 a plug-and-play kialakitadsnak és
a konfekcionalt kabeleknek koszonhetéen

* A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalan is
alkalmazhato

¢ A plusz és a minusz kapcsolasi logikaval egyarant
kompatibilis

* Helytakarékos, mivel univerzalisan illeszkedik a
TERMSERIES sorozat t6bbi termékéhez

Tipus TIA SUBD 15S

Rendelési 1463530000 TERMSERIES, Adapter, Sub-D, 15 pélusu, DIN 41652 / IEC 60807,
szam Jelutak szdma: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges dram
GTIN (EAN) 4050118323542 (jelutanként): 125 mA

Qty. 18T
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Interfész adapterek

Altalanos rendelési adatok

Gyorsabb jelhuzalozas kisebb helyigénnyel

A huzalozasi id6k csokkentése érdekében konfekcionalt

kabeleket hasznalunk a vezérlérendszer és az interfész-

szint kdzott, amelyeket egyszerlien csak csatlakoztatni

kell a TERMSERIES adapterhez. Ezzel a villamos szekrény

gyartasi iddit jelentésen csokkenteni lehet. Az adapter

univerzalis rogzitésu és eredeti helymegtakaritast kinal

egyltt a TERMSERIES termékekkel az azonos kdrvonala

miatt.

* Rovidebb huzalozasi id6 a plug-and-play kialakitasnak és
a konfekcionalt kabeleknek koszonhetéen

¢ A TERMSERIES bemeneti és kimeneti oldalan is
alkalmazhatd

¢ A plusz és a minusz kapcsolasi logikaval egyarant
kompatibilis

* Helytakarékos, mivel univerzalisan illeszkedik a
TERMSERIES sorozat tobbi termékéhez

Tipus TIALF10 Valtozat

Rendelési 1463540000 TERMSERIES, Adapter, 10 pélust DIN EN 60603-13 dugd, hosszu
szam rogzitokar, Jelutak szama: 8, Névleges DC fesziiltség : 24 V, Névleges
GTIN (EAN) 4050118323559 aram (jelutanként): 125 mA

Qty. 18T

Tipus TIALF20 Valtozat

Rendelési 1463550000 TERMSERIES, Adapter, 20 pélusu DIN EN 60603-13 dugd, hosszu
szam rogzitékar, Jelutak szdma: 16, Névleges DC fesziiltség : 24 V,

GTIN (EAN) 4050118331783 Névleges aram (jelutanként): 60 mA

Qty. 18T
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Elvalaszto lemezzel

Altalanos rendelési adatok

Sokoldalu elvalaszto lapok

Az elvéalaszto lapokat jelek vizualis csoportositasara,

modulok elektromos

elszigetelésére, valamint a jobb attekinthetéseg

érdekében, jelolések beillesztésére lehet hasznalni. Ezek

miatt

kiilonosen sokoldaltian hasznéalhaté tartozékok. Az

elvalaszt6 lapok novelik a

két modul kozotti tavolsagot és kiisz6aramutakat, ezzel

600 V-ra novelik

a két modul k6zotti szigetelési fesziiltséget. A kettés

levalasztd lemezeket WADDS és WS 10/5 jelolékkel lehet

jeldlni, és ezek

folyamatos keresztatkotést tesznek lehetévé. A szerelést

egyszer(siti a

perforacio, ennek segitségével egyedileg kiilon lehet

véalasztani a keresztosszekotd csatornakat.

¢ Az elvalaszté lap lathatdo mdédon elvalasztja egymastol a
csoportokat.

* Bemélyedések segitik az egyes keresztatkotd csatornak
kitorését.

* Az elvalaszté lapok a modulok kozotti tavolsag és
kuszéaramut novelésével 600 V-ra novelik a modulok
kozotti atiitési fesziiltséget.

Tipus TW TXS/TXZ R3.2 Valtozat
Rendelési 1240800000 TERMSERIES, Elvéalaszt6 lemezzel

szam
GTIN (EAN) 4050118028188

Qty. 10 ST
Tipus TXL PP Véltozat
Rendelési 2774090000 TERMSERIES-kompakt, Elvalaszto lemezzel

szdm
GTIN (EAN) 4064675037866
Qty. 10 ST

Atmené modul

Pontosan illeszked6 atmend sorkapcsok

A pontosan illeszkedd sorkapcsok lehetévé teszik a
potencialok athelyezését a vezérldoldalrol a terhelés
oldalra és forditva is. A TERMSERIES termékcsoporttal
szembeni kompatibilitdsnak kdszonhetéen egységes
mérési rendszer all rendelkezésre standardizalt
mérésledgazassal.
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Altalanos rendelési adatok

Tipus TXPL FT Valtozat

Rendelési 2774080000 TERMSERIES-kompakt, Atvezets sorkapocs, PUSH IN
szam

GTIN (EAN) 4064675037859

Qty. 18T

Tapellaté modul

Helytakarékos betaplalé sorkapcsok

A semleges vagy negativ potencialok konny
betadplalashoz a kimenetnél levé kapcsolt potencialok
bemeneténél. A keresztosszekotések az érzékelbk és
aktuatorok helytakarékos csatlakoztatasat teszik lehetévé
tovabbi &tmend sorkapcsok nélkiil.

Altalanos rendelési adatok

Tipus TXPLS Valtozat

Rendelési 2774100000 TERMSERIES-kompakt, Tapell4té modul, PUSH IN
szam

GTIN (EAN) 4064675037873

Qty. 18T
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