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A SubstationLine konfiguralhaté kapcsoldsorozat funkcidi

A SubstationLine sorozatba az IEC 61850-3 és IEEE 1613

szabvanyoknak megfelelé Ethernet kapcsolék tartoznak,

amelyek annyira strapabirdk, hogy zord koriilmények

kozott is hasznalhaték. A termékcsalad DIN tartésinekre

és 19"-os allvanyokra szerelhetd valtozatokat is tartalmaz.

Mindegyik termék rendelkezik redundans tapellatassal,

biztositva ezzel a megbizhatésagot még kritikus

kornyezetekben is. Az Uj termékcsaladban a

konfiguralhaté gyors Ethernet kapcsoldk ugyanugy

megtalalhatdk, mint a 10 gigabites Ethernet termékek,

és mindegyik rendelkezik azokkal a funkcidkkal, amelyek

a legszéls6ségesebb korilmények kozotti mikodéshez

szlikségesek.

* DIN tartdsinre és 19"-os rackbe szerelhet6 verzio

* Megfelel az IEC 61850-3 és az IEEE 1613
szabvanyoknak

¢ Redundans tapellatast biztosité modulok az 6sszes
modellben

¢ Széles hémérséklet-tartomany: -40°C és 85°C kozott

* Modularis switch valtozatok vagy vezidk - amelyik
szerinted jobb

* Fast/Gigabit/ 10-Gigabit interfészek

¢ Layer 3 modellek a hardver szint( Utvonalvéalasztashoz,
akar 28 IP-alhalézathoz

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Meédia interfészmodulok modularis kapcsolokhoz,
Gigabit Ethernet/ 10-Gigabit Ethernet, Portok

szama: 2x 1000BaseSFP/10GBaseSFP+ slot, -40

°C..60°C
Rendelési szam 2779210000
Tipus IE-SWM-SLO2-2GESFP+
GTIN (EAN) 4064675048572
Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok
Jovahagyasok UK
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Mélység 136 mm Mélység (coll) 5.3543 inch
Magassag 40.7 mm Magassag (coll) 1.6024 inch
Szélesség 99 mm Szélesség (coll) 3.8976 inch
Nett6 tomeg 348 g
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet -40 °C...85 °C Uzemi hémérséklet -40 °C...60 °C
Paratartalom 5 - 95 % (paralecsapodas
nélkdl)
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 7cl
REACH SVHC Lead monoxide 1317-36-8
Garancia
Id6koz 5 év
Interfészek
Szaloptikas portok 1000BaseSFP/10GBaseSFP Portok szama 2x
+ csatlakozd 1000BaseSFP/10GBaseSFP
+ slot

Kornyezeti feltételek

Uzemi hémérséklet, max.

60°C

Uzemi hémérséklet, min.

-40 °C

Paratartalom

5 - 95 % (paralecsapodas nélkiil)

Tarolasi hémérséklet, max.

856°C

Tarolasi h6mérséklet, min.

Uzemi tengerszint feletti magassag

-40°C
Tengerszint feletti magassag, max. 2000 m
Megjegyzés az UL szerint
Tengerszint feletti magassag, max. 6000 m

Megjegyzés

a korlatozasokkal kapcsolatban lasd az tizemi
tengerszint feletti magassaggal kapcsolatos
gyartdéi nyilatkozatot a letoltések kozott

MTBF

MTBF

Szabvanynak megfelel

Telcordia SR-332

M(ikodési idé (6ra), min.

3814097 h
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Miiszaki adatok

Haz f6 anyaga Fém Felszerelés tipusa Behelyezés M4 modul
nyilasaba

Sebesség Gigabit Ethernet/10-

Gigabit Ethernet
Tapellatas
Tapfesziiltség Ethernet kapcsolérol
Besorolasok
ETIM 6.0 EC000309 ETIM 7.0 EC000309
ETIM 8.0 EC000309 ETIM 9.0 EC000309
ETIM 10.0 EC000309 ECLASS 9,1 19-17-03-90
ECLASS 10.0 19-17-04-90 ECLASS 11.0 19-17-03-03
ECLASS 12.0 19-17-03-03 ECLASS 13.0 19-17-03-03
ECLASS 14.0 19-17-03-03 ECLASS 15.0 19-17-03-03
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SFP adévevé (az Eco-, Advanced- és Substation és BasicLine B sorozatu switchekkel valé hasznalatra)

Altalanos rendelési adatok

A SFP adoévevé sorozat funkcidi

¢ Adovevd tipusok hatalmas valasztéka tobbféle atviteli
sebességhez (akar 10 gigabit Ethernet) és tavolsaghoz
(akar 60 km)

¢ BiDi SFP modellek egy szalon keresztiili
kommunikéaciéhoz

* Az addvevo statusz egyszeri vezérlése a digitalis
diagnosztikai felligyelet (Digital Diagnostic Monitoring,
DDM) tamogatasaval

 Uzem kozben csatlakoztathato

* 1. osztalyu lézertermék, megfelel az EN60825-1
szabvanynak

* Alkalmas az Eco-, Advanced- és SubstationLine
kapcsoldkhoz

Tipus |IE-SFP-1GE-MM-05 Viltozat

Rendelési 2682480000 SFP add-vevd, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 0.5 km, -40 °C...85
szam °C

GTIN (EAN) 4050118692235

Qty. 1ST

Tipus |E-SFP-1GE-MM-2 Valtozat

Rendelési 2682490000 SFP adé-vevs, 1000 Mbps, Multimode, LC-Duplex, 2 km, -40 °C...85
szam °C

GTIN (EAN) 4050118692228

Qty. 18T

Tipus |E-SFP-1GE-SM-10 Valtozat

Rendelési 2682500000 SFP add-vevd, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 10 km, -40
szdm °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692211

Qty. 1ST

Tipus |E-SFP-1GE-SM-40 Viltozat

Rendelési 2682510000 SFP adé-vevs, 1000 Mbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40
szam °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692204

Qty. 18T

Tipus |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Valtozat

Rendelési 2682520000 SFP add-vevd, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40
szam °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692198

Qty. 18T

Tipus |E-SFP-1GE-SM-10-BIDI-T... Valtozat

Rendelési 2682530000 SFP add-vevé, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 10 km, -40
szam °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692181

Qty. 18T

Tipus |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Valtozat

Rendelési 2682540000 SFP adé-vevs, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40
szam °C..85°C

GTIN (EAN) 4050118692174

Qty. 18T
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Tipus |E-SFP-1GE-SM-20-BIDI-T... Valtozat
Rendelési 2682550000 SFP add-vevd, 1000 Mbps, Singlemode BiDi, LC-Simplex, 20 km, -40
szam °C..85°C
GTIN (EAN) 4050118692167
Qty. 18T
Tipus |IE-SFP-10GE-MM-03 Valtozat
Rendelési 2779110000 SFP+ transceiver, 10 Gbps, Multimode, LC-Duplex, 0.3 km, -40 °C...85
szam °C
GTIN (EAN) 4064675048473
Qty. 18T
Tipus |IE-SFP-10GE-SM-20 Valtozat
Rendelési 2779120000 SFP+ transceiver, 10 Gbps, Singlemode, LC-Duplex, 20 km, -40
szam °C..85°C
GTIN (EAN) 4064675048480
Qty. 18T
Tipus |E-SFP-10GE-SM-40 Valtozat
Rendelési 2779130000 SFP+ transceiver, 10 Gbps, Singlemode, LC-Duplex, 40 km, -40
szdm °C..85°C
GTIN (EAN) 4064675048497
Qty. 18T
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