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Cabtite - Kabelbevezeté lemezek

A dugasz nélkili kabeleket és vezetékeket a
vezérl6szekrénybe, hdzakba vagy gépekbe a legkisebb
helyeken is egyszerlen és helytakarékos médon
helyezheti be.

A Cabtite kdbelbevezet6 lemezek segitségével ezt még a
legzordabb koriilmények kozott is megteheti, legyen sz6
akar védétomlékrél, pneumatikus/hidraulikus tomlékrél
vagy szaloptikai kabelekrdl - a kabeleket gyorsan,
egyszerlien és helytakarékos médon beszerelheti. A
beszerelés minddssze egyetlen négyszog alaku fali
kivagason keresztil torténik, ezért legaldbb 40%-kal
gyorsabban elvégezhet6 (a szabvanyos tomszelencékhez
képest).

A kébelbevezet6 lemezek IP66 csavaros valtozata a

DIN EN 60529 szabvany szerint tesztelt, és UL94 V-0
tanusitott, kemény mlanyag maggal rendelkez6 TPE
anyagbdl késziilt, lehetévé téve -40 °C és +90 °C kozotti
alkalmazasat.

A Cabtite kabelbevezetd lemezek a hagyomanyos
tomszelencék gazdasagos alternativai.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Cable entry plate, Cabtite (cable entry system),
TPE, sziirke, Magassag: 58 mm, Szélesség: 149.6

mm, Mélység: 21.2 mm, -40 °C...90 °C, IP66

Rendelési szdam 2779330000

Tipus CABTITE EP 24/16 GY
GTIN (EAN) 4064675048909
Qty. 10 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szdma (cURus) E223801

Méretek és tomegek

Mélység 21.2 mm Mélység (coll) 0.8346 inch
Magassag 58 mm Magassag (coll) 2.2835 inch
Szélesség 149.6 mm Szélesség (coll) 5.8898 inch
Netté tomeg 105.7 g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -40°C...90 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tomeg% feletti SVHC

General information

Meghuzasi nyomaték 3.5 Nm Szilikon Nem

UL 94 éghet6ségi osztaly V-0 Védelmi osztaly IP66
Alapanyag TPE Protection class (UL) Type 1, Type 12, Type 4X

Csatlakoztathaté kabelek szama

Felszerelés tipusa 4 csavar
Number of connectable cables 16
Kabelbevezetések Szam 8
Kabelatmérd, min. 3.2 mm
Kébeladtmérd, max. 5.5 mm
Kébeltipus Korkabel
Szam 6
Kabelatmérd, min. 5 mm
Kabelatmérs, max. 8.5 mm
Kabeltipus Korkabel
Szam 2
Kabelatmérd, min. 9.5 mm
Kabelatmérd, max. 14.5 mm
Kabeltipus Korkabel
Besorolasok
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15
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Altalanos rendelési adatok

A Cabtite kabelbevezeté rendszer maximalis
rugalmassdagot kinal a vezérl6szekrények, hazak és gépek
kadbelezésében, egyidejlileg id6t takarit meg, valamint
biztonsagos tOmitést és huzasmentesitést biztosit a
konfekcionalt és nem konfekcionalt kdbelek szamara.

A Cabtite keretének, racsbetéteinek és tomitéelemeinek
moduléris kialakitasa lehet6vé teszi az el6szerelt kdbelek
kivagasainak gyors kialakitdsat - szerszam nélkiil és
megbizhatd, IP66-os tomitéssel a DIN EN 60529 szerint.
Keret. Betét. Tomitéelem. A modularis rendszer harom
alapeleme garantalja a legnagyobb rugalmasséagot,
varialhatdsagot és a valtozatok sokféleségét.

Tipus CABTITE SC M5X25 SET Valtozat
Rendelési 2635120000

szam

Qty. 18T

Rogzitécsavar, Cabtite (cable entry system), Nemesacél,

rozsdamentes, ezlst, Magassag: 30 mm, Szélesség: 8.5 mm,
GTIN (EAN) 4050118662160 Mélység: 8.5 mm

Négyszogletes hasitébélyeg ipari nehézcsatlakozékhoz

Altalanos rendelési adatok

A Weidmiiller lyukasztészerszamai optimalis megoldast
kinadlnak az elektromos szekrények nyilasainak
kialakitasara.

* PG tOmszelencék

* M tdomszelencék

* Specidlis tomszelencék

Nem alkalmazhaté rozsdamentes acélhoz!

Tipus KOK-112X36 Valtozat
Rendelési 9204870000 Sheet holes
sz&m

GTIN (EAN) 4032248693801

Qty. 18T
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