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Altalanos rendelési adatok

Véltozat

Ipari nehézcsatlakozok, Krimpelhet6 érintkezd, HE,

Dugé, Vezeték-keresztmetszet, max.: 0.5, forditott,
Rézotvozet

Rendelési szam

2784170000

Tipus HDC-C-HE-SMO0.5KO
GTIN (EAN) 4064675061106
Qty. 10 Darab
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https://eshop.weidmueller.com/p/2784170000

Weidmiiller 3t

HDC-C-H E-SMO.5KO Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
v - www.weidmueller.com
Miiszaki adatok
Tanusitvanyok
Jovahagyasok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Nett6 tomeg 159
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelésége
RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aloli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabdbae-2d6b-409e-8bdf-87¢c27ee10e40
Altalanos adatok
Erintkezd 4tméré, dugd @ 2.48 mm Csupaszolasi hossz, névleges 7.5 mm
csatlakozas
Csatlakozas tipusa Krimpelheté csatlakozas Verzié betét HE
Vezeték-keresztmetszet, max. 0.5 mm? Vezeték-keresztmetszet, min. 0.5 mm?2
Fellleti min&ség Constantan Dugaszolasi ciklusok =500
Tipus Dugé Alapanyag Rézotvozet
Sorozat HE Gyartas modszerek forditott
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete 0.5 -0.5 mm?2 Erintkez6 anyaga Rézotvozet
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000796 ETIM 9.0 EC000796
ETIM 10.0 EC000796 ECLASS 14.0 27-44-02-04
ECLASS 15.0 27-44-02-04
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