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Vnmsrum

Antennak és antennatartozékok (koax kabelek és

egységek)

» Korszer( antennak

* |pari kérnyezetben bizonyitott

* Massziv kialakitas (akar IP67 védelem)

o Kltéri és beltéri hasznalatra

¢ A legfrissebb technoldgiai tAmogatas

* Max. Wi-Fi 6 és Wi-Fi 6E (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

* Max. 5G (NR) tdmogatas (700 MHz - 3,8 GHz)

¢ Egyéb technolégiakat is tAmogat (pl.: Bluetooth, GNSS,
stb.)

¢ Kiilonb6z6 hosszusagban elérhetd koax kabelek

* Megfeleld rad és fali szerelvények

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Antennakabel, 1. csatlakozas:, N dugé, 2.
csatlakozas:, RP-SMA dugd, Hossz: 3 m

Rendelési szdm 2788050000

Tipus IE-CC-NM-RPSMAM-3M

GTIN (EAN) 4064675066316

Qty. 1 Darab

A létrehozas datuma 26.11.2025 09:49:23 MEZ
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Tanusitvanyok
ROHS Megfelel
Méretek és tomegek
Hossz 3m Hossz, inch 118.1102 inch
Nett6 tomeg 1299
Hémérsékletek
Tarolasi hémérséklet Uzemi hémérséklet -40 °C...85 °C
Termékek kornyezetvédelmi megfelel6sége
RoHS megfeleléségi allapot Megfelel, kivétellel
RoHS aldli kivétel (ha van/ismert ilyen) 6¢
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a
Kabel mechanikai jellemzéi és anyagjellemzdi
Kopeny szine fekete Uv-allé Igen
Kopenyatméré 5 mm Kopeny anyaga PVC
Min. haijlitasi sugér, ismétl6dé 25 mm
Kabelek elektromos tulajdonsagai
Csillapitas 2,4 Ghz-nél 0.62 dB/m Csillapitds 800 MHz-nél 0.34 dB/m
Csillapitas 5 GHz-nél 0.94 dB/m Csillapitas 2000 MHz-nél 0.56 dB/m
Miszaki adatok
Csatlakozas tipusa 1. csatlakozas:, N dugo, 2.

csatlakozas:, RP-SMA dugé
Kornyezeti feltételek
Uzemi hémérséklet, max. 85 °C Uzemi hémérséklet, min. -40°C
Besorolasok
ETIM 6.0 EC001682 ETIM 7.0 EC001682
ETIM 8.0 EC001682 ETIM 9.0 EC001682
ETIM 10.0 EC001682 ECLASS 9.0 27-06-03-10
ECLASS 9,1 27-06-03-10 ECLASS 10.0 27-06-03-10
ECLASS 11.0 27-06-03-10 ECLASS 12.0 27-06-03-10
ECLASS 13.0 27-06-03-10 ECLASS 14.0 27-06-03-10
ECLASS 15.0 27-06-03-10
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