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RoHS

Vnmrum

A Weidmiiller rozsdamentes acél sorozata rozsdamentes
acél kabelkoték atfogo valasztékat kinalja olyan extrém
kortilményekhez, mint példaul a magas hémérséklet vagy
sulyos kémiai hatasok.

* rozsdamentes acél AlSI 316,

¢ idealis kuiltéri hasznalatra,

¢ ellendll a sugarzasnak és korrézidnak,

* nem-magnesezddd,

» fogazat nélkil, igy nem karositja a szigetelést.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Kabelkotdk, 7.9 x 840 mm, Nemesacél 1.4404
(316 L), 1112 N

Rendelési szam 2791490000

Tipus SCT 7.9/840

GTIN (EAN) 4064675071013

Qty. 100 Darab
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LISTED .
ROHS Megfelel
UL File Number Search UL weboldal
Tanusitvany szdma (cULus) E524836
Méretek és tomegek
Mélység 0.26 mm Mélység (coll) 0.0102 inch
Magassag 840 mm Magassag (coll) 33.0708 inch
Szélesség 7.9 mm Szélesség (coll) 0.311inch
Nett6é tomeg 1453 g
Hémérsékletek
Uzemi hémérsékleti tartomany -40...300 °C Telepitési hdmérséklet -40
Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége
RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil
REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC
Szerel6anyagok
UV-allé Igen Ujra megnyitdshoz Nem
UL 94 éghetdségi osztaly None Uzemi hémérsékleti tartomany, max. 300 °C
Uzemi hémérsékleti tartomany, min. -40 °C Halogén Nem
Kabelatmérd, max. 250 mm Alapanyag Nemesacél 1.4404 (316
L)

Szakitészilardsag 1112 N Kotegelési atmérd, max. 250 mm
Szakitészilardsag 250 Ibf Kotegelési atmérd, min. 20 mm
Besorolasok
ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046
ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02
ECLASS 15.0 27-14-07-02
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