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Vt:oupum

Valtoiranyitdkhoz vald, 1-12 MPP nyomkovetével ellatott
PV Next generator 6sszekdté dobozok szolgalnak a
napelemes rendszer egyenaramu oldalanak védelmére.

A generator 6sszekotd dobozok védik a valtéiranyitot

a tulfesziiltségek ellen, és igy megfelelnek az CLC/

TS 51643-32 eurdpai iranyelvnek. Emellett ezek a
termékek lehet6vé teszik a rendszer forditott aramok elleni
védelmét, valamint sztringek 6sszevonasat a kabelek
megtakaritasa érdekében a szerelés alatt.

Altalanos rendelési adatok

Valtozat Fotovoltaikus egységek, Osszeksté doboz, PV Next,
1100V, 1 MPP, 2 bemenet / 1 kimenet MPP-
nként, Tulfesziltség-védelem 1/11, WM4C

Rendelési szam 2791920000

Tipus PVN DC 21 10 1TMPP SPD1R WM4 11
GTIN (EAN) 4064675072966

Qty. 1 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 132 mm Mélység (coll) 5.1968 inch

Magassag 234 mm Magassag (coll) 9.2126 inch

Szélesség 200 mm Szélesség (coll) 7.874 inch

Nett6 tomeg 1660 g

Homeérsékletek

Ambient temperature -40 °C..50°C Paratartalom 5...95% paralecsapddas

nem megengedett

Termékek kérnyezetvédelmi megfelel6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Megfelel
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a

A csomag része

Mellékelt tartozékok Arucikk Rogzitélab
Mennyiség 4
Garancia
Id6koz 5 év
Tanusitvanyok és szabvanyok
Jovahagyasok EN 61439-2, IEC 61439-2
Bemenetek
Maximalis teljesitménypontok (MPP) 1
szdma
Funkcionalis foldelés-csatlakozd Kabelbevezetés Kabelbevezetések 1
szama
Vezetékcsatlakozd Csatlakozas tipusa Hlzérugos csatlakozas
aktuatorral
Flexibilis, max. 25 mm?2
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 16 mm?2

46228 1. rész, max.

Cs6bemenetek szama
DC-bemenet + és -

2
Vezetékcsatlakozas

Csatlakozas tipusa WMA4C csatlakozd

Kompatibilis EN 50618:2015
kabelkeresztmetszet

Vezetékkeresztmetszet, 4 mm?2
min.
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Huzalkeresztmetszet,

max.

6 mm?2

Biztositék tipusa

Sem biztositébetét sem tartd

Fuses

Nem

DC-bemenetek max. szama

maximalis teljesitménypontonként 2 bemenet, parhuzamosan kotve

String bemenetek szama/MPP

<2

Tulfesziiltség-védelem segédérintkez6

Kabelbevezetés

Kabelbevezetések
szdma

1

Vezetékcsatlakozd

Csatlakozas tipusa

HlGzo6rugos csatlakozas
aktuatorral

46228 1. rész, max.

Flexibilis, max. 1.5 mm?2
HO5(07) V-K
érvéghuvellyel, DIN 1.5 mm?2

Bemenetek szama 2

Elektromos jellemzék

Névleges DC fesziiltség 1100V

Névleges rovid ideji aramallésag Névleges aram 375A
Aram/maximalis teljesitménypont 30A

Névleges DC dramerdsség Aram sztringenként, max. 30.00 A

csatlakozasonként

Haz

Szigetel6anyag

Polikarbonat, Poliészter
Uvegszalerdsitésu,
polikarbonat

Felszerelés tipusa

Falra szerelés, 4 csavar

Utésallosag Az IEC 62208 szerint IKO8, Haz kiegészitd Tartélabakon keresztiil
Az IEC 62262 szerint IK10

Védettségi osztaly Il String csatlakozési tipusa Dugasz WM4C

Kimenetek

DC-kimenetek max. szama maximalis teljesitménypontonként 1 kimenet

DC-kimenet + és - Vezetékcsatlakozas Csatlakozas tipusa WMA4C csatlakozé

Kompatibilis

kabelkeresztmetszet

TOV 2 Pfg1169/08.07

Vezetékkeresztmetszet, 4 mm?2

min.
Huzalkeresztmetszet, 6 mm2
max.
Tulfesziiltség-védelem, DC oldal
Szabvéanyok EN 61643-31 Levezet6aram, max. (8/20 ps) 40 kA
| rovidzarlati aramSCPV 11000 A Osszes kistilési aram Itotal (8/20 ps) 50 kA
Kistilési aram In (8/20 us) 20 kA Requirements class I./1l. tipus
U védelmi szintp (-/PE) <3.8kV U védelmi szintp (+/-) <3.8kV
U védelmi szintp (+/PE) <3.8kV PV rendszerfeszlltség, max. Ucpv 1100V
Maximalis folyamatos DC izemi 1100V
fesziltség UCPV méd +/-, -/PE, +/PE
Altalanos adatok
Szabvanyok EN 61643-31 Védelmi osztaly IP65

Installation location

Védett kultéri tertlet (fold
és tenger)
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DC terhelésmegszakito kapcsolo

Fesziiltség tipusa

DC

Levélaszté kapcsolé megvaldsitas nincs switch

Fontos megjegyzés

Termékinformacio

A SCIP-szdm a nett6 tomeg 0,1 %-at meghalad6 6lomtartalom miatt lett megadva.
Biztonsagos hasznélatra vonatkozo utasitas az ECHA szerint:

A karosanyag jelolése elégséges a termék biztonsagos hasznéalatahoz teljes életciklusa alatt,
beleértve az lizemi élettartamot, a leszerelési és a hulladék/uUjrahasznositasi fazist

Besorolasok

ETIM 8.0 EC003857 ETIM 9.0 EC003857
ETIM 10.0 EC003857 ECLASS 14.0 22-57-02-92
ECLASS 15.0 22-57-02-92

Ajanlati specifikacios lapok

Hosszu specifikacio

Combiner box for inverters
with 1 MPP tracker,
suitable for protecting the
DC side of a photovoltaic
system according to EN
51543-32. MPP1:

2 inputs, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

1 output, connection

via WM4 C connector,
compatible with cable type
TUV 2 Pfg1169/08.07 /
EN 50618:2063

Max. string voltage Uoc:
1100V

1 class/type | + Il
combined arrester with
signal contact
Connection of the

signal contact via cable
glands (8-12mm@) max.
conductor cross-section:
1.5mm?

Connection of the
functional earth via
cable glands (8-12mm®@)
Conductor cross-section:
16-25mm?2

Protection class: IP65

All built into a glas fibre
reinforced polyester
housing. Dimensions
HxWxD: 234x200x132
mm

Approval according to
low voltage switchgear
and controlgear IEC
61439-1:2011 and EN
61439-2:2011
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PV napvéddék

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV SUNCOVER 20/20/13 Valtozat
Rendelési 8000143243
szam

GTIN (EAN) 4099987111829
Qty. 18T

Fotovoltaikus egységek, Napsugarzas ellen védé burkolat

Vagoszerszamok

g

Altalanos rendelési adatok

Vagoszerszamok akar, 8, 12, 14 és 22 mm kulsé
atméroji vezetékekhez. A specialis pengekialakitassal
minimalis fizikai erékifejtéssel, roncsoldsmentesen
vaghatok a réz- és aluminiumvezetékek. A (KT 8 - KT 22)
vagoszerszamok a VDE és GS altal bevizsgalt, 1000 V-

ig mikodé védébszigeteléssel is rendelkeznek, az EN/IEC
60900 szabvany szerint.

Tipus KT 14 Valtozat
Rendelési 1157820000
szdm

GTIN (EAN) 4032248945344
Qty. 18T

Vagoszerszamok, Egykezes vagoszerszam
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Szerszamok

* Flexibilis és merev, specidlis szigetel6éanyagu
vezetékekhez

* Kivalé minéségl csupaszolas ipari alkalmazasokhoz
(teljesitési a repulégépipari kovetelményeket)

* A specidlis alaku kések kiilonleges tipusu szigetelések
és vezeték-konfiguraciok csupaszolasat is lehetévé
teszik

* A csupaszolasi hossz véglitkozével allithato

¢ Rendkiviil sokoldalu a cserélheté csupaszold
egységeknek koszonhetéen

¢ A csupaszolas eredménye tetszéleges alkalommal
megismételhetd

* Nem karosodik a vezeték

* Massziv kivitelének kdszonhetben tartds és megbizhaté
szerszam

* Bels6 vagasi funkcio

Altalanos rendelési adatok
Tipus MULTI-STRIPAX PV Véltozat
Rendelési 1190490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszold csatlakozé

szdm
GTIN (EAN) 4032248973262
Qty. 18T

Hornyos csavarhizé-készlet, Philips

VDE-szigetelt csillagfejl csavarhuzé Phillips csavarokhoz,
SDIK PH DIN 7438, 1ISO 8764/2-PH, kihajté ISO 8764-
PH szerint, SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIK PH3 X 150 Valtozat

Rendelési 2749910000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3 mm, 150 mm, Kés vastagsaga (A):
szam 3

GTIN (EAN) 4050118897210

Qty. 18T
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Lapos csavarhizé

Szigetelt hornyos csavarhtzé, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, Hegy: DIN 5264, 1ISO 2380/1 szerint,
SoftFinish-markolat

Altalanos rendelési adatok

Tipus SDIS 0.6X3.5X100 Valtozat

Rendelési 2749810000 Csavarhuzo, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 0.6 mm

GTIN (EAN) 4050118897012

Qty. 18T

Tipus SDIS 1.0X5.56X125 Valtozat

Rendelési 2749850000 Csavarhzo, Kés szélessége (B): 5.5 mm, Kés hossza: 125 mm, Kés
szam vastagsaga (A): 1 mm

GTIN (EAN) 4050118897050

Qty. 18T

Kiilsé régzitéfiilek

Kulsé csatlakozdszemek, 4 részes készletben

Altalanos rendelési adatok

Tipus MF FPC Valtozat

Rendelési 9536040000 FPC (polycarbonate empty enclosure), Rogzit6lab, Rogzitéfilek,
szam Magassag: 40 mm, Szélesség: 19 mm, Mélység: 35.5 mm,
GTIN (EAN) 4032248009442 Alapanyag: Poliamid, Poliamid 66, Vilagossziirke

Qty. 1ST
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PV-Stick terepi csatlakozék

A gyorsasag elényt jelent Onnek. Ugyanez vonatkozik
a napelemrendszerek kabelezésére is. Praktikus
= // csatlakozéink szilardan a kezében maradnak fagyos
hémérsékleteken is, és nagyon gyorsan, konnyedén
szerelhet6k krimpeld szerszam nélkiil.
Nincs sziikség krimpelhetd érintkezékre és krimpel6
szerszamokra, és elkeriilhetdk a szerelési hibak. Igy
akar 50%-os telepitési id6t takarithat meg a minéség
romlasa nélkiil. Az Gj fotovoltaikus csatlakozék TUV
altal engedélyezettek, és megfelelnek az IEC 62852
szabvanynak.
.SNAP IN" technolégiank biztonsagos csatlakoztatasokat
tesz lehetévé minimalis erékifejtéssel — helyezze be,
forgassa el: és mar van aram!
* 1.500 VvV DC (DE) / 1,500 V DC (EN)
* SNAP IN technologia
¢ Szabvanynak megfelelé minéség az IEC 62852 szerint
* Ergonomikus, dijnyertes szerkezeti kialakitas
* A jelenleg elérheté6 leggyorsabb PV csatlakozé
* Megbizhaté reteszelés

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV-STICK+ VPE10 Viltozat

Rendelési 1303450000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé
szam

GTIN (EAN) 4050118102468

Qty. 10 ST
Tipus PV-STICK- VPE10 Valtozat
Rendelési 1303490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszol6 csatlakozo

szam
GTIN (EAN) 4050118102529
Qty. 10 ST

Tartozékok

A "Dustcap VSSQ" porvédé sapka védelmet nyujt a
Weidmiiller és a 4-es tipusu szolar csatlakozok szamara a
por és a szennyezédések ellen.

A'"SafetyClip" biztonsagi kapocs megvédi a Weidmidiller
% szolar csatlakozdkat a nem szandékolt kinyitastol, és csak

a specidlis tobbcélu szerszam hasznélataval oldhato ki.

Altalanos rendelési adatok
Tipus VSSO WM4 C Valtozat
Rendelési 1254870000 Fotovoltaikus egységek, Lapos kialakitas

szdm
GTIN (EAN) 4050118047479
Qty. 100 ST

Creation date 25.02.2026 10:34:07 MEZ
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UV-allé kabelkoték

UV-resistant polyamide 6.6 ensures long durability of our
special cable ties even with strong UV radiation. Ideal for
continuous outdoor use.

Altalanos rendelési adatok

Tipus CB-UVR 290/4,5 BK Valtozat

Rendelési 2659350000 Kabelkoték, 4.5 x 290 mm, Poliamid 66, 220 N
szam

GTIN (EAN) 4050118682816

Qty. 100 ST

Y-csatlakozé kabelek

Az Y-kabel tobb sztring parhuzamos csatlakoztatasahoz
hasznalatos fotovoltaikus rendszerben, pl. vezeték inverter
elétti megosztasahoz.

A kébelek kiilonb6z6 csatlakozasi valtozatokban kaphatok.

Altalanos rendelési adatok

Tipus PVHYM-M-XXXX6W+11 Valtozat

Rendelési 2877850000 Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekoté kabel, 1x WM4 C Female, 2x
szam MC4 Male, 6mm2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666417

Qty. 18T

Tipus PVHYM+M-+XXXX6W-11 Valtozat

Rendelési 2877860000 Fotovoltaikus egységek, Y-0sszekot6 kabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4
szam Female, 6mm?2, 1100 V

GTIN (EAN) 4064675666424

Qty. 1ST

Creation date 25.02.2026 10:34:07 MEZ
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Sealing sets

Altalanos rendelési adatok

Tipus BLINDPLUG SET5 7X28MM Valtozat

Rendelési 3077670000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug
szam

GTIN (EAN) 4099987081894

Qty. 18T

Tipus BLINDPLUG SET50 7X28MM  Valtozat

Rendelési 3077650000 Fotovoltaikus egységek, Blind plug, Tartozékok, Vakdugd, 50 darab
szam

GTIN (EAN) 4099987081870

Qty. 18T

PV jelolékészlet

Altalanos rendelési adatok

Tipus PV MARKER 1-3 MPP
Rendelési 8000149520

szam

GTIN (EAN) 4099987229197
Qty. 1ST

Viltozat
Fotovoltaikus egységek, Késziilékjel6l6k, Tartozékok, Vezeték és
kabeljelolok, Kabelkoték, Jelold készlet, Figyelmeztetd cimke,

Kabeljelsls, Ontapados
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Potlevezetd

Altalanos rendelési adatok

Tipus VPU PV I+11 0 1000 E Valtozat
Rendelési 2530530000
szam

GTIN (EAN) 4050118540741
Qty. 9ST

Surge voltage arrester, Low voltage, Accessories, Surge protection | /
I, Spare arrester
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PV-Stick terepi csatlakozék

e

o

Altalanos rendelési adatok

A gyorsasag elényt jelent Onnek. Ugyanez vonatkozik

a napelemrendszerek kabelezésére is. Praktikus
csatlakozdink szilardan a kezében maradnak fagyos
hémérsékleteken is, és nagyon gyorsan, konnyedén
szerelhet6k krimpeld szerszam nélkdil.

Nincs sziikség krimpelhetd érintkezékre és krimpel6
szerszamokra, és elkeriilhetdk a szerelési hibak. Igy

akar 50%-os telepitési id6t takarithat meg a mindség
romlasa nélkiil. Az Gj fotovoltaikus csatlakozok TUV

altal engedélyezettek, és megfelelnek az IEC 62852
szabvanynak.

.SNAP IN" technolégiank biztonsagos csatlakoztatasokat
tesz lehetévé minimalis erékifejtéssel — helyezze be,
forgassa el: és mar van aram!

* 1.500 VvV DC (DE) / 1,500 V DC (EN)

* SNAP IN technoldgia

¢ Szabvanynak megfelelé minéség az IEC 62852 szerint
* Ergonomikus, dijnyertes szerkezeti kialakitas

* A jelenleg elérheté6 leggyorsabb PV csatlakozé

* Megbizhaté reteszelés

Tipus PV-STICK SET Viltozat
Rendelési 1422030000
szam

GTIN (EAN) 4050118225723

Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

Qty. 1ST
Tipus PV-STICK+ VPE10 Valtozat
Rendelési 1303450000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szam
GTIN (EAN) 4050118102468

Qty. 10 ST
Tipus PV-STICK+ VPE200 Valtozat
Rendelési 1303470000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolo csatlakozo

szdm

GTIN (EAN) 4050118102543

Qty. 200 ST
Tipus PV-STICK+ VPE50 Véltozat
Rendelési 1303460000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szdm
GTIN (EAN) 4050118102383

Qty. 50 ST
Tipus PV-STICK- VPE10 Valtozat
Rendelési 1303490000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszol6 csatlakozo

sz&dm
GTIN (EAN) 4050118102529

Qty. 10 ST
Tipus PV-STICK- VPE200 Valtozat
Rendelési 1303510000 Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozé

szam
GTIN (EAN) 4050118102390
Qty. 200 ST
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https://eshop.weidmueller.com/p/1303460000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303490000
https://eshop.weidmueller.com/p/1303510000

Data sheet

PVN DC 21 10 1TMPP SPD1R WNM4 11

Counterpart

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Tipus PV-STICK- VPE50
Rendelési 1303500000
szdm

GTIN (EAN) 4050118102536
Qty. 50 ST

Valtozat

Fotovoltaikus egységek, Dugaszolé csatlakozd

Creation date 25.02.2026 10:34:07 MEZ

Catalogue status / Drawings
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https://eshop.weidmueller.com/p/1303500000

