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Alallomasi vagy egyéb aramszolgaltatdi (T&D) alkalmazas  Altalanos rendelési adatok
esetében az dramvaltokat és transzformatorokat f6ként

védelmi és mérési feladatokra hasznaljak. A Klippon® Valtozat Foldels sorkapcsok, PUSH IN, 6 mmz2, Z6ld / sarga
Connect mérdé-bontoé sorkapcsokat ugy terveztiik Rendelési szam 2792430000
meg, hogy megfeleljenek e két kritikus alkalmazas Tipus ATTE 6 PE DL

GTIN (EAN) 4064675074304

osszes csatlakozasi kovetelményének. A aram- és
fesziiltség-atalakitok vezetékezése kilondsen kbnnyen

és biztonsagosan elvégezhetd az () sorkapocs-sorozat
segitségével - még komplex aramkordkben is. Az lizem
koézbeni mikodési hiba megelézése noveli az lizemi
rendelkezésre allds mértékét, és meghosszabbitja a teljes
vezérlészekrény élettartamat. igy a végfelhasznaléra
vonatkozo kovetelmények a leheté legnagyobb mértékben
teljesiilnek.

Qty. 50 Darab
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Tanusitvanyok

Jovahagyasok

CE@ - KEUE B8

UL File Number Search UL weboldal

Tanusitvany szama (cURus) E60693

Méretek és tomegek

Mélység 68 mm Mélység (coll) 2.6772 inch

Magassag 100 mm Magassag (coll) 3.937 inch

Szélesség 8.1 mm Szélesség (coll) 0.3189 inch

Nett6 tomeg 30g¢g

Homeérsékletek

Ambient temperature -60 °C...85 °C Folyamatos tizemi hémérséklet., min. -60 °C

Folyamatos tizemi hémérséklet.,, max. 130 °C

Termékek kérnyezetvédelmi megfelelé6sége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 tdmeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag Wemid Szin Z06ld / sarga

A mukodési elemek szine narancssarga UL 94 éghet6ségi osztaly V-0

Rendszer specifikaciok

Véglap sziikséges Igen Potencialok szdma 1

Szintek szdma 1 Rogzitési pontok szdma szintenként 2

N funkcid Nem PE m(ikodés Igen

PEN funkcio Nem

CSA névleges adatok

Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) 8 AWG Tanusitvany szdma (CSA) 200039-80099474

Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) 22 AWG

Kiegészité miiszaki adatok

Felpattinthato Igen Robbanasbiztossag szempontjabdl Nem
bevizsgalt valtozat

Felszerelés tipusa Felpattinthato

Névleges adatok

Névleges keresztmetszet 6 mm?2 Névleges fesziiltség a szomszédos 500V
kapcsokra vonatkozoan

Névleges DC fesziiltség 500V Szabvanyok IEC 60947-7-2

Fajlagos ellenallas az IEC 6094 7-7-x 0.78 mQ Tulfesziltség kategoria 1]

szerint

Szennyezés sulyossaga 3
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Rogzithetd vezetékek (kiegészito csatlakozas)

Csatlakozas tipusa, kiegészité
csatlakozas

PUSH IN

Rogzitheto vezetékek (névleges csatlakozas)

Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Csatlakozasi irany felsé
AWG, max.
Csupaszolasi hossz 12 mm Csatlakozas tipusa PUSH IN
Csatlakozasok szama 2 Rogzitési tartomany, névleges 10 mm?2
csatlakozas, max.
Rogzitési tartomany, névleges 0.5 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
csatlakozas, min. AWG, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Keresztmetszet csatlakoztatott 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel és vezetékhez, finomsodratu,
mUianyag gallérokkal DIN 46228/4, érvéghivelyekkel és miianyag
névleges csatlakozas, max. gallérokkal DIN 46228/4, névleges
csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm?2 Vezeték csatlakozas keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratu, érvéghiivelyekkel DIN finomsodratu, érvéghtivelyekkel DIN
46228/1, névleges csatlakozas, max. 46228/1, névleges csatlakozas, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 10 mm2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
finomsodratd, max. finomsodratd, min.
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 6 mm?2 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet, 0.5 mm?2
tobberes, névleges csatlakozas, max. tobberes, névleges csatlakozas, min.
Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 6 mm?2 Vezetékcsatlakozas keresztmetszete, 0.5 mm?2
tomor ér, max. névleges csatlakozas tomor ér, min. névleges csatlakozas
Finomsodratd, min. (névleges 0.5 mm?2
csatlakozas)
UL névleges adatok
Vezetékméret, gyari vezetékezés, max. 8 AWG Tanusitvany szama (cURus) E60693
(cURus)
Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. 22 AWG Vezetékméret, gyari vezetékezés, min. 22 AWG
(cURus) (cURus)
Vezetékméret, terepi vezetékzés max. 8 AWG
(cURus)
Altalanos
Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 8 Vezeték csatlakozasi keresztmetszet AWG 22
AWG, max. AWG, min.
Szabvéanyok IEC 60947-7-2
Besorolasok
ETIM 8.0 EC0O00901 ETIM 9.0 EC000901
ETIM 10.0 ECO00901 ECLASS 14.0 27-25-01-03
ECLASS 15.0 27-25-01-03
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Tartozék

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® Connect atfogd TTB-termékcsaladjaban
elérhetd tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé
részlethez is. Ez lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok
szerint torténjen a felszerelés. Az 6sszes funkcidval és
biztonsaggal kapcsolatos komponens rogzitetten van
csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez néveli az aramvaltoé és
transzformator korok megbizhatésagat a felszerelési és
karbantartadsi munkak soran.

Tipus TS TTB 6 BK Valtozat

Rendelési 2710520000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118881080

Qty. 48 ST

Tipus TSTTB 6 BL Valtozat

Rendelési 2710480000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szdm

GTIN (EAN) 4050118880656

Qty. 48 ST

Tipus TS TTB 6 BR Valtozat

Rendelési 2715540000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118769609

Qty. 48 ST

Tipus TS TTB 6 GN Valtozat

Rendelési 2710490000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118880953

Qty. 48 ST

Tipus TSTTB 6 OR Valtozat

Rendelési 2710470000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118880649

Qty. 48 ST

Tipus TS TTB 6 RD Valtozat

Rendelési 2710510000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4050118881073

Qty. 48 ST

Tipus TSTTB6 VT Valtozat

Rendelési 2710530000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, 0.00 mm, Mélység:
szdm 51.3 mm

GTIN (EAN) 4050118881097

Qty. 48 ST

Tipus TSTIB 6 WT Valtozat

Rendelési 2817250000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szam

GTIN (EAN) 4064675322566

Qty. 48 ST
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Tartozékok
Tipus TSTIB6 YL Valtozat
Rendelési 2710500000 Aljzat (kapocs), Dugaszolasi mélység: 11.5 mm, Mélység: 51.3 mm
szdm
GTIN (EAN) 4050118881066
Qty. 48 ST
Tipus SLTTB 6 Valtozat
Rendelési 2710220000 Rogzitékésziilék (kapocs), PA 66/6, piros
szam
GTIN (EAN) 4050118893311
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB6/1 Valtozat
Rendelési 2710230000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118847925
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/1 BK Valtozat
Rendelési 2710280000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4050118847963
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/1BL Valtozat
Rendelési 2710240000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118847918
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/1 BR Valtozat
Rendelési 2762590000 Rogzitékar (kapocs)
sz&dm
GTIN (EAN) 4064675018377
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB6/1 GN Valtozat
Rendelési 2710250000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118847949
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/1RD Valtozat
Rendelési 2710270000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118847956
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB6/1 VT Valtozat
Rendelési 2710290000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4050118847970
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/1 WT Valtozat
Rendelési 2817220000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675322535
Qty. 50 ST
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Tartozékok
Tipus LLTTB6/1YL Valtozat
Rendelési 2710260000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4050118893335
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 Valtozat
Rendelési 2710300000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118848243
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 BK Valtozat
Rendelési 2710350000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118848274
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 BL Valtozat
Rendelési 2710310000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4050118848250
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 BR Valtozat
Rendelési 2762600000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675018384
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM Valtozat
Rendelési 2710370000 Rogzitékar (kapocs)
sz&dm
GTIN (EAN) 4064675012092
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM BK Valtozat
Rendelési 2710420000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675012641
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM BL Valtozat
Rendelési 2710380000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675012603
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM BR Valtozat
Rendelési 2762610000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4064675018391
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM GN Valtozat
Rendelési 2710390000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675012610
Qty. 50 ST
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Tipus LLTTB 6/2 CM RD Valtozat
Rendelési 2710410000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4064675012634
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM VT Valtozat
Rendelési 2710430000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675012658
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CMWT Valtozat
Rendelési 2817240000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675322559
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 CM YL Valtozat
Rendelési 2710400000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4064675012627
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 GN Valtozat
Rendelési 2710320000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118848328
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 RD Valtozat
Rendelési 2710340000 Rogzitékar (kapocs)
sz&dm
GTIN (EAN) 4050118848281
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB6/2 VT Valtozat
Rendelési 2710360000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118848267
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 WT Valtozat
Rendelési 2817230000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4064675322542
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/2 YL Valtozat
Rendelési 2710330000 Rogzitékar (kapocs)
szdm
GTIN (EAN) 4050118848311
Qty. 50 ST
Tipus LLTTB 6/3 Valtozat
Rendelési 2710440000 Rogzitékar (kapocs)
szam
GTIN (EAN) 4050118848236
Qty. 50 ST
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Tipus LLTTB 6/3 CM
Rendelési 2726100000
szdm

GTIN (EAN) 4064675012665
Qty. 50 ST

Valtozat

Rogzitékar (kapocs)

Tipus LLTTB 6/4
Rendelési 2710450000
szam

GTIN (EAN) 4050118848229
Qty. 25 ST

Véltozat

Rogzitékar (kapocs)

Tipus LLTTB 6/4 CM
Rendelési 2726110000
szam

GTIN (EAN) 4064675012672
Qty. 50 ST

Valtozat

Rogzitékar (kapocs)

Tipus LLTTB 6/6
Rendelési 2710460000
szdm

GTIN (EAN) 4050118848212
Qty. 10 ST

Valtozat

Rogzitékar (kapocs)

Véglapok és elvalasztélapok

Altalanos rendelési adatok

Az elvalasztdlapok és a zarélemezek a sorkapocsblokkok
alapvetd tartozékai. Az elvalasztdlapok optikai és
elektromos levalasztast biztositanak a kiilonb6z6
potencialok és funkcionalis csoportok kozott, fokozva

a biztonsagot és atlathato elrendezést teremtve a
kapcsolészekrényben. A zardlemezek oldalt lezarjak

a sorkapocsblokk sort, védelmet nyGjtanak az aktiv
részekkel val6 érintkezés ellen, és biztositjak a tiszta, stabil
lezarast. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az
adott Weidmiiller sorkapocsblokk gyartasi sorozathoz,
hozzajarulva a biztonsagos, szabvanyos és professzionalis
huzalozas.

Tipus EPTTB 6
Rendelési 2710170000
szam

GTIN (EAN) 4050118822229
Qty. 20 ST

Véltozat

A-sorozat, Véglap

A létrehozas datuma 09.03.2026 02:43:33 MEZ

A katalégus allapota / Rajzok


https://eshop.weidmueller.com/p/2726100000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710450000
https://eshop.weidmueller.com/p/2726110000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710460000
https://eshop.weidmueller.com/p/2710170000

Weidmiiller 3t

ATTB 6 PEDL Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok www.weidmueller.com

Végbak

A Weidmiiller termékvalasztékdban vannak végbakok,
amelyek garantaljak az allandé, megbizhatd rogzitést

a kapocssinen és megakadalyozzak az elcsuszast.
Rendelkezésre allnak csavaros és csavarok nélkiili
valtozatok is. A végbakokon jeldlési opcidk vannak, akar
csoportos jelolések részére is, valamint van rajta egy
vizsgalédugd tarto is.

Altalanos rendelési adatok

Tipus AEB 35 SCL/1 VO Valtozat
Rendelési 2661280000 A-sorozat, Végbak
szam

GTIN (EAN) 4050118702163

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO BK Valtozat
Rendelési 2661300000 A-sorozat, Végbak

szdm

GTIN (EAN) 4050118702187

Qty. 20 ST
Tipus AEB 35 SCL/1 VO GY Valtozat
Rendelési 2661290000 A-sorozat, Végbak

szam
GTIN (EAN) 4050118702170
Qty. 20 ST

Tartozék

A Klippon® Connect atfogd TTB-termékcsaladjaban
elérhetd tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé
részlethez is. Ez lehetévé teszi, hogy az eldirt szabvanyok
szerint torténjen a felszerelés. Az 6sszes funkcidval és
biztonsaggal kapcsolatos komponens rogzitetten van
csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez noveli az aramvaltoé és
transzformator korok megbizhatésagat a felszerelési és
——aa— karbantartasi munkak soran.

Altalanos rendelési adatok

Tipus SCCBTIB 6/2 Valtozat

Rendelési 2710190000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 30 A, Pélusszam:
szam 2, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm

GTIN (EAN) 4050118847987

Qty. 25 ST

Tipus SCCBTTB 6/3 Valtozat

Rendelési 2710200000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 30 A, Pdlusszam:
szam 3, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 24.1 mm
GTIN (EAN) 4050118847994

Qty. 25 ST
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Tipus SCCBTTB 6/4 Valtozat
Rendelési 2710210000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 30 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 8.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 32.2 mm

GTIN (EAN) 4050118848007

Qty. 25 ST
Keresztosszekotok
prem—— A potenciél elosztasa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
N LA polusok megtornek, a sorkapcsok csatlakozadsa még

Altalanos rendelési adatok

mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekot6 rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 6N/10 Valtozat
Rendelési 2733970000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 10, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066811

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 6N/6 Viltozat

Rendelési 2733950000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 6, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066699

Qty. 20 ST

Tipus ZQV 6N/7 Valtozat

Rendelési 2733960000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 7. Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 3.1 mm

GTIN (EAN) 4064675066804
Qty. 20 ST

Tartozék

Altalanos rendelési adatok

A Klippon® Connect atfogé TTB-termékcsaladjaban
elérhet6 tartozékok tokéletes illeszkednek az utolsé
részlethez is. Ez lehet6vé teszi, hogy az elbirt szabvanyok
szerint torténjen a felszerelés. Az 6sszes funkcioval és
biztonsaggal kapcsolatos komponens rogzitetten van
csatlakoztatva a sorkapocshoz. Ez néveli az aramvaltoé és
transzformator korok megbizhatésagat a felszerelési és
karbantartasi munkak soran.

Tipus CHTTB Vaéltozat

Rendelési 2710130000 Takardfedél (kapocs)
szam

GTIN (EAN) 4064675021155

Qty. 18T
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ATTB 6 PEDL
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Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
y www.weidmueller.com
Tartozékok
Tipus CPTTB Valtozat
Rendelési 2710140000 Takardfedél (kapocs)

szdm
GTIN (EAN) 4064675014171

Qty. 10 ST
Tipus CSTTIB Valtozat
Rendelési 2710150000 A-sorozat, Végbak

szam
GTIN (EAN) 4064675021148
Qty. 10 ST

DEK 5/8

Altalanos rendelési adatok

WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelolék kétkomponensd,

innovativ 6sszetételli anyagot hasznalnak. A jel6l6

kemény alapkonturja biztonsdgosan a helyére pattan a

csatlakozon. Az elasztikus feliilet egyszer(ivé teszi a jel6l6

felszerelését. Ez a specialis lyuggatott anyag lehetévé

teszi a szalagok kinyujtasat, igy alkalmazkodva a kisebb

méretbeli kiilonbségekhez, melyek 6sszeadddhatnak,

kiilondsen hosszu sorkapocs-tomboknél. Tovabbi elény:

A feliileti anyag kivalé nyomtathatésaga garantalja a

tartos és kopéasallo cimkézést. A nyomtatd 300 dpi

felbontasanak koszonhetéen a felirat konnyen olvashato.

A MultiMark elényei:

* Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatu sorkapcsokkal

» Szildrd megtartas és tartds nyomtatas

¢ A folytonos szalagokkal idét takarithat meg a
felszerelésnél

¢ Az innovativ kompozit anyagnak koszonhetéen
egyszer( felszerelés

¢ Hely a tobbsoros nyomtatashoz

Tipus DEK-A 5/8 MM WS Véltozat

Rendelési 2448860000 Dekafix, Sorkapocs jel6ld, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér

szam
GTIN (EAN) 4050118462968
Qty. 500 ST
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Blank

Altalanos rendelési adatok

A dekafix (DEK) jel6lé univerzalisan hasznalhaté minden

vezetékhez és dugaszolhaté csatlakozéhoz, valamint

elektronikus szerelvényekhez. A rendszer idedlis rovid

szdmsorokhoz, és nagy szamu készen nyomtatott jelolét is

tartalmaz.

Csikok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatas

konnyen olvashatd, kontrasztos, és négy szélességben

kaphato.

* Hasznélatra kész jelol6k nagy valasztéka

* Csikok gyors felszereléshez

* Csatlakozéjelolék, minden Weidmiuiller-
kabelcsatlakozéhoz alkalmazhaték

¢ Kaphatok ures MultiCard formatumban, vagy standard
nyomtatassal

Egyedi nyomtatashoz: Kérjiik, kiildje el az M-Print

PRO vagy M-Print PRO Online (telepités nélkiil)

e

jelolészoftveriink fajljat a cimkézési elbirasokkal.

Tipus DEK 5/8-11.5 MC NE WS
Rendelési 1341630000

sz&dm

GTIN (EAN) 4050118145946

Valtozat
Dekafix, Sorkapocs jel6l6, 5 x 8 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00
Weidmueller, fehér

Oty. 500 ST
Keresztosszekotdk
preme— A potencial elosztisa vagy tobbszorozése a szomszédos
sorkapcsokhoz keresztosszekotén keresztil torténik.
g ‘ A tovabbi vezetékezés konnyen elkeriilheté. Ha a
N LA AL polusok megtdrnek, a sorkapcsok csatlakozasa még
- mindig megbizhatéan megmarad. Portfélionk moduléris
S——

Altalanos rendelési adatok

sorkapcsokhoz valé dugaszolhato és csavarozhaté
keresztosszekotd rendszereket is tartalmaz.

Tipus ZQV 6N/10 BL
Rendelési 2786910000
szdm

GTIN (EAN) 4064675064602
Qty. 20 ST

Valtozat
Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Plusszam: 10,
Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 78.7 mm

Tipus ZQV 6N/2
Rendelési 1985740000
szam

GTIN (EAN) 4050118370362
Qty. 60 ST

Vaéltozat
Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:

2, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm

Tipus ZQv 6N/3
Rendelési 1985760000
sz&dm

GTIN (EAN) 4050118370263
Qty. 60 ST

Valtozat
Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
3, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
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Tartozékok
Tipus ZQV 6N/3 BL Valtozat
Rendelési 1985840000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 3, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 21.8 mm
GTIN (EAN) 4050118370379
Qty. 60 ST
Tipus ZQVv 6N/4 Valtozat
Rendelési 1985780000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, narancssarga, 41 A, Pélusszam:
szam 4, Raszter mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN) 4050118370287
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/4 BL Valtozat
Rendelési 1985850000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 4, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 29.9 mm
GTIN (EAN) 4050118370447
Qty. 60 ST
Tipus ZQV 6N/6 BL Valtozat
Rendelési 2786890000 Keresztosszekoté (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 6, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 46.3 mm
GTIN (EAN) 4064675064572
Qty. 20 ST
Tipus ZQVv 6N/7 BL Valtozat
Rendelési 2786900000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 7, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 54.4 mm
GTIN (EAN) 4064675064596
Qty. 20 ST
Tipus ZQV 6N/2 BL Valtozat
Rendelési 1985830000 Keresztosszekotd (kapocs), Dugaszolt, kék, 41 A, Pélusszam: 2, Raszter
szam mm-ben (P): 8.00, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13.7 mm
GTIN (EAN) 4050118370232
Qty. 60 ST

Tesztadapter és tesztaljzatok

'Y
ol

Altalanos rendelési adatok

Az adapterek és tesztdugdk a sorkapcsok és a
vizsgaldberendezések kdzotti elektromos csatlakozashoz
hasznalatosak. igy elektromos érintkezés hozhat6

Iétre vezetékezett allapotban, és a mérések konnyen
elvégezhetdk.

Tipus
Rendelési
szdm

GTIN (EAN)
Qty.

FZS 2/4 RT/80 SAKT4
1276300000

4008190026080
20 ST

Véltozat

Dugasz (kapocs), Dugaszolhato csatlakozas, 2 mm2, Csatlakozasok

szdma: 2, Polusszdm: 1, Szélesség: 9 mm
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