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COMPLIANT

Racsavarozhato UV sziré a Weidmiiller ipari
fényforrasokhoz.

Altalanos rendelési adatok

Rendelési szdm 2799050000
Tipus WIL-F-240

GTIN (EAN) 4064675259084
Qty. 4 Darab
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Data sheet

WIL-F-240

Technical data
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Tanusitvanyok

ROHS Megfelel

Méretek és tomegek

Mélység 38.56 mm Meélység (coll) 1.56157 inch
Magassag 2.2 mm Magassag (coll) 0.0866 inch
Szélesség 240 mm Szélesség (coll) 9.4488 inch
Nett6 tomeg 345¢g

Hémérsékletek

Uzemi hémérséklet -

Termékek kornyezetvédelmi megfelelésége

RoHS megfelel6ségi allapot Medgfelel, kivétel nélkil

REACH SVHC Nincs 0,1 témeg% feletti SVHC

Besorolasok

ETIM 8.0 EC002558 ETIM 9.0 EC002558
ETIM 10.0 EC002558 ECLASS 14.0 27-11-11-25
ECLASS 15.0 27-11-11-25
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Haz hossz 240 mm

Altalanos rendelési adatok

WIL-LED Idmpa termékcsalad: Csak 8 mm (magnessel
9,4 mm) magas LED lampa 24 V DC fesziiltséghez,
rendkiviil nagy fényteljesitménnyel és hosszu (tobb,
mint 60 000 éra) élettartammal. Rendkiviil massziv
kialakitas teljes kiontéssel és fém hazzal - vizallé

kivitel (IP67). 6500 K fényszinének (nappali fény)
koszonhetéen szamos alkalmazasi célnak megfelel. Az
opciondlisan beszerezheté M 12 csatlakozassal konnyen
csatlakoztathaté. Alacsony dramfogyasztasa miatt a
mukodtetéshez 24 V-os aramellatas elegendé.

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2436210000

szdm

GTIN (EAN) 4050118448306

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Véltozat
Rendelési 2527880000

szam

GTIN (EAN) 4050118538762

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2527890000

szam

GTIN (EAN) 4050118538670

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2527900000

szdm

GTIN (EAN) 4050118538687

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2527910000

szam

GTIN (EAN) 4050118538694

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2527950000

szdm

GTIN (EAN) 4050118538939

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2527990000

szam

GTIN (EAN) 4050118538977

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527920000
szam

GTIN (EAN) 4050118538908
Qty. 18T
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Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527960000

szdm

GTIN (EAN) 4050118538946

Oty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527930000

szam

GTIN (EAN) 4050118538915

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527940000

szam

GTIN (EAN) 4050118538922

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527970000

szam

GTIN (EAN) 4050118538953

Oty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2527980000

szam

GTIN (EAN) 4050118538960

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat

Rendelési 2669240000

szam

GTIN (EAN) 4050118682601

QOty. 18T

Haz hossz 145 mm
WIL-LED Idmpa termékcsalad: Csak 8 mm (magnessel

. 9,4 mm) magas LED Iémpa 24 V DC feszliltséghez,

rendkiviil nagy fényteljesitménnyel és hosszu (tobb,
mint 60 000 6ra) élettartammal. Rendkivil massziv
kialakitas teljes kiontéssel és fém hazzal - vizallo
kivitel (IP67). 6500 K fényszinének (nappali fény)
koszonhetben szamos alkalmazasi célnak megfelel. Az
opcionalisan beszerezheté M 12 csatlakozassal konnyen

m csatlakoztathaté. Alacsony dramfogyasztasa miatt a
mukodtetéshez 24 V-os aramellatas elegendé.

Altalanos rendelési adatok

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-145... Valtozat

Rendelési 2669230000
szam

GTIN (EAN) 4050118682618
Qty. 18T
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Haz hossz 240 mm

Altalanos rendelési adatok

WIL-LED Idmpa termékcsalad: Csak 8 mm (magnessel
9,4 mm) magas LED lampa 24 V DC fesziiltséghez,
rendkiviil nagy fényteljesitménnyel és hosszu (tobb,
mint 60 000 éra) élettartammal. Rendkiviil massziv
kialakitas teljes kiontéssel és fém hazzal - vizallé

kivitel (IP67). 6500 K fényszinének (nappali fény)
koszonhetéen szamos alkalmazasi célnak megfelel. Az
opciondlisan beszerezheté M 12 csatlakozassal konnyen
csatlakoztathaté. Alacsony dramfogyasztasa miatt a
mukodtetéshez 24 V-os aramellatas elegendé.

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2528030000

szdm

GTIN (EAN) 4050118539011

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Véltozat
Rendelési 2528020000

szam

GTIN (EAN) 4050118539004

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2528010000

szam

GTIN (EAN) 4050118538991

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2528000000

szdm

GTIN (EAN) 4050118538984

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-6500D024-240... Valtozat
Rendelési 2576960000

szam

GTIN (EAN) 4050118592863

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-4000D024-240... Valtozat
Rendelési 2617810000

szdm

GTIN (EAN) 4050118649185

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-4000D024-240... Valtozat
Rendelési 2770730000

szam

GTIN (EAN) 4064675030799

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-4000D024-240... Valtozat

Rendelési 2732910000
szam

GTIN (EAN) 4050118811797
Qty. 18T
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Tipus WIL-LWXXXX-2700D024-240... Valtozat
Rendelési 2633830000

szdm

GTIN (EAN) 4050118648959

Qty. 18T

Tipus WIL-LWXXXX-2700D024-240... Véltozat
Rendelési 2680950000

szam

GTIN (EAN) 4050118694710

Qty. 18T

Creation date 01.03.2026 07:50:35 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2633830000
https://eshop.weidmueller.com/p/2680950000

